
 Discontinuado

Cartucho C8-460
16688

 Discontinuado el: 29 dic 2021

 Fuera de servicio el: 27 may 2019

Principal
Tipo De Producto O Componente Cartucho

Nombre Corto Del Dispositivo C8-460

Tipo Limitador Sobretensión Red de distribución eléctrica

Complementario
Tipo Clase Limitador De Sobrete Tipo 2

Tecnología De Limitador De
Sobrete

MOV

Sistema De Conexión A Tierra IT

Corriente De Descarga Nominal 2,5 kA

Corriente Máxima De Descarga 8 kA

Uc Max Continuous Opertg Vltg 460 V

Nivel De Protección De Tensión <1,4 kV tipo 2
<1,6 kV tipo 3

Tensión De Circuito Abierto 10 V tipo 3

Señalizaciones Frontales Bandera (blanco/rojo)

Tipo De Montaje Conexión

Soporte De Montaje En el módulo SPD

Pasos De 9 Mm 2

Altura 50 mm

Ancho 18 mm

Profundidad 60 mm

Color Gris (RAL 7035)

Material PBT

Tiempo De Respuesta < 25 ns

Entorno
Normas EN 61643-11

IEC 61643-1

Grado De Protección Ip IP20 cara frontal:

Humedad Relativa 5…90 %

Altitud Máxima De
Funcionamiento

0...2000 m

Ficha técnica del producto
Especificaciones

24 abr 2024 1

D
es

ca
rg

o 
de

 re
sp

on
sa

bi
lid

ad
: E

st
a 

do
cu

m
en

ta
ci

ón
 n

o 
ha

 s
id

o 
di

se
ña

da
 c

om
o 

re
em

pl
az

o,
 n

i s
e 

de
be

 u
til

iz
ar

 p
ar

a 
de

te
rm

in
ar

 la
 id

on
ei

da
d 

o 
la

 c
on

fia
bi

lid
ad

 d
e 

es
to

s 
pr

od
uc

to
s 

pa
ra

 a
pl

ic
ac

io
ne

s 
es

pe
cí

fic
as

 d
e 

us
ua

rio
s



Temperatura Ambiente De
Funcionamiento

-25…60 °C

Temperatura Ambiente De
Almacenamiento

-40…85 °C

Unidades de embalaje
Tipo De Unidad De Paquete 1 PCE

Número De Unidades En El
Paquete 1

1

Paquete 1 Altura 2,3 cm

Paquete 1 Ancho 8,8 cm

Paquete 1 Longitud 7,3 cm

Paquete 1 Peso 0,084 kg

Garantía contractual
Periodo De Garantía 18 Meses
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