
 Discontinuado

Disipador de sobretensiones
modular iPRD-DC 40r 600PV - 2 P -
840 VCC - con transferencia remota
A9L16434

 Discontinuado el: 20 mar 2023

Principal
Range Of Product Acti 9

Nombre Del Producto Acti 9 iPRD PV-DC

Nombre Corto Del Dispositivo iPRD-DC

Tipo De Producto O Componente Descargador de sobretensiones con cartucho enchufable

Número De Polos 2P

Tipo De Salida Contacto (sin tensión)

Composición Contactos De Señal 1 SD (1 C/A)

Tipo Limitador Sobretensión Red de distribución eléctrica

Complementario
Tipo Clase Limitador De Sobrete Tipo 2

Tecnología De Limitador De
Sobrete

MOV + GDT

Tensión Asignada De Empleo 600 V +/- 10 % CC

[In] Nominal Discharge Current 15 kA

[Imax] Maximum Discharge
Current

40 kA

[Ucpv] Maximum Continuous
Operating Voltage

Modo común: 600 V L+/PE
Modo diferencial: 840 V L+/L-
Modo común: 600 V L-/PE

Nivel De Protección De Tensión Modo diferencial <2,8 kV tipo 2 L+/L-
Modo común <2,8 kV tipo 2 L+/PE
Modo común <2,8 kV tipo 2 L-/PE

Tipo De Dispositivo Desconector Integrated disconnector

Señalizaciones Frontales Blanco/rojo bandera

Tensión Circuito Señalización CA: 250 V 50/60 Hz

Corriente Salida Señal. 0.25 A

Tipo De Montaje Clip-on

Soporte De Montaje Carril DIN

Pasos De 9 Mm 6

Altura 81 mm

Ancho 54 mm

Profundidad 69 mm

Peso Del Producto 0,4 kg

Ficha técnica del producto
Especificaciones
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Color Blanco (RAL 9003)

Tiempo De Respuesta <= 25 ns

Conexiones - Terminales Terminal tipo túnel2,5…25 mm² rígido
Terminal tipo túnel2,5…16 mm² flexible
Terminal tipo túnel2,5…16 mm² flexible con férula

Longitud De Pelado De Cable 14 mm

Par De Apriete 3,5 N.m

Entorno
Normas UTE C 61740-51

EN 50539-11

Certificaciones De Producto CE

Grado De Protección Ip IP40 en cara frontal: 
IP20 en terminal:

Grado De Protección Ik IK03

Humedad Relativa 5…90 %

Altitud Máxima De
Funcionamiento

2000 m

Temperatura Ambiente De
Funcionamiento

-25…60 °C

Temperatura Ambiente De
Almacenamiento

-40…85 °C

Unidades de embalaje
Tipo De Unidad De Paquete 1 PCE

Número De Unidades En El
Paquete 1

1

Paquete 1 Altura 7,6 cm

Paquete 1 Ancho 6,3 cm

Paquete 1 Longitud 8,8 cm

Paquete 1 Peso 0,315 kg

Garantía contractual
Periodo De Garantía 18 Meses
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