
M340 CPU 2 MB C/USB + MB
BMXP341000

Principal
Gama De Producto Plataforma autom. Modicon M340

Tipo De Producto O Componente Módulo de procesador

Número De Racks 2

Número De Ranuras 11

Capacidad Del Procesador De E/S
Digitales

512 E/S configuración de 1 bastidor

Capacidad Del Procesadore/S
Analogicas

66 E/S configuración de 1 bastidor
128 E/S configuración multibastidor

Número De Canal Específico De 20

Monitorización Contadores diagnóstico Modbus
Contad. event. Modbus

Complementario
Canales De Control Lazos programables

Tipo De Conexión Integrada Enlace serie sin aislar RJ45 modo de caracteres, modo de transmición: asíncrono en
banda base, RS232C, modo de transmición: 2 pares trenzadosblind. a 0.3...19.2 kbit/
s dúplex tot.
Enlace serie sin aislar RJ45 modo de caracteres, modo de transmición: asíncrono en
banda base, RS485, modo de transmición: 1 par trenzado blindad a 0.3...19.2 kbit/s
dúplex med.
Enlace serie sin aislar RJ45, maestro/esclavo Modbus, RTU/ASCII, modo de
transmición: asíncrono en banda base, RS232C, modo de transmición: 1 par
trenzado blindad a 0.3...19.2 kbit/s dúplex med.
Enlace serie sin aislar RJ45, maestro/esclavo Modbus, RTU/ASCII, modo de
transmición: asíncrono en banda base, RS485, modo de transmición: 1 par trenzado
blindad a 0.3...19.2 kbit/s dúplex med.
Puerto USB a 12 Mbit/s

Procesador De Módulo De
Comunicación

2 Módulo de comunicación Ethernet
2 Módulo AS-Interface

Número De Dispositivos Por
Segmento

0…32 (modo de caracteres)
0…32 (Modbus)

Número De Dispositivos 2 punto a punto modo de caracteres
2 punto a punto Modbus

Longitud De Bus 0…10 m enlace serie no aislado modo de caracteres segment
0…10 m enlace serie no aislado Modbus segment
0…1000 m enlace serie aislado modo de caracteres segment
0…1000 m enlace serie aislado Modbus segment
0…15 m modo de caracteres punto a punto
0…15 m Modbus punto a punto

Tap Links Length <15 m enlace serie no aislado modo de caracteres segment
<15 m enlace serie no aislado Modbus segment
<40 m enlace serie aislado modo de caracteres segment
<40 m enlace serie aislado Modbus segment

Número De Direcciones 0…248 para modo de caracteres
0…248 para Modbus

Ficha técnica del producto
Especificaciones
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Solicitudes 1 Kbytes datos por solicitud modo de caracteres
252 bytes datos p solicit. RTU Modbus
504 Kbytes de datos por solicitud ASCII Modbus

Parámetro De Control 1 CRC 16 en cad marco (RTU) Modbus
1 LRC en cada marco (ASCII) modo de caracteres
1 LRC en cada marco (ASCII) Modbus

Descripción De Memoria RAM interna 2048 kB
RAM interna 128 kB datos
RAM interna 1792kB constantes y símbolos de programa
Tarjeta de memoria suministrada (BMXRMS008MP) respaldo de programas,
constantes, símbolos y datos

Tamaño Máximo Áreas De
Objetos

128 kB datos internos no localizados
16250 %Mi bits internos localizados
32464 %MWi palabras internas datos internos localizados
32760 %KWi palabras constantes datos internos localizados

Tamaño Predeterminado De Las
Áreas De Objetos

128 %KWi palabras constantes datos internos localizados
256 %Mi bits internos localizados
512 %MWi palabras internas datos internos localizados

Estructura De Aplicación 1 tarea rápida periódica
32 tareas de sucesos
1 tarea maestra cíclica/periódica
Sin tarea auxiliar

Tiempo De Ejecución Por
Instrucción

0,18 μs Booleano
0,26 μs palabras doble lngtd
0,38 μs palabras lngtd senc
1,74 μs coma flotante

Número Instrucciones Por Ms 4,2 Kinst/ms 65 % booleano + 35 % coma fija
5,4 Kinst/ms 100% booleano

Sobrecarga Del Sistema 0,2 ms para tarea rápida
1,05 ms para tarea principal

Consumo De Corriente 72 mA a 24 V CC

Alimentación Alimentación interna por el bastidor

Marcado CE

Led De Estado Procesador ejecut. (RUN): 1 LED (verde)
Fallo mód.E/S (E/S): 1 LED (rojo)
Fallo tarj memoria (CARD ERR): 1 LED (rojo)
Procesador o fallo del sistema (ERR): 1 LED (rojo)
Actividad en Modbus (SER COM): 1 LED (amarillo)

Peso Del Producto 0,2 kg

Entorno
Temperatura Ambiente De
Funcionamiento

0…60 °C

Humedad Relativa 10…95 % sin condensación

Grado De Protección Ip IP20

Tratamiento De Protección TC

Directivas 2014/35/UE - directiva de baja tensión
2014/30/UE - compatibilidad electromagnética

Certificaciones CE
UL
CSA
RCM
EAC
Barco mercante

2 25 abr 2024



Normas EN 61131-2
EN / IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interfaz tipo 1 y tipo 2
EN/IEC 61850-3, ubicación G

Característica Medioambiental Ubicación peligrosa clase I división 2

Unidades de embalaje
Tipo De Unidad De Paquete 1 PCE

Número De Unidades En El
Paquete 1

1

Paquete 1 Altura 5,500 cm

Paquete 1 Ancho 11,000 cm

Paquete 1 Longitud 12,000 cm

Paquete 1 Peso 237,000 g

Tipo De Unidad De Paquete 2 S02

Número De Unidades En El
Paquete 2

15

Paquete 2 Altura 15,000 cm

Paquete 2 Ancho 30,000 cm

Paquete 2 Longitud 40,000 cm

Paquete 2 Peso 3,900 kg

Garantía contractual
Periodo De Garantía 18 Meses
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Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con
el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más
recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo
CO2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los
estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Desempeño basándose en el bienestar

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Reglamento Reach Declaración de REACh

Directiva Rohs Ue Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Normativa De Rohs China Declaración RoHS China

Raee En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con
un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor
de basura.

Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto 
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https://www.se.com/ar/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/ar/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/ar/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/ar/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/ar/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/ar/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BMXP341000_ROHS_DECLARATION&p_FileName=BMXP341000_ROHS_DECLARATION_AR_es-AR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BMXP341000_ROHS_DECLARATION&p_FileName=BMXP341000_ROHS_DECLARATION_AR_es-AR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BMXP341000_ROHS_DECLARATION&p_FileName=BMXP341000_ROHS_DECLARATION_AR_es-AR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BMXP341000_REACH_DECLARATION&p_FileName=BMXP341000_REACH_DECLARATION_AR_es-AR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BMXP341000_REACH_DECLARATION&p_FileName=BMXP341000_REACH_DECLARATION_AR_es-AR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BMXP341000_REACH_DECLARATION&p_FileName=BMXP341000_REACH_DECLARATION_AR_es-AR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BMXP341000_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=BMXP341000_ROHS_CHINA_DECLARATION_AR_es-AR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BMXP341000_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=BMXP341000_ROHS_CHINA_DECLARATION_AR_es-AR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=BMXP341000_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=BMXP341000_ROHS_CHINA_DECLARATION_AR_es-AR.pdf
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