
Módulo De Comunicación Canopen
Modicon Tm5 Composición De Io
(Tm5Nco1) + Bloque De Término
(Tm5Actb12Ps) + Base (Tm5Acbn1)
+ Power (Tm5Sps3)
TM5NCO1K

Principal
Gama De Producto Modicon TM5

Tipo De Producto O Componente Módulo de comunicación CANopen

Complementario
Composición Del Dispositivo Bus sub-base ((*)) TM5ACBN1 ((*))

Terminal block ((*)) TM5ACTB12PS ((*))
CANopen module ((*)) TM5NCO1 ((*))
Unidad de la fuente de alimentación TM5SPS3 ((*))

Compatibilidad De Gama Modicon LMC058
Modicon M258

Compatibilidad Del Producto Controlador lógico
Controlador de movimiento

Tipo De Conexión Integrada 1 enlace serial aislado, SUB-D 9 macho CANopen, 10, 20, 50, 125, 250, 500, 800,
1000 Kbit/s and autodetected ((*))

Consumo De Corriente 300 mA

Disipación De Potencia En W 1,5 W

Color Blanco

Señalizaciones Frontales 1 LED verde/rojo para fuente de aliment. (PWR)
1 LED verde/rojo para CAN status (RUN) ((*))
1 LED Rojo para CAN status (ERROR) ((*))
1 LED amarillo para controller communication status on TM5 bus (TxD) ((*))

Conexión Eléctrica Bloque de terminales de resorte extraíble

Marcado CE

Peso Del Producto 0,12 kg

Entorno
Estándares UL 508

IEC 61131-2
CSA C22.2 No 142
CSA C22.2 No 214

Certificaciones De Producto cULus
GOST-R
C-Tick
CSA

Temperatura Ambiente De
Funcionamiento

-10…50 °C (instalación vertical)
-10…55 °C sin reducción de la potencia nominal (instalación horizontal)
-10…60 °C con factor de desclasificación de la capacidad (instalación horizontal)

Temperatura Ambiente De
Almacenamiento

-40…70 °C

Humedad Relativa 5…95 % sin condensación

Ficha técnica del producto
Especificaciones
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Grado De Protección Ip IP20 conforme a IEC 61131-2

Grado De Contaminación 2 conforme a IEC 60664

Altitud Máxima De
Funcionamiento

0...2000 m

Altitud De Almacenamiento 0…3000 m

Resistencia A Las Vibraciones 1 gn a 8,4…150 Hz sobre carril DIN
3.5 mm a 5…8,4 Hz sobre carril DIN

Resistencia A Los Choques 15 gn para 11 ms

Resistencia A Descargas
Electroestáticas

4 kV en contacto conforme a IEC 61000-4-2
8 kV en aire conforme a IEC 61000-4-2

Resistencia A Campos
Electromagnéticos

1 V/m 2 ... 2.7 GHz conforme a IEC 61000-4-3
10 V/m 80 MHz ... 2 GHz conforme a IEC 61000-4-3

Resistencia A Transitorios
Rápidos

1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (I / O)
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (cable blindado)
2 kV conforme a IEC 61000-4-4 (líneas eléctricas)

Resistencia A Sobretensiones 0,5 kV modo diferencial conforme a IEC 61000-4-5
1 kV modo común conforme a IEC 61000-4-5

Compatibilidad Electromagnética EN / IEC 61000-4-6

Perturbación Radiada/Conducida CISPR 11

Unidades de embalaje
Tipo De Unidad De Paquete 1 PCE

Número De Unidades En El
Paquete 1

1

Paquete 1 Altura 6,000 cm

Paquete 1 Ancho 11,000 cm

Paquete 1 Longitud 17,500 cm

Paquete 1 Peso 252,000 g

Tipo De Unidad De Paquete 2 S03

Número De Unidades En El
Paquete 2

19

Paquete 2 Altura 30,000 cm

Paquete 2 Ancho 30,000 cm

Paquete 2 Longitud 40,000 cm

Paquete 2 Peso 6,355 kg

Garantía contractual
Periodo De Garantía 18 months

2 25 abr 2024



Presentación

Módulo de la interfaz CANopen

(1) Clip de bloqueo

(2) Indicadores LED de estado

(3) Conmutadores giratorios de ajustes de direccionado y tasa de bits CANopen

(4) Conector de bus CANopen (SUB-D 9)

Ficha técnica del
producto
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Esquemas de dimensiones

Interfaz de bus de campo de TM5

Dimensiones
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Montaje y aislamiento

Sistema TM5

Requisitos de espacio

Montaje en un raíl DIN
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Conexiones y esquema

Recomendaciones de cableado de Sistema TM5

Tamaños de los cables que se deben usar con los bloques de terminales de resorte

extraíbles
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