
TERMINAL GRAFICA MODICON
M221
TMH2GDB

Principal
Gama De Producto Modicon M221

Tipo De Producto O Componente Graphic display ((*))

Compatibilidad De Gama Modicon M221

Consumo De Corriente 40 mA a 5 V CC via RJ45 connector ((*))

Potencia Máxima De Consumo En
W [Vatios]

1 W

Tipo De Pantalla LCD STN a color retroiluminado

Color De Pantalla Monocromo

Resolución De La Pantalla 240 x 160 pixels

Número De Teclas 4 configurable
6 for navigation ((*))

Complementario
Estándares IEC 61131-2

IEC 61010-2-201

Certificaciones De Producto cULus

Marcado CE

Ubicación De Montaje Front cabinet ((*)) diámetro: 22 mm agujero
Bottom of cabinet ((*)) diámetro: 22 mm agujero accesorio de montaje

Tipo De Conector RJ45 para communication and power supply ((*))

Altura 126 mm

Ancho 80 mm

Profundidad 63 mm

Peso Del Producto 0,17 kg

Entorno
Temperatura Ambiente De
Funcionamiento

-15…50 °C

Altitud Máxima De
Funcionamiento

0...2000 m

Altitud De Almacenamiento 0…2000 m

Características Ambientales Libre de gases corrosivos

Humedad Relativa 95 %, sin condensación (transport ((*)))
95 %, sin condensación (almacenamiento)
95 %, sin condensación (funcionamiento)

Temperatura Ambiente De
Almacenamiento

-40…70 °C

Ficha técnica del producto
Especificaciones
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Grado De Protección Ip IP65 cara frontal: 
IP20 parte atrás:

Grado De Contaminación 2 conforme a IEC 60664-1

Resistencia A Las Vibraciones 1.5 mm (f= 3…150 Hz)
2 gn

Resistencia A Los Golpes 15 gn para 11 ms

Compatibilidad Electromagnética Descarga electroestática - test level: 8 kV (descarga de aire) conforming to IEC
61000-4-2
Descarga electroestática - test level: 4 kV (descarga de contacto) conforming to IEC
61000-4-2
Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético -
test level: 10 V/m (80 MHz ... 1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético -
test level: 3 V / m (1.4...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético -
test level: 1 V / m (2...3 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Campo magnético a frecuencia eléctrica - test level: 30 A / m (50/60 Hz) conforming
to IEC 61000-4-8
Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica - test level: 1 kV conforming to IEC
61000-4-4
Prueba de inmunidad frente a sobretensión - test level: 0,5 kV (modo común)
conforming to IEC 61000-4-5
Prueba de inmunidad frente a sobretensión - test level: 0,5 kV (modo diferencial)
conforming to IEC 61000-4-5
Perturbaciones RF conducidas - test level: 10 Vrms (0,15...80 MHz) conforming to
IEC 61000-4-6
Emisión campo perturb. - test level: 10...150 kHz (líneas eléctricas (DC)) conforming
to IEC 55011
Emisión campo perturb. - test level: 120 ... 69 dBμV / m QP (líneas eléctricas (DC))
conforming to IEC 55011
Emisión campo perturb. - test level: 150...1500 kHz (líneas eléctricas (DC))
conforming to IEC 55011
Emisión campo perturb. - test level: 1.5...30 kHz (líneas eléctricas (DC)) conforming
to IEC 55011
Emisión campo perturb. - test level: 30...230 MHz clase a (10 m) conforming to IEC
55011
Emisión campo perturb. - test level: 230 MHz...1 GHZ clase a (10 m) conforming to
IEC 55011
Emisión campo perturb. - test level: 79 ... 63 dBμV / m QP (líneas eléctricas (DC))
conforming to IEC 55011
Emisión campo perturb. - test level: 63 dBμV / m QP (líneas eléctricas (DC))
conforming to IEC 55011
Emisión campo perturb. - test level: 40 dBμV / m QP clase a (10 m) conforming to
IEC 55011
Emisión campo perturb. - test level: 47 dBμV / m QP clase a (10 m) conforming to
IEC 55011

Unidades de embalaje
Tipo De Unidad De Paquete 1 PCE

Número De Unidades En El
Paquete 1

1

Paquete 1 Altura 6,3 cm

Paquete 1 Ancho 8,0 cm

Paquete 1 Longitud 12,6 cm

Paquete 1 Peso 164,0 g

Tipo De Unidad De Paquete 2 S03

Número De Unidades En El
Paquete 2

12

Paquete 2 Altura 30,0 cm

Paquete 2 Ancho 30,0 cm

Paquete 2 Longitud 40,0 cm

Paquete 2 Peso 4,375 kg

Tipo De Unidad De Paquete 3 P06
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Número De Unidades En El
Paquete 3

96

Paquete 3 Altura 70,0 cm

Paquete 3 Ancho 60,0 cm

Paquete 3 Longitud 80,0 cm

Paquete 3 Peso 15,744 kg

Garantía contractual
Periodo De Garantía 18 Meses
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Sostenibilidad

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con
el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más
recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo
CO2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los
estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Transparencia RoHS/REACh

Desempeño basándose en el bienestar

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach Declaración de REACh

Directiva Rohs Ue Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Normativa De Rohs China Declaración RoHS China

Comunicación Ambiental Perfil ambiental del producto

Perfil De Circularidad Información de fin de vida útil

Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto 
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https://www.se.com/ar/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=TMH2GDB_ROHS_DECLARATION&p_FileName=TMH2GDB_ROHS_DECLARATION_AR_es-AR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=TMH2GDB_ROHS_DECLARATION&p_FileName=TMH2GDB_ROHS_DECLARATION_AR_es-AR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=TMH2GDB_ROHS_DECLARATION&p_FileName=TMH2GDB_ROHS_DECLARATION_AR_es-AR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=TMH2GDB_REACH_DECLARATION&p_FileName=TMH2GDB_REACH_DECLARATION_AR_es-AR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=TMH2GDB_REACH_DECLARATION&p_FileName=TMH2GDB_REACH_DECLARATION_AR_es-AR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=TMH2GDB_REACH_DECLARATION&p_FileName=TMH2GDB_REACH_DECLARATION_AR_es-AR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=TMH2GDB_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=TMH2GDB_ROHS_CHINA_DECLARATION_AR_es-AR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=TMH2GDB_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=TMH2GDB_ROHS_CHINA_DECLARATION_AR_es-AR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=TMH2GDB_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=TMH2GDB_ROHS_CHINA_DECLARATION_AR_es-AR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1409016EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1409016EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1409016EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1409016EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1409016EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1409016EN
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