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TSX3710DC I24V QREL.TBLK
TSX3710128DR1

 Eingestellt am: 31.12.2019

EAN Code: 3389110766295

Hauptmerkmale
Baureihe Modicon TSX Micro-Automatisierungsplattform

Produkt- Oder Komponententyp Grundgerät Modular

Primärspannung 24 V 19,2…30 V DC

Eingangsstrom 2 mA 60 A

Störfestigkeit Gegen
Unterbrechungen

10 ms

Zusatzmerkmale
Anzahl Der Steckplätze 2

Modultyp Schraubklemme für digitale E/A

Anzahl Digitale Eingänge 16 diskrete Eingänge bei 24 V für DC

Anzahl Digitale Ausgänge 12 für Relais

Integrierte Schnittstellen 1 serielle Verbindung Uni-Telway 19,2 Kbit/s
1 Modbus Modbus RTU 19,2 Kbit/s

Echtzeituhr Mit

Speicherbeschreibung Interner Arbeitsspeicher 14 KWorte Daten
Flash 15 KWorte Daten

Maximalgröße Der Objektflächen 256 %Mi
128 % KWi Konstantworte
1 %MWi interne Worte

Ausführungszeit Pro Anweisung 0,25 µs boolesch ohne PCMCIA-Karte
4,81 µs arithmetisches REAL-Floating ohne PCMCIA-Karte

Ausführungszt. Für 1 Befehl 3,03 100 % boolesch ohne PCMCIA-Karte
0,25 65% boolesch und 35% numerisch ohne PCMCIA-Karte

Anwendungsstruktur 1 Fast Task
8 Ereignisaufgaben
1 Master Task

Systemaufwand 1,9 ms für Master Task

Schutzart Kurzschluss
Überlastschutz

Gesamte Nutzbare
Sekundärleistung

16 W

Elektromagnetische
Verträglichkeit

Elektrostatische Entladung entspricht IEC 1000-4-2 Stufe 3
Störfestigkeitsprüfung gegen elektromagnetische Felder entspricht IEC 1000-4-3
Stufe 3
Festigkeit gegen Störimpuls entspricht IEC 1000-4-4 Stufe 3
Störfestigkeit gegen Impulskurven entspricht IEC 1000-4-5
Gedämpfte oszillierende Welle entspricht IEC 1000-4-12
Störfestigkeit gegenüber elektromagnetischer Interferenz entspricht IEC 61131-2
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Montage
Umgebungstemperatur Bei
Betrieb

0…60 °C

Umgebungstemperatur Bei
Lagerung

-25…70 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 10…95 % ohne Kondensation für Betrieb
5…95 % ohne Kondensation für Betrieb

Betriebshöhe 0 - 2.000 m

Breite 282,7 mm

Höhe 151 mm

Tiefe 152 mm

Produktgewicht 1,9 kg

Verpackungseinheiten
Vpe 1 Art PCE

Vpe 1 Menge 1

Vpe 1 Höhe 15,5 cm

Vpe 1 Breite 16 cm

Vpe 1 Länge 18 cm

Vpe 1 Gewicht 1,888 kg

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months

2 19.04.2024



Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit
erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten
Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme

Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale
Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

Eu-Rohs-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope

Rohs-Richtlinie Für China RoHS-Erklärung für China

Weee Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen
Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Erfahren Sie mehr über Green Premium 

Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts 
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Maßzeichnungen

Abmessungen

(1) SPS leer.

(2) Mit Schraubklemmenleiste.

(3) Mit HE10- oder SubD-Steckverbinder.
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Montage und Abstand

Platzbedarf

a  50 mm / 1.97 in. Minimal

(1) Apparatur bzw. Gehäuse

(2) Kabelwanne bzw. Kabelrinne
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Montage auf  Schalttafel/Leiterplatte

(1) Die Montagebohrungen müssen einen ausreichenden Durchmesser für M4-Schrauben aufweisen.
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Telequick-Montage auf  Leiterplatte

Seitenansicht

Verwenden Sie 4 Schrauben mit unverlierbaren Unterlegscheiben M4x16AF1-VA416 und 4 Schnappmuttern M4 AF1-
EA4.
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