
Unité de base, Harmony GTU,
boîte premium pour panneau
universel
HMIG3UFC

Principales
Gamme De Produits Harmony GTU

Type De Produit Ou De
Composant

Unité de base

Nom Abrégé D'Appareil Premium Box

Compatibilité De Gamme Harmony GTU

[Us] Tension Assignée
D'Alimentation

12...24 V c.c. alimentation puissance

Complémentaires
Type De Connexion Intégrée Ethernet TCP/IP avec 2 RJ45

Liaison série COM1 RJ45 RS485, taux de transmission : 110...115200 bit/s
Liaison série COM1 RJ45 RS485, taux de transmission : 187,5 kbit/s
Liaison en série COM2 SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, taux de transmission :
110...115200 bit/s
Liaison en série COM2 SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, taux de transmission :
187,5 kbit/s
Port auxiliaire bornier
Unité d'expansion carte de bus de terrain
Port USB 2.0 avec 2 USB type A
Port USB 2.0 mini B USB

Protocole De Port De
Communication

Modbus
Uni-Telway
Modbus TCP/IP

Système D'Exploitation Harmony

Progiciel Exécution de Vijeo Designer

Nom De Processeur CPU RISC 600 MHz

Équipement De Stockage De
Données

1 GB Carte SD

Port Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Description De La Mémoire 256 MB RAM international
512 kB NVRAM mémoire de secours

Type De Refroidissement Convection naturelle

Largeur 188 mm

Hauteur 131 mm

Profondeur 45 mm

Poids Du Produit 0,9 kg

Environnement

Fiche produit
Spécifications
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Normes CSA C22.2 No 142
ANSI/ISA 12-12-01
UL 508
Classe I division 2 CSA C22.2 No 213
IEC 61132-2

Certifications Du Produit CE
CULus
ATEX
IEC-Ex
RCM
GL
KC
CUL
EAC
ABS
BV
CCS
DNV
LR
RINA
UKCA
UKEX

Température De Fonctionnement 0…60 °C

Température Ambiante Pour Le
Stockage

-20…60 °C

Niveau De Pollution 2 conforme à EN 61131-2 Ed.3

Humidité Relative 10…90 % sans condensation

Altitude De Fonctionnement 2000 m

Tenue Aux Vibrations Amplitude constante 3,5 mm (f = 5…9 Hz) conforme à EN/IEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz) conforme à EN/IEC 61131-2

Compatibilité Électromagnétique Test d'immunité de décharge électrostatique niveau 3 conforming to EN/IEC
61000-4-2

Unités de conditionnement
Type D'Emballage 1 PCE

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

Hauteur De L'Emballage 1 13,5 cm

Largeur De L'Emballage 1 21,0 cm

Longueur De L'Emballage 1 26,0 cm

Poids De L'Emballage 1 1,091 kg

Type D'Emballage 2 S04

Nb Produits Dans L'Emballage 2 4

Hauteur De L'Emballage 2 30,0 cm

Largeur De L'Emballage 2 40,0 cm

Longueur De L'Emballage 2 60,0 cm

Poids De L'Emballage 2 4,944 kg

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois
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Développement durable

Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits
aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le
respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi
que les produits circulaires et à faible émission de CO2.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes
mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

Transparence RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach Déclaration REACh

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine Déclaration RoHS pour la Chine

Profil Environnemental Profil environnemental du Produit

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un
protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle
d'ordures ménagères.

Profil De Circularité Informations de fin de vie

En savoir plus sur Green Premium 

Guide pour évaluer la durabilité d'un produit 
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