
PowerLogic™ Compteur
ION9000T HSTC sans display
METSEION95030

Principales
Gamme PowerLogic

Nom Abrégé D'Appareil ION95030

Type De Produit Ou De
Composant

Mesure de puissance et d'alimentation énergétique

Application De L’Appareil Surveillance de puissance
Mesure WAGES
Mesure nette
Moyenne tension
Haute tension

Type De Mesure Courant demandé I1, I2, I3, I4, I5
Courants de pointe
Puissance demandée P, Q, S
Puissance demandée de pointe PM, QM, SM
Énergie calculée active et réactive (+/- W.h, +/- VAR.h)

Complémentaires
Analyse De La Qualité De
L'Alimentation Électrique

EN 50160 vérification de conformité
conforme à IEEE 519 limite harmonique
conforme à IEC 61000-4-30: classe A rapports de conformité
conforme à IEEE 519 rapports de conformité
capture de forme d'onde
distorsion totale de la demande
distorsion harmonique totale
jusqu'à la 63e harmonique
jusqu'à la 127ème harmonique avec logiciel
détection de la direction des perturbations
creux, houle et transitoire
acquisition de données demi-cycle
capture transitoire à grande vitesse
capture de forme d'onde de perturbation de coïncidence
détection transitoire (100 ns)

Type De Mesure Sous-tensions et surtensions
Creux et les gonflements actuels
Tension
Courant
Fréquence
Puissance active et réactive total
Puissance apparente total
Puissance active et réactive par phase
Puissance apparente par phase
Facteur de puissance total
Facteur de puissance par phase
Énergie active et réactive
Énergie apparente
Distorsion harmonique (I THD & U THD)

[Us] Tension Assignée
D'Alimentation

90...480 V c.a. 45...66 Hz +/- 10 %
90...120 V c.a. 400 Hz +/- 10 %
110...480 V c.c. +/- 15 %

Fréquence Du Réseau 50 Hz
60 Hz

Fiche produit
Spécifications
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Signalisation Locale 100 ms 6 cycles à 60 Hz 120 V c.a. typique
400 ms 24 cycles à 60 Hz 240 V c.a. typique
1200 ms 72 cycles à 60 Hz 480 V c.a. typique

[In] Courant Assigné D'Emploi 1 A
5 A

Type De Réseau 3P+N+T

Puissance Consommée En Va 38 VA à 480 V c.a.

Puissance Consommée En Va 80 VA à 480 V c.a.

Type D'Afficheur Sans display

Taux D'Échantillonnage 1024 échantillons/cycle

Courant De Mesure 0,01…20 A

Type D'Entrée Tension (impedance 5 MOhm)
Transformateur de courant extérieur (impedance 0.3 mOhm)5 x

Tension De Mesure 57…400 V c.a. 42...69 Hz entre phase et neutre
100…690 V c.a. 42...69 Hz entre phases
10 kV c.a. transitoire

Gamme De Fréquence De Mesure 20…450 Hz

Nombre D'Entrées 8 numérique 30 V CA/60 V CC

Précision De Mesure Tension +/- 0.1 %
Courant +/- 0.1 %

Classe De Précision Class 0,1S énergie active conforme à IEC 62053-22
Class 0,1 énergie active conforme à IEC 61557-12
Class 0,1 énergie active conforme à ANSI C12.20
Classe 0,5S énergie réactive conforme à IEC 62053-24
Class 0,1 courant conforme à IEC 61557-12
Class 0,1 tension conforme à IEC 61557-12
Class 0,1 puissance active conforme à IEC 61557-12
Classe 0.5 facteur de puissance conforme à IEC 61557-12

Nombre De Sorties 4 numérique
2 forme C relais

Protocole De Port De
Communication

Modbus RTU à 2400...115200 bps - 2 fils
ION à 2400...115200 bps - 2 fils
DNP3 à 2400...115200 bps - 2 fils
Modbus TCP à 10/100 Mbit/s
ION TCP à 10/100 Mbit/s
DNP3 TCP à 10/100 Mbit/s
IEC 61850
Ethernet Modbus TCP/IP connexion en guirlande à 10/100 Mbit/s
DHCP
DNS
DLMS

Support De Port De
Communication

2 RS485 bornier débrochable à vis

Port Ethernet 10/100BASE-TX 2 RJ45

Passerelle De Communication Ethernet/série

Protocole De Synchronisation GPS
IRIG-B
NTP
SNTP
PTP
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Enregistrement De Données Horodatage
Nombre min./maxi de valeurs instantanées
Journaux de données définissables par l'utilisateur
Journalisation continue ou instantané
Tendance/prévision
Rapports des événements
Journaux d'alarmes
Changement configuration
Panne de courant
Connexion/déconnexion de l'utilisateur
Rapports de données
Synchronisation GPS
Séquence d'enregistrement d'événement

Capacité De Mémoire 2 Go

Cybersécurité Prise en charge protocole Syslog
Journaux de sécurité robustes
Durcissement port de communication
Activer / désactiver les ports de communication
Verrouillage métrologique matériel

Services Web Visualisation de la forme d'onde capturée
Page Web
Rapport de réussite/échec pour IEEE 519
Rapport de réussite/échec pour la norme EN 50160
Courbe ITIC (CBEMA)
Courbe SEMI
Courbe de déclassement du moteur NEMA
Notification d'alarme par e-mail
TLS1.2
Envoyer des données historiques par mail

Service Ethernet Client DHCP
Device Profile Web Services (DPWS)
Protocole d’arborescence de scanning rapide (RSTP)
FTP/HTTP/HTTPS

Service Communication Rapports conformes
Résumé de la qualité de l'énergie
Rapport énergétique
Analyse des événements d'alimentation EcoStruxure
SMTP notification via e-mail
SNMP

Protection Des Règlages Protégé par cache scellable

Support De Montage Rail DIN

Classe D'Isolation Électrique Classe III conforme à EN/CEI 62052-11

Tension D'Isolement CAT III, 400…690 V conforme à EN 61010-1:ed. 3
CAT III, 347…600 V conforme à UL 61010-1:ed. 3
CAT III, 347…600 V conforme à CSA C22.2 No 61010-1:ed. 3

Largeur 160 mm

Profondeur 135,3 mm

Hauteur 160 mm

Poids Du Produit 1,5 kg

Environnement

25 avr. 2024 3



Compatibilité Électromagnétique Immunité CEM conforming to IEC 62052-11
Immunité CEM conforming to IEC 61326-1
Immunité CEM conforming to CEI 61000-6-5
Test d'immunité de décharge électrostatique conforming to IEC 61000-4-2
Immunité aux champs rayonnés conforming to IEC 61000-4-3
Immunité aux transitoires rapides conforming to IEC 61000-4-4
Test d'immunité aux surtensions conforming to IEC 61000-4-5
Immunité aux perturbations transmises par conduction conforming to IEC 61000-4-6
Immunité aux champs magnétiques à la fréquence de réseau conforming to IEC
61000-4-8
Immunité aux perturbations transmises par conduction - test level: 2...150 kHz
conforming to CLC/TR 50579
Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension conforming to IEC
61000-4-11
Immunité aux ondes d'impulsion conforming to IEC 61000-4-12
Émissions transmises par conduction et rayonnées conforming to EN 55011
Émissions transmises par conduction et rayonnées classe B conforming to EN 55032
Émissions transmises par conduction et rayonnées classe B conforming to FCC Part
15
Émissions transmises par conduction et rayonnées classe B conforming to ICES-003
Tenue aux ondes de choc conforming to ANSI C37.90.1
Tenue aux ondes de choc conforming to IEEE C37.90.1

Degré De Protection Ip IP65 Face avant: 
IP30 arrière:

Degré De Protection UL type 12, face

Humidité Relative 5…95 %

Température De Fonctionnement -25…70 °C

Température Ambiante Pour Le
Stockage

-40…85 °C

Catégorie D'Installation III

Altitude De Fonctionnement 0...3000 m

Normes ANSI C12.20
ANSI C37.90.1
IEC 61000-4-15
IEC 61000-4-30
IEC 61010-1
IEC 61326-1
IEC 61557-12
CEI 61850
IEC 62052-11
IEC 62052-31
IEC 62053-22
IEC 62053-23
IEC 62053-24
IEC 62586
UL 61010-1

Labels Qualité ISO 9001
ISO 14000

Unités de conditionnement
Type D'Emballage 1 PCE

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

Hauteur De L'Emballage 1 29,5 cm

Largeur De L'Emballage 1 26,4 cm

Longueur De L'Emballage 1 37,8 cm

Poids De L'Emballage 1 2,5 kg

Type D'Emballage 2 P06

Nb Produits Dans L'Emballage 2 8

Hauteur De L'Emballage 2 45,0 cm

Largeur De L'Emballage 2 80,0 cm
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Longueur De L'Emballage 2 60,0 cm

Poids De L'Emballage 2 32,028 kg

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

25 avr. 2024 5



Développement durable

Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits
aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le
respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi
que les produits circulaires et à faible émission de CO2.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes
mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

Transparence RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach Déclaration REACh

Directive Rohs Ue Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine Déclaration RoHS pour la Chine

Profil Environnemental Profil environnemental du Produit

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un
protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle
d'ordures ménagères.

Profil De Circularité Informations de fin de vie

En savoir plus sur Green Premium 

Guide pour évaluer la durabilité d'un produit 
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https://www.se.com/be/fr/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=METSEION95030_ROHS_DECLARATION&p_FileName=METSEION95030_ROHS_DECLARATION_BE_fr-BE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=METSEION95030_ROHS_DECLARATION&p_FileName=METSEION95030_ROHS_DECLARATION_BE_fr-BE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=METSEION95030_ROHS_DECLARATION&p_FileName=METSEION95030_ROHS_DECLARATION_BE_fr-BE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=METSEION95030_REACH_DECLARATION&p_FileName=METSEION95030_REACH_DECLARATION_BE_fr-BE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=METSEION95030_REACH_DECLARATION&p_FileName=METSEION95030_REACH_DECLARATION_BE_fr-BE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=METSEION95030_REACH_DECLARATION&p_FileName=METSEION95030_REACH_DECLARATION_BE_fr-BE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=METSEION95030_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=METSEION95030_ROHS_CHINA_DECLARATION_BE_fr-BE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=METSEION95030_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=METSEION95030_ROHS_CHINA_DECLARATION_BE_fr-BE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=METSEION95030_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=METSEION95030_ROHS_CHINA_DECLARATION_BE_fr-BE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1801009EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1801009EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1801009EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1801009EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1801009EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1801009EN
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