
noodstop rood Ø30 drukknop Ø40
draaien om te ontgrendelen 1 C/O
9001SKR16H13

Hoofdkenmerken
Productgamma Harmony 9001SK

Type Product Of Component Noodstopdrukknop

Korte Naam Apparaat 9001SK

Type Operator Draaien om te ontgrendelen momentschakeling

Profiel Operator Rood paddestoel Ø 40, niet gemarkeerd

Complementaire kenmerken
Materiaal Kraag Kunststof

Bevestigingsdiameter 30 mm

Cad Totale Breedte 40 mm

Cad Totale Hoogte 40 mm

Cad Totale Diepte 116 mm

Nettogewicht 0,141 kg

Bedieningspositie Eender welke positie

Vorm Van Kop
Signaleringseenheid

Rond

Informatie Positie Operator 2 posities

Type En Samenstelling Contact 1 C/O

Mechanische Levensduur 5000000 cycli

Aansluitingen - Klemmen Schroefklem aansluitingen, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² conform IEC 60947-1

Aandraaimoment 0,8 N.m conform IEC 60947-1

Vorm Schroefkop Gegroefd kruis

Legering Contacten Contacten van zilverlegering

Kortsluitbeveiliging 10 A smeltpatroon conform IEC 60947-5-1

[Ui] Nominale Isolatiespanning 250 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1

[Uimp] Nominale
Stoothoudspanning

2,5 kV conform IEC 60947-1

Ie Toegekende Bedrijfstroom 3 A bij 240 V, AC-15, A600-Q600 conform NEMA
0,55 A bij 125 V, DC-13, A600-Q600 conform NEMA

Icm Onderbrekingsvermogen 12 kA bij 120 V AC-15, 7200 VA
0,1 kA bij 600 V DC-13
0,27 kA bij 250 V DC-13
0,55 kA bij 125 V DC-13
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Nominaal Uitschakelvermogen 3 kA bij 240 V AC-15, 720 VA
6 kA bij 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA bij 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA bij 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA bij 600 V DC-13
0,27 kA bij 250 V DC-13
0,55 kA bij 125 V DC-13

Compatibiliteitscode 9001SK

Presentatie Product Compleet product

Kap/Operator Of Lenskleur Rood

Profiel Operator Paddestoel Ø 40

Type Operator Draaien om te ontgrendelen

Type En Samenstelling Contact 1 C/O

Formaat 30 mm

Omgeving
Beschermende Behandeling TC

Omgevingstemperatuur Bij
Opslag

-40…70 °C

Omgevingstemperatuur Bij
Werking

-25…70 °C

Overspanningscategorie Klasse II conform IEC 61140

Ip-Beschermingsgraad IP66 conform IEC 60529

Nema Beschermingsgraad NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X

Normen IEC 60204-1, voor noodstopinrichtingen indien gebruikt met noodstopetiket type
9001KN
ISO 13850, voor noodstopinrichtingen indien gebruikt met noodstopetiket type
9001KN
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-5
JIS C 4520
JIS C 852
UL 60947-5-5
CSA C22.2 Nr 14

Productcertificeringen UL 508
NEMA

Trillingsweerstand 7 gn (f= 2…500 Hz) conform IEC 60068-2-6

Schokbestendigheid 50 gn conform IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheden
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 5,842 cm

Package 1 Width 5,08 cm

Package 1 Length 11,43 cm

Package 1 Weight 117,934 g
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Contractuële waarborg
Garantie 18 months
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Duurzaamheid

Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met
de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving,
transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de
wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten
worden geïnterpreteerd.

transparantie RoHS/REACh

Welzijnsprestaties

Reach Vrij Van Svhc

Vrij Van Giftige Zware Metalen

Kwikvrij

Informatie Over Rohs-Vrijstelling Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving REACh-verklaring

Eu-Richtlijn Rohs Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

EU-verklaring RoHS

Rohs-Regulering China RoHS-verklaring China

Milieu-Informatie Milieuprofiel van het product

Weee Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens
specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak
terechtkomen.

Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist

Meer informatie over Green Premium 

Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product 
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Maßzeichnungen

Abmessungen

e Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.
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Montage und Abstand

Montageposition des Kontaktblocks

Draufsicht und Rückansicht

(1) Es können bis zu 3 Kontaktblockebenen montiert werden (max. 6 Kontaktblöcke).

(2) Operator

(3) Fixierungskerbe

(4) Seite 1

(5) Seite 2
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