
 Stopgezet

Evx Power - standaard versie - up to
70 W - in lijn - 4.5 Ah
OVA43109E

 Niet meer leverbaar sinds: 23 jan 2021

Hoofdkenmerken
Gamma Evx

Naam Afwerking Evx Power

Type Product Of Component Conversiekit

Functie Standaard

Extra Informatie Schakelmateriaal Kan worden verhinderd met rustmodus via afstandsbediening

Complementaire kenmerken
[Ue] Nominale Bedrijfspanning 230/240 V 50 Hz +/- 10 %

Nominaal Vermogen In Va 6,5 VA

Batterijcapaciteit 4,5 Ah 6 V Ni-Cd (Nickel-Cadmium) in lijn

Oplaadtijd 24 H

Noodlichtstroom 10% van nominale stroom gedurende 25 u. 14 W G5 fluorescerend FHE T5
14,7% van nominale stroom gedurende 4 u. 21 W G5 fluorescerend FHE T5
15% van nominale stroom gedurende 3 u. 28 W G5 fluorescerend FHE T5
16% van nominale stroom gedurende 3 u. 28 W G5 fluorescerend T5 GE
5,5% van nominale stroom gedurende 3 u. 40 W 2G11 fluorescerend GE
6,6% van nominale stroom gedurende 3 u. 54 W G5 fluorescerend FHO T5
6,6% van nominale stroom gedurende 4 u. 39 W G5 fluorescerend FHO T5
7% van nominale stroom gedurende 5 u. 24 W G5 fluorescerend FHO T5
16,3% van nominale stroom gedurende 5 u. 16 W GR10q
4% van nominale stroom gedurende 3,5 u. 55 W GR10q
5,6% van nominale stroom gedurende 3 u. 70 W G13
5,8% van nominale stroom gedurende 3,5 u. 58 W G13
5,8% van nominale stroom gedurende 4 u. 36 W 2G10
6% van nominale stroom gedurende 5 u. 24 W 2G10
6,5% van nominale stroom gedurende 4 u. 36 W 2G11
6,8% van nominale stroom gedurende 4 u. 32 W G10q
6,8% van nominale stroom gedurende 5 u. 24 W 2G11
7% van nominale stroom gedurende 4 u. 55 W 2G11
7,5% van nominale stroom gedurende 5 u. 22 W G10q
8% van nominale stroom gedurende 3 u. 38 W GR10q
8% van nominale stroom gedurende 4 u. 40 W 2G11
8% van nominale stroom gedurende 4 u. 40 W 2GX13
8% van nominale stroom gedurende 4 u. 40 W G10q
8,1% van nominale stroom gedurende 4 u. 32 W Gx24q
8,1% van nominale stroom gedurende 5 u. 18 W G13
8,3% van nominale stroom gedurende 3 u. 42 W Gx24q
8,3% van nominale stroom gedurende 4 u. 36 W G13
8,5% van nominale stroom gedurende 4 u. 26 W G24q
8,8% van nominale stroom gedurende 4 u. 26 W Gx24q
8,9% van nominale stroom gedurende 4 u. 28 W GR10q
9,4% van nominale stroom gedurende 5 u. 18 W G24q
9,4% van nominale stroom gedurende 5 u. 18 W Gx24q

Type Lamp Ledindicator

Type Ballast Elektromagnetische ballast
Elektronisch

Productinformatieblad
Specificaties
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Elektrische Isolatieklasse Klasse II

Aansluitingen - Klemmen Snelkoppel-klemmenstroken

Afstand Tussen Middelpunten Stroomkring: 220 mm
Batterij: 332 mm

Hoogte Stroomkring: 28 mm
Batterij: 35 mm

Breedte Stroomkring: 230 mm

Diepte Batterij: 39 mm
Stroomkring: 40 mm

Nettogewicht 0,85 kg

Omgeving
Vuurbestendigheid 850 °C

Normen IEC 695-2-1
EN 61347-2-7
IEC 34-50
IEC 50-11
EN 60695-2-10
EN 60924

Verpakkingseenheden
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 4,4 cm

Package 1 Width 7,3 cm

Package 1 Length 34,3 cm

Package 1 Weight 0,948 kg
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