

Beperkte verkoop van
services

klein paneel met toetsenbord -
matrixscherm - groen - 122 x 32
pixels - 24 V DC
XBTR410

 Niet meer leverbaar sinds: 16 jun 2022

 Einde gebruik op: 16 jun 2022

Hoofdkenmerken
Productgamma Magelis XBTR

Resolutie Display 122 x 32 pixels

Type Software Configuratiesoftware

Toewijzing Software Vijeo Designer Lite

Besturingssysteem Windows

Complementaire kenmerken
Displaytype Matrix-lcd met achtergrondverlichting

Tekenfont Latijn
Katakana
Grieks
Cyrillisch
Chinees (vereenvoudigd Chinees)

Voedingsspanningsgrenzen 18…30 V

Residuele Rimpel <= 1200 mV

Maximaal Energieverbruik In W 5 W

Nummer Toets 20

Aantal Vaste Toetsen 8

Aantal Aanpasbare Toetsen 12

Aantal Pagina’S 256 alarmpagina's
200 toepassingspagina's

Geheugentype Flash

Geheugencapaciteit 512 kB

Geïntegreerd Type Aansluiting Seriële verbinding: vrouwelijk SUB-D 25, asynchroon transmissiemodus (RS232C/
RS485)multidrop topologie
Voeding: verwijderbaar schroefklemmenblok

Real Time Klok Toegang tot de real-time klok van de PLC

Bereik Compatibiliteit Twido
Modicon TSX Micro
Modicon Quantum
Modicon Momentum
Modicon Premium
Modicon M340

Montage Product Inbouwmontage

Bevestigingsmethode Met 4 veerclips

Productinformatieblad
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Materiaalweergave Polyester

Materiaal Frontplaat PPT

Materiaal Toetsenpaneel Polyester

Markering CE

Hoogte 118 mm

Breedte 137 mm

Diepte 39 mm

Afmetingen Uitsnijding 119,6 (+/- 0,5) x 105,2 (+/- 0,4) mm

Nettogewicht 0,55 kg

Omgeving
Type Product Of Component Compact paneel met toetsenset

Kleur Display Groen

Display Capacity 1 regel van minimum 5 tekens
4 regels van maximum 20 tekens

[Us] Nominale Voedingsspanning 24 V DC

Voeding Externe bron

Downloadbare Protocollen Protocollen van derden
Modbus
Uni-TE

Normen UL 508
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-6
IEC 61131-2
CSA C22.2 Nr 14

Productcertificeringen CSA Class 1 Division 2
ATEX zone 2/22
UL Klasse 1 Sectie 2
UL 1604

Omgevingstemperatuur Bij
Werking

0…55 °C

Omgevingstemperatuur Bij
Opslag

-20…60 °C

Relatieve Vochtigheid 0…85 % zonder condensatie

Ip-Beschermingsgraad IP20 conform IEC 60529 (achterpaneel)
IP65 conform IEC 60529 (frontpaneel)

Nema Beschermingsgraad NEMA 4X frontpaneel (buitengebruik)

Schokbestendigheid 15 gn voor 11 ms

Trillingsweerstand +/-3,5 mm (f= 2…8,45 Hz)
1 gn (f= 8,45…150 Hz)

Verpakkingseenheden
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 4,8 cm

Package 1 Width 17,5 cm

Package 1 Length 25,0 cm

Package 1 Weight 603,0 g

Unit Type Of Package 2 S03
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Number Of Units In Package 2 10

Package 2 Height 30,0 cm

Package 2 Width 30,0 cm

Package 2 Length 40,0 cm

Package 2 Weight 6,686 kg

Contractuële waarborg
Garantie 18 months

23 apr 2024 3



Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met
de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving,
transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de
wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten
worden geïnterpreteerd.

Welzijnsprestaties

Reach Vrij Van Svhc

Kwikvrij

Informatie Over Rohs-Vrijstelling Ja

Reach-Regelgeving REACh-verklaring

Eu-Richtlijn Rohs Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

Rohs-Regulering China RoHS-verklaring China

Weee Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens
specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak
terechtkomen.

Meer informatie over Green Premium 

Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product 
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Maßzeichnungen

Abmessungen

a a1 (1) b b1 (1) P3 (2) P4 (3)
mm in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm in.

137 5.39 160 6.29 118 5 146 6 58 2.28 104 4.09

(1) Mit Halteklammern (im Lieferumfang des Produkts enthalten)

(2) P3: Tiefe mit 25-poligem, abgewinkelten SUB-D-Kabel XBTZ9680 (für Twido, TSX Micro und Premium) oder
XBTZ998 (für Modicon STB)

(3) P4: Tiefe mit 25-poligem SUB-D-Kabel XBTZ68/Z9681 (für Twido, TSX Micro und Premium)
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Montage und Abstand

Montageausschnitt für bündigen Einbau

Stärke der Montageplatte = 1,5...6 mm / 0.05...0.23 in.

H G r max.
±0,4 mm ±0.02 in. ±0,5 mm ±0.02 in. mm in.

105,2 4.14 119,6 5 1,5 0.05

Productinformatieblad XBTR410

6 23 apr 2024


	Productinformatieblad

