
Електронно реле 1,2 A 7A 110V
AC
LR97D07F7

Основни
Обхват TeSys

Наименование На Продукта TeSys D

Съкратено Наименование На
Устройството

LR97

Тип Продукт Или Компонент Електронно реле за свръхток

Приложение На Релето Overload Imax > Isetting
Locked rotor, mechanical jamming I > 3 x Isetting
Sensitivity to phase failure

Съвместимост На Продуктите LC1D09...D38

Тип На Мрежата AC

[Us] Номинално Захранващо
Напрежение

100...120 V AC

Регулируема Термозащита 1,2…7 A

[Ue] Номинално Работно
Напрежение

600 V AC 50/60 Hz за Електрическа верига в съответствие с CSA
600 V AC 50/60 Hz за Електрическа верига в съответствие с UL
690 V AC 50/60 Hz за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947-4-1

Количество В Комплект Комплект от 10

Допълнителни устройства
Честота На Мрежата 50...60 Hz

Монтажна Подпора Директно на контактора
Шина

Праг На Задействане 1.2...6 A

Издръжлив На Пренапрежение 6 kV в съответствие с IEC 61000-4-5

Тип И Състав На Контактите 1 C/O

Номинален Термичен Ток 3 A за Контролна верига

Тип Защита BS предпазител 3 A - за Контролна верига
GB2 прекъсвач 3 A - за Контролна верига
Предпазител gG 3 A - за Контролна верига

Максимална Мощност 28 W при 110 V DC в съответствие с IEC 60947
28 W при 220 V DC в съответствие с IEC 60947
55 W при 24 V DC в съответствие с IEC 60947
55 W при 48 V DC в съответствие с IEC 60947
140 VA при 48 V AC в съответствие с IEC 60947
360 VA при 110 V AC в съответствие с IEC 60947
360 VA при 220 V AC в съответствие с IEC 60947
70 VA при 24 V AC в съответствие с IEC 60947

[Ue] Изолационно Напрежение Електрическа верига: 600 V в съответствие с CSA
Електрическа верига: 600 V в съответствие с UL
Електрическа верига: 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1

[Uimp] Устойчивост На Импулсно
Напрежение

6 kV

Спецификация на продукт
Спецификации
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Детекция При Отпадане На Фаза < 3 s

Нулиране Автоматично нулиране 120 s fixed
Електрически by interruption of power supply for minimum 0.1 s
Ръчно нулиране

Времеви Период 0.2...10 s - O-time knob
0.3...10 s - O-time knob
0.5..30 s - D-time knob

Функция За Сигнализация 2 LEDs

Свързване - Клеморед Контролна верига: проводник 1 x 1…25 mm²гъвкав с накрайник на кабела
Контролна верига: проводник 1 x 1…25 mm²гъвкав без накрайник на кабела
Електрическа верига: проводник 1 x 1…4 mm²гъвкав с накрайник на кабела
Електрическа верига: проводник 1 x 1,5…10 mm²гъвкав без накрайник на
кабела
Електрическа верига: lug-clamp 1 x 1…4 mm²гъвкав с накрайник на кабела
Електрическа верига: lug-clamp 1 x 1,5…10 mm²гъвкав без накрайник на кабела
Контролна верига: проводник 2 x 1…25 mm²гъвкав с накрайник на кабела
Контролна верига: проводник 2 x 1…25 mm²гъвкав без накрайник на кабела
Контролна верига: lug-clamp 1 x 1…25 mm²гъвкав с накрайник на кабела
Контролна верига: lug-clamp 1 x 1…25 mm²гъвкав без накрайник на кабела
Контролна верига: lug-clamp 2 x 1…25 mm²гъвкав с накрайник на кабела
Контролна верига: lug-clamp 2 x 1…25 mm²гъвкав без накрайник на кабела

Затягащ Момент Контролна верига: 0.6...1.2 N.m на lug-clamp
Електрическа верига: 2 N.m на проводник

Височина 67,5 mm

Широчина 45 mm

Дълбочина 67,5 mm

Нето Тегло На Продукта 0,172 kg

Околна среда
Стандарти IEC 60947

IEC 60255-6

Продуктови Сертификати GOST
UL
CSA

Защитни Мерки TH в съответствие с IEC 60068

Степен На Защита Ip IP20 в съответствие с IEC 60529

Температура На Околния Въздух
При Работа

-25…60 °C в съответствие с IEC 60947-4-1

Температура На Околната Среда
За Съхранени

-30…80 °C

Допустима Надморска Височина 2000 m

Огнеупорно 850 °C в съответствие с IEC 60695-2-1

Устойчивост На Удар 15 gn 11 ms съответстващ на IEC 60068-2-7

Устойчивост На Вибрации 4 gn в съответствие с IEC 60068-2-6

Диелектрична Якост 2 V 50 Hz в съответствие с IEC 60255-5

Устойчивост На Електростатичен
Разряд

6 kV in indirect mode
8 kV Въздушен

Resistance To Radiated Fields 10 V/m Ниво 3

Устойчивост На Бързи Преходни
Процеси

2 kV

Disturbance Radiated/Conducted 10 V в съответствие с EN 61000-4-6
Клас А в съответствие с EN 55011

Опаковъчни единици
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Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 5,500 cm

Package 1 Width 7,400 cm

Package 1 Length 7,800 cm

Package 1 Weight 183,000 g

Unit Type Of Package 2 S01

Number Of Units In Package 2 4

Package 2 Height 15,000 cm

Package 2 Width 15,000 cm

Package 2 Length 40,000 cm

Package 2 Weight 1,015 kg

Гаранции по договора
Гаранция 18 months
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Устойчиво развитие
Етикетът Green PremiumTM е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с
най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-
новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда,
както и циркулярни и нискоCO2 продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява
глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната
среда.

Показатели за благополучие

Без Живак

Информация За Освобождаване От
Rohs

Да

Регламенти На Reach Декларация на REACh

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Compliant with Exemptions

Регламент На Китай Относно Rohs Декларация на Китай относно RoHS

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на
веществото за Ваша информация.

Weee При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в
рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните
изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи
за боклук.

Научете повече за Green Premium 

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт 
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