
Защита Micrologic 6.0 X - за
изваждаем Masterpact MTZ2/
MTZ3
LV848500

Основни
Обхват MasterPacT

Съкратено Наименование На
Устройството

MicroLogic 6.0 X

Тип Продукт Или Компонент Блок за управление

Приложение На Устройството Equipment protection, monitoring and control

Приложение На Прекъсвача Distribution IEC standard

Съвместимост На Гамата MasterPact MTZ2 Прекъсвач
MasterPact MTZ3 Прекъсвач

Poles 3P
4P

Тип Защитени Полюси 3P 3d
4P 3d
4P 3d + N/2
4P 4d
4P 3d + OSN

[Ue] Номинално Работно
Напрежение

690 V AC, +/- 10 %

Тип На Мрежата AC

Честота На Мрежата 50/60 Hz

Техлнология Изкючвателно
Устройство

Електронен

Защитни Функции На
Изключвателно У-Во

LSIG

Тип Защита Защита от пренатоварване (бавна) в съответствие с ANSI 49
Мигновенна защита при късо съединение в съответствие с ANSI 50
Бърза защита от късо съединение в съответствие с ANSI 51
Земно късо съединение в съответствие с ANSI 51N

Настройка На Изключвателно
Устройство

400 A
630 A
800 A
1000 A
1250 A
1600 A
2000 A
2500 A
3200 A
4000 A
5000 A
6300 A

Допълнителни устройства
Тип Монтаж Изваждаем

Настройка На Защита На
Неутралата

1 x Ir (4P 4d)
0.5 x Ir (4P 3d + N/2)
1.6 x Ir (4P 3d + OSN)
Няма защита (4P 3d)

Спецификация на продукт
Спецификации
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[Ir] Long Time Pick-Up
Adjustment Range

0,4...1 x In adjustable in step of 1 A

Тип Бавнодействаща Токова
Защита

Adjustable in step of 0.5 s

[Tr] Long-Time Delay Adjustment
Range

12,5…600 s при 1.5 x Ir
0,5…24 s при 6 x Ir
0,7…16,6 s при 7.2 x Ir

Термична Памет Да

Ток На Бъзродействаща Защита 1.5...10 x Ir adjustable in step of 0.5 x Ir с embedded HMI
1.5...10 x Ir adjustable in step of 0.1 x Ir с Ecoreach software or MasterPact MTZ
mobile app

Тип Настройка На
Времезакъснението

Регулируем

[Tsd] Настройка За Утечка Към
Земя

0,1…0,4 s I²t=on
0…0,4 s I²t=off

Мигновенна Токова Защита Тип Ii Регулируем

[Ii] Instantaneous Pick-Up
Adjustment Range

2...15 x In adjustable in step of 0.5 x In с embedded HMI
2...15 x In adjustable in step of 0.1 x In с Ecoreach software or MasterPact MTZ
mobile app
Ii enable on/off

[Li Mode] Instantaneous Delay
Adjustment Range

0 ms в fast
20 ms в стандартно

Тип Регулиране На Заземяване Регулируем

Настройка За Стартиране На
Земна Защита

с In > 400 A 0,2...1 x In adjustable in step of 1 or 10 A
с In <= 400 A 0,3...1 x In adjustable in step of 1 or 10 A
Ig enable on/off

Ground-Fault Time Delay
Adjustment Type

Регулируем

[Tg] Обхват На
Времезакъснението При Земна Ут

0,1…0,4 s I²t=on
0…0,4 s I²t=off

Зонова Селективна Блокировка Zsi С

Network And Machine Diagnosis
Type

System (HMI) health state overview: circuit breaker health state
Contacts state: circuit breaker health state
MicroLogic service life: circuit breaker health state
Tripping cause indication: circuit breaker tripping cause
Identification card: diagnostic data
Configured alarms synthesis: diagnostic data
Monitored function: diagnostic data
Operation: diagnostic data
MicroLogic test: test
Protection test: test
Selectivity test: test
Trip context information: crisis management
Operation: advanced diagnostic
Breaker service life: circuit breaker health state

Тип Измервания Електромер

Energy Management Measurement ,active, reactive and apparent energy
Measurement ,electrical network
Measurement ,energy
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Metering Type #N/A RMS
Neutral current IN RMS
Ground fault current Ig RMS
Voltage V12, V23, V31, VLLavg RMS
Voltage V1N, V2N, V3N, VLNavg RMS
Active power P, P1, P2, P3 total
Reactive power Q, Q1, Q2, Q3 total
#N/A total
Power factor
Active energy Ep IN/OUT/tot
Reactive energy Eq IN/OUT/tot
Apparent energy Es IN/OUT/tot
Demand current I1, I2, I3, In, Iavg
#N/A
Честота
Фазова последователност
Earth leakage current
Total current harmonic distortion THD (I)
Total voltage harmonic distortion THD (V)
Небалансиран ток
Unbalance voltage

Измервателно Напрежение 208…828 V AC 50/60 Hz фаза до фаза
120…480 V AC 50/60 Hz фаза към неутрал

Диапазон На Измерване На
Честотата

40…70 Hz

Точност При Измерване Current I1, I2, I3, Iavg, Idemand for MTZ1: +/- 0.5 % 40...1600 x 1.2 A
Current I1, I2, I3, Iavg, Idemand for MTZ2: +/- 0.5 % 40...4000 x 1.2 A
Current I1, I2, I3, Iavg, Idemand for MTZ3: +/- 0.5 % 80...6300 x 1.2 A
Neutral current IN: +/- 1 %
Ground fault current Ig: +/- 5 %
Voltage V12, V23, V31, VLLavg: +/- 0.5 % 208...690 x 1.2 V
Voltage V1N, V2N, V3N, VLNavg: +/- 0.5 % 120...400 x 1.2 V
Active power P, P1, P2, P3, Pdemand: +/- 1 %
Reactive power Q, Q1, Q2, Q3, Qdemand: +/- 2 %
Apparent power S, S1, S2, S3, Sdemand: +/- 1 %
Power factor: +/- 2 %
Active energy Ep IN/OUT/tot: +/- 1 %
Reactive energy Ep IN/OUT/tot: +/- 2 %
Apparent energy Es IN/OUT/tot: +/- 1 %
Честота: +/- 0.005 Hz
Earth leakage current: +/- 10 %
Небалансиран ток: +/- 0.5 %

Клас На Точност Клас 5: total current harmonic distortion THD (I)
Клас 0.5: unbalance voltage
Клас 1: active and reactive energy by pulse counting (+/- W.h, +/- VAR.h)
Клас 2: total voltage harmonic distortion THD (V)

Тип Дисплей LCD дисплей - 128 x 96 пиксела

Протокол На Комуникационния
Порт

Bluetooth 4.0 LE peer to peer 30 kbit/s
NFC peer to peer в съответствие с ISO 15963
USB peer to peer 115 kbauds

Записване На Данни Min/max of instantaneous values
Maintenance logs
Alarm logs
Time stamping
Event logs
Data logs

Околна среда
Стандарти EN/IEC 60947-1

EN/IEC 60092-202
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60255-1
EN/IEC 61010-1

Място На Монтаж Indoor use only

Характеристики На Околната
Среда

Wet location not approved for use в съответствие с IEC 61010-1
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Електромагнитна Съвместимост Тест за устойчивост на електростатичен разряд conforming to IEC 61000-4-2
Податливост на електромагнитни полета conforming to IEC 61000-4-3
Тест за устойчивост на електрически преход/разрушаван conforming to IEC
61000-4-4
1.2/50 мг изпитване за устойчивост на шокови вълни conforming to IEC
61000-4-5
Смущения, свързани с RF conforming to IEC 61000-4-6
Разпръсквани емисии A conforming to CISPR 22

Категория На Защита IV в съответствие с IEC 61010-1

Measurement Category Category IV в съответствие с IEC 61010-2-30

Ниво На Замърсяване 3 в съответствие с IEC 60947-1

Температура На Околния Въздух
При Работа

-25…70 °C (operating)
-35 °C (for start-up of product)

Относителна Влажност 95 % при 55 °C в съответствие с IEC 60068-2-30

Допустима Надморска Височина <= 2000 m без понижаване на номиналните стойности
<= 4000 m with operational voltage derating 600 V AC
<= 5000 m with operational voltage derating 560 V AC

Опаковъчни единици
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 6,8 cm

Package 1 Width 8,0 cm

Package 1 Length 21,5 cm

Package 1 Weight 369,0 g

Гаранции по договора
Гаранция 18 months
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Устойчиво развитие
Етикетът Green PremiumTM е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с
най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-
новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда,
както и циркулярни и нискоCO2 продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява
глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната
среда.

Прозрачност RoHS/REACh

Показатели за благополучие

Без Живак

Информация За Освобождаване От
Rohs

Да

Без Pvc

Продукт От Пластмасови Части Без
Халогенни Елементи

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach Декларация на REACh

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Compliant with Exemptions

Регламент На Китай Относно Rohs Декларация на Китай относно RoHS

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на
веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда

Екологичен профил на продукт

Профил На Циркулярност Информация за излизане от употреба

Научете повече за Green Premium 

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт 
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