
Разширение, 16 изх. 24VDC,
пруж. клеми
TM3DQ16TG

Основни
Гама На Продукта Modicon TM3

Тип Продукт Или Компонент Discrete output module

Съвместимост На Гамата Modicon M241
Modicon M251
Modicon M221
Modicon M262

Тип Дискретен Изход Транзистор

Дискретен Номер На Изход 16

Дискретен Цифров Изход Положителна логика (източник)

Дискретно Напрежение На Изход 24 V DC за Транзисторен изход

Дискретен Изходен Ток 500 mA за Транзисторен изход

Допълнителни устройства
Дискретен Номер На Вход/Изход 16

Консумация На Ток 5 mA в 5 V DC в #N/A (at state off)
0 mA в 24 V DC в #N/A (at state off)
15 mA в 5 V DC в #N/A (при състояние на)
20 mA в 24 V DC в #N/A (при състояние на)

Време За Реакция 450 µs (Включване)
450 µs (Изключване)

Максимален Ток На Утечка 0,1 mA за Транзисторен изход

Максимален Спад При
Напражение

<0,4 V

Максимално Натоварване По
Метода Волфрам

<3 W за Транзисторен изход

Локална Сигнализация за състояние на изхода: 1 LED на канал (зелен)

Електрическо Свързване 10 x 1.5 мм² Вадещи се клеми чрез пружина с стъпка 3.81 mm за изходи

Максимално Кабелно Разстояние
Между Устрой

Неекраниран кабел: <30 m за Транзисторен изход

Изолация Между изход и вътршна логика at 500 V AC
Без изолация между изходи

Маркировка CE

Монтажна Подпора Топ шапка, тип TH35-15 шина съответстващ на IEC 60715
Топ шапка, тип TH35-7.5 шина съответстващ на IEC 60715
плоча или табло с комплект за фиксиране

Височина 90 mm

Дълбочина 84,6 mm

Широчина 27,4 mm

Нето Тегло На Продукта 0,11 kg

Спецификация на продукт
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Околна среда
Стандарти #N/A

Продуктови Сертификати cULus
CE
UKCA
RCM
EAC
cULus HazLoc

Устойчивост На Електростатичен
Разряд

8 kV Въздушен в съответствие с IEC 61000-4-2
4 kV При контакт в съответствие с IEC 61000-4-2

Устойчивост На Електромагнитни
Полета

10 V/m 80 MHz...1 GHz в съответствие с IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz в съответствие с IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz в съответствие с IEC 61000-4-3

Устойчивост На Магнитни Полета 30 A/m 50/60 Hz съответстващ на IEC 61000-4-8

Устойчивост На Бързи Преходни
Процеси

1 kV за I/O в съответствие с IEC 61000-4-4

Издържливост На
Претоварв��Не

1 kV I/O Общ режим съответстващ на IEC 61000-4-5 DC

Устойчивост На Смущения 10 V 0.15...80 MHz в съответствие с IEC 61000-4-6
3 V Точкова честота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) в съответствие
с Marine спецификации (LR, ABS, DNV, GL)

Електромагнитна Емисия Емисии - Ниво на изпитване: 40 dΒ μV/m QP клас A ( 10 m) в 30…230 MHz
съответстващ на IEC 55011
Емисии - Ниво на изпитване: 47 dΒ μV/m QP клас A ( 10 m) в 230…1000 MHz
съответстващ на IEC 55011

Температура На Околния Въздух
При Работа

-10…35 °C Вертикална инсталация
-10…55 °C Хоризонтална инсталация

Температура На Околната Среда
За Съхранени

-25…70 °C

Относителна Влажност 10…95 %, без кондензация (В операция)
10…95 %, без кондензация (В склад)

Степен На Защита Ip IP20 С защитен капак

Ниво На Замърсяване 2

Допустима Работна Надморска
Височина

0...2000 м

Надморска Височина При
Съхранение

0…3000 m

Устойчивост На Вибрации 3.5 mm в 5…8,4 Hz вкл. DIN шина
3 gn в 8,4…150 Hz вкл. DIN шина
3.5 mm в 5…8,4 Hz вкл. панел
3 gn в 8,4…150 Hz вкл. панел

Устойчивост На Удар 15 gn за 11 ms

Опаковъчни единици
Unit Type Of  Package 1 PCE

Number Of  Units In Package 1 1

Package 1 Height 7,5 cm

Package 1 Width 12,5 cm

Package 1 Length 10,5 cm

Package 1 Weight 245,0 g

Unit Type Of  Package 2 S04

Number Of  Units In Package 2 42

Package 2 Height 30 cm

Package 2 Width 40 cm
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Package 2 Length 60 cm

Package 2 Weight 11,273 kg

Unit Type Of  Package 3 P12

Number Of  Units In Package 3 504

Package 3 Height 105 cm

Package 3 Width 120 cm

Package 3 Length 80 cm

Package 3 Weight 124 kg
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Устойчиво развитие
Етикетът Green PremiumTM е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с
най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-
новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда,
както и циркулярни и нискоCO2 продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява
глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната
среда.

Прозрачност RoHS/REACh

Показатели за благополучие

Без Токсични Тежки Метали

Без Живак

Информация За Освобождаване От
Rohs

Да

Без Pvc

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach Декларация на REACh

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за
ограничението на опасните вещества на ЕС)

Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС

Регламент На Китай Относно Rohs Декларация на Китай относно RoHS

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда

Екологичен профил на продукт

Weee При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в
рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните
изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи
за боклук.

Профил На Циркулярност Информация за излизане от употреба

Научете повече за Green Premium 

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт 
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Dimensions Drawings

Dimensions

(*) 8.5 mm/0.33 in. when the clamp is pulled out.
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Mounting and Clearance

Spacing Requirements
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Mounting on a Rail

Incorrect Mounting
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Mounting on a Panel Surface

(1) Install a mounting strip

Mounting Hole Layout
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Connections and Schema

Digital Transistor Output Module (16-Channel, Source)

Wiring Diagram

(*) Type T fuse
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