
 Ce produit n'est plus fabriqué.

Transformer, dry type,
encapsulated, 15kVA, 1 phase,
600V primary, 120/240V
secondary, 15B, 115C rise
15S4FSS

 La production de ce produit a été arrêtée le: 2 janv. 2024

Principal
Fonction Produit Dry Sealed Transformer

Primary To Secondary Voltage 600 V: 120/240 V

Full Capacity Taps 2 avec 5 % FCBN

Complémentaire
Enclosure Code 15B

Phase Monophasé

Puissance Nominale 15 kVA

Élévation De Température 115 °C

Hauteur 508,00 mm

Largeur 381,00 mm

Profondeur 342,90 mm

Installation Du Coffret Mural

Matière Du Boitier Acier inoxydable

Environnement
Enclosure Type NEMA 3R

Température D'Isolation 180 °C

Certifications Du Produit cULus
listé UL
CSA

Emballage
Type D'Emballage 1 PCE

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

Poids De L'Emballage 1 4,536 g

Fiche Produit
Spécifications
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