
 Ce produit n'est plus fabriqué.

discrete output module Modicon
Momentum - 8 O solid state
170ADO73050

 La production de ce produit a été arrêtée le: 26 janv. 2021

Principal
Gamme De Produits Plateforme d'automatisme Modicon Momentum

Fonction Produit Base de sortie numérique CA

Groupe De Voies 2 groupes de 4 sorties

Nombre Sorties Numériques 8

Type De Sortie Tor Triac

Tension De Sortie Tor 230 V c.a.

Courant Par Voie 2 A

Protection Court-Circuit Fusible interne, 5 A à fusion lente par groupe

Traitement De Protection TC

Complémentaire
[Ue] Tension Assignée D'Emploi 230 V c.a.

Courant De Sortie Tor 4 A par groupe
8 A par module

Courant Minimum De Sortie 5 mA

Courant De Fuite Maximum 2,5 mA 230 V c.a.

Courant De Pointe 10 A pendant 2 cycles
15 A pendant 1 cycle
5 A pendant 3 cycles

Chute De Tension Maximale <1,5 V 2 A à phase 1

Protection Contre Les Surcharges
En Sortie

Fusible interne

Temps De Réponse 1/2 x 1/f (= 0,5 d’un cycle de ligne) de phase 0 à phase 1
1/2 x 1/f (= 0,5 d’un cycle de ligne) de phase 1 à phase 0

Isolement Entre Voies Et Bus 1780 V CA pendant 1 minute

Puissance Dissipée 6 W typique
7,5 W maximum

Marquage CE

Signalisation Locale Statut du canal: 8 DEL

Consommation Électrique 65 mAà 230 V AC

Fiche Produit
Spécifications
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Description Des Bornes Api N°1 (1L+)PW
(5)OUT_DIS#5
(1)OUT_DIS#1
(6)OUT_DIS#6
(7)OUT_DIS#7
(1N)PW
(8)OUT_DIS#8
(4)OUT_DIS#4
(3)OUT_DIS#3
TB
(2)OUT_DIS#2

Profondeur 47,5 mm

Hauteur 141,5 mm

Largeur 125 mm

Poids 0,32 kg

Environnement
Certifications Du Produit FM class 1, division 2

CSA
UL

Tenue Aux Décharges
Électrostatiques

4 kV contact conformément à CEI 801-2
8 kV dans l''air conformément à CEI 801-2

Tenue Aux Champs
Électromagnétiques Rayonnés

10 V/m 80...1000 MHz conformément à CEI 801-3

Température De Fonctionnement 0…60 °C

Température Ambiante Pour Le
Stockage

-40…85 °C

Humidité Relative 95 % sans condensation

Altitude De Fonctionnement <= 5000 m

Garantie contractuelle
Garantie 18 months
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