
 Ce produit n'est plus fabriqué.

processor - Transparent Ready -
class B - master/slave - for Advantys
STB I/O
171CBB97030

 La production de ce produit a été arrêtée le: 26 janv. 2021

Principal
Gamme De Produits Plateforme d'automatisme Modicon Momentum

Fonction Produit Processeur

Accessoires Associés E/S STB Advantys

Concept Transparent Ready

Serveur Web Classe B

Logiciel De Programmation Concept
ProWORX

Type Du Processeur Base 186

Protocole De Communication Modbus RS485/RS232 1 RJ45 19200 bps 2 ou 4 fils
Modbus TCP/IP ethernet 4 RJ45 10/100 Mbps câble à paire blindée torsadée CAT
5E

Complémentaire
Services Web Liens vers lesite Web de Schneider Electric

4 pages Web intégrées
Pages d’accueil
Statistiques Ethernet
Configuration du contrôleur

Service Communication Messagerie 125 mots, 4000 messages E/S par seconde

Longueur Du Mot 16 bit

Matière Lexan

Limites De La Tension
D'Alimentation

19,2…42,5 V

Fréquence D'Horloge 50 MHz

Topologie Multipoint Modbus
Étoile

Méthode D'Accès Maître /esclave

Paramètres De Contrôle CRC-32 pour Modbus TCP/IP
CRC-16 pour Modbus

Adressage Adresse IP affecté utilisateur Modbus TCP/IP
Adresse générale IEEE unique

État Défaillant Mode d’E/S sûr Modbus TCP/IP

Type De Mémoire Mémoire programme IEC 200 Ko
Mémoire programme LL984 18 Ko

Mots Registre 26032

Capacité Processeur Limite E/S 8192 entrées/8192 sorties

Fiche Produit
Spécifications
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Nombre D'Appareils 64 ethernet

Temps Exact Pour Exécuter Une
Instruction De 1 Kilo

0,25 ms

Signalisation Locale PLC LAN ST: 1 LED
PLC RUN: 1 LED
Activité du port Ethernet: 4 LEDs
Port communication à 100 Mbps: 4 LEDs

Marquage CE

Consommation Électrique 100 mAà 24 V DC

Format Du Module Standard

Montage Du Produit RailDIN symétrique 35 mm

Hauteur 75,2 mm

Largeur 143 mm

Profondeur 43 mm

Poids 0,19 kg

Environnement
Tenue Diélectrique 0 V pas isolé RS232

500 V pendant 1 minute ethernet

Certifications Du Produit CSA
UL

Degré De Protection Ip IP20 conformément à IEC 529 groupe A, B, C, D

Tenue Aux Chocs Mécaniques +/- 15 gn 11 ms onde semi-sinusoïdale

Tenue Aux Vibrations 1 gn, amplitude: 0,075 mm (f = 10…57 Hz)
1 gn (f = 57…150 Hz)

Tenue Aux Décharges
Électrostatiques

4 kV contact conformément à CEI 801-2
8 kV dans l''air conformément à CEI 801-2

Tenue Aux Champs
Électromagnétiques Rayonnés

10 V/m 80...1000 MHz conformément à CEI 801-3

Température De Fonctionnement -20…70 °C

Température Ambiante Pour Le
Stockage

-40…70 °C

Humidité Relative 5…95 % sans condensation

Altitude De Fonctionnement <= 2000 m

Emballage
Type D'Emballage 1 PCE

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

Hauteur De L'Emballage 1 4,5 cm

Largeur De L'Emballage 1 16,5 cm

Longueur De L'Emballage 1 31,5 cm

Poids De L'Emballage 1 624,0 g

Type D'Emballage 2 S02

Nb Produits Dans L'Emballage 2 2

Hauteur De L'Emballage 2 15 cm

Largeur De L'Emballage 2 30 cm

Longueur De L'Emballage 2 40 cm

2 19 avr. 2024



Poids De L'Emballage 2 1,674 kg

Garantie contractuelle
Garantie 18 months
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