
COMBO STARTER 600VAC 45A
NEMA
8538SDG11V84CFF4P1P2TX22

Principal
Produit Combination Starter

Type S

Control Circuit Type Control circuit transformer

Complémentaire
Control Circuit Voltage 120 V AC 60 Hz circuit secondaire

208 V AC 60 Hz circuit primaire

Starter Type Non réversible

Nombre De Pôles 3P

Horsepower Rating 10 hpà 200 V AC, 3 phases
15 hpà 230 V AC, 3 phases
25 hpà 460 V AC, 3 phases
25 hpà 575 V AC, 3 phases

Maximum Voltage Rating 600 V AC

Control Units Sélecteur (HAND-OFF-AUTO)

Pilot Light Red indicator marche incandescent
Indicateur vert off incandescent

Auxiliary Contacts 2F+2O

Control Circuit Fusing 2 fuses sur circuit primaire
1 fuse sur circuit secondaire

Type De Surcharge Thermique Melting alloy 3

Disconnect Type Sectionneur sans fusible

Taille Nema 2

Environnement
Enclosure Type NEMA 1 feuille d'acier peint et with external reset

Garantie contractuelle
Garantie 18 months

Fiche Produit
Spécifications
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