
 Ce produit n'est plus fabriqué.

APC NetShelter CX, Mini,
Soundproof Server Rack
Enclosure, 100V to 240V, White,
744H x 688W x 952D mm
AR4000MVX432

 La production de ce produit a été arrêtée le: 23 mai 2023

Présentation
Présentation Netshelter CX Mini is specifically designed to house a complete small-office IT

installation comprised of one or two servers, network hardware and peripheral
devices. It combines extreme noise reduction and moderate thermal capacity with
exceptional reliability and an all-inclusive, plug-and-play specification. Designed to
accept tower form factor servers, the CX Mini can also be converted to accept rack
form factor servers using a 12U rack mount conversion kit (AR4000MV12U). The
resulting EIA rack is 600 mm/23.6" deep. NAM power cords sold separately, part
number AR4605.

Lead Time Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais

Principal
Fonction Produit Armoire rack

Tension D'Entrée Principale 100 V
120 V
200 V
208 V
220 V
230 V
240 V

Input Connection Type NEMA 5-15P
CEI 60320 C14

Longueur De Câble 0,61 m

Nombre De Câbles 8

Équipement Fournis ouvertures à brosse
porte
touche(s)
porte verrouillable
roulettes de type bureau
barrette d'alimentation avec (3) prises IEC
ventilateurs
panneau arrière verrouillable amovible
isolation phonique
fiche de déballage

Physique
Hauteur 72 cm

Largeur 69 cm

Profondeur 93 cm

Poids 75 kg

Couleur Blanc

Montage Préconisé No preference

Fiche Produit
Spécifications
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Mode D'Installation Non montable en rack

Profondeur De Montage Maximale 70 cm

Entrée
Fréquence Réseau 50/60 Hz

Conformité
Certifications Du Produit Conformité TAA

Emballage
Type D'Emballage 1 PCE

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

Hauteur De L'Emballage 1 75 cm

Largeur De L'Emballage 1 98 cm

Longueur De L'Emballage 1 74 cm

Poids De L'Emballage 1 80 kg

Garantie contractuelle
Garantie 2 year (manufacturer's defect)
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Développement durable

Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits
aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le
respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi
que les produits circulaires et à faible émission de CO2.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes
mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

Take-back Transparence RoHS/REACh

Performances des ressources

Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Sans Métaux Lourds Toxiques

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach Déclaration REACh

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE

Profil Environnemental Profil environnemental du Produit

En savoir plus sur Green Premium 

Guide pour évaluer la durabilité d'un produit 
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