
Cantilever axis, Lexium CAS, model
range 4, profile size 80 x 80 mm,
toothed belt, ball guide
CAS43BB

Principal
Gamme De Produit Lexium CAS

Type De Produit Ou Équipement Cantilever axis

Produit Pour Application
Spécifique

Pour 1 direction

Load Position On the side of the profile or on the 2 end plates

Type De Variateur Courroie crantée

Type Of Guide Bille

Complémentaire
Operating Position Verticale

Fonction Disponible Different types of sensors for the limit switch function
Increased corrosion resistance
Anti-static toothed belt
Protective cover strip for the axis inner parts
Motor and gearbox mounting options

Operating Force 900 N pour Fx
5550 N pour Fy
5550 N pour Fz

Maximum Speed 3 m/s

Acceleration 50 m/s²

Max. Drive Torque 30 N.m

Max. Torque <53 N.m pour Mx
<487 N.m pour My
<487 N.m pour Mz

Min. … Max. Stroke 11…1000 mm

Repeat Accuracy +/- 0,05 mm

Profile Dimension 106 x 100 mm

Service Life 15000 km

Emballage
Type D'Emballage 1 PCE

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

Garantie contractuelle
Garantie 18 months

Fiche Produit
Spécifications
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