
"eXLhoist - commande radio - MBC
- 6 touches fonct + 6 auxil -
affichage écran"
ZART12DM

Principal
Gamme De Produits Harmony eXLhoist

Fonction Produit Télécommande portable

Nom Abrégé De L'Appareil ZART

Type De Bouton De Commande 6 configurable bouton de commande des mouvements
6 configurable bouton auxiliaire

Complémentaire
Fonction De L’Appareil Maître commande à plusieurs ponts (tandem)

Esclave commande à plusieurs ponts (tandem)
Maître et escalve commande à plusieurs ponts (tandem)

Matière Enveloppe: PC (polycarbonate)
Enveloppe: PBT (polybutylène téréphtalate)
Couvercle: polypropylène
Couvercle de protection: élastomère EPDM

Fonction Disponible Accéléromètre
Fonction vibration

Type D'Affichage Afficheur LCD 34 x 42 mm

Distance De Fonctionnement 50 m

Robustesse Mécanique Résistance de décharge 4.5 m conformément à CEI 60068-2-27

Type De Réseau De
Communication

Sans fil: BLE (Bluetooth Low Energy)

Fréquence De Transmission 2,4 GHz

Portée Maximale 100 m dans champ libre

Temps De Réponse < 300 msà full duplex

Temps De Charge 900 s

Autonomie 30 h

Durée De Vie Mécanique 5000000 cycle

Durée De Vie 5 an

Largeur 100 mm

Hauteur 340 mm

Profondeur 90 mm

Poids 0,65 kg

Environnement

Fiche Produit
Spécifications
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Certifications Radio ANATEL
ICASA
RSS
FCC
ARIB
SRRC

Degré De Protection Ip IP65

Tenue À L'Environnement Nema NEMA 4

Température De Fonctionnement -20…60 °C

Température Ambiante Pour Le
Stockage

-20…45 °C

Altitude De Fonctionnement 0...2000 m

Altitude De Stockage 0…3000 m

Tenue Aux Vibrations 0,075 mm (f = 10…55 Hz) conformément à CEI 60068-2-6

Tenue Aux Chocs Mécaniques 100 gn conformément à CEI 60068-2-27

Humidité Relative 0…95 %à -20…60 °C fonctionnement

Certifications Du Produit JIS
CE
CSA
UL
C-Tick
KC
EAC

Emballage
Type D'Emballage 1 PCE

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

Hauteur De L'Emballage 1 10,7 cm

Largeur De L'Emballage 1 10,2 cm

Longueur De L'Emballage 1 33,7 cm

Poids De L'Emballage 1 732 g
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Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits
aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le
respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi
que les produits circulaires et à faible émission de CO2.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes
mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine Déclaration RoHS pour la Chine

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un
protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle
d'ordures ménagères.

En savoir plus sur Green Premium 

Guide pour évaluer la durabilité d'un produit 
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