

Nur über unseren Service
verfügbar

Kompakter E/A-Erweiterungsblock,
Modicon TM5, 8 AE / 8 AA,
Spannung / Strom, 12 Bit
TM5CAI8O8CVL

 Eingestellt am: 23.01.2021

 Der Service wird eingestellt am: 24.01.2021

EAN Code: 3595864145143

Hauptmerkmale
Baureihe Modicon TM5

Produkt- Oder Komponententyp Kompakter E/A-Erweiterungsblock

Gehäusematerial Kunststoff

Farbe Weiß

Anzahl Eingänge/Ausgänge 16

E/A-Anzahl D. Verteilerbox 8 E + 8 A

Anzahl Von Modulen Analogeingang: 2 Module4 Kanäle
Analogausgang: 2 Module4 Kanäle

Anzahl Der Analogeingänge 8

Analoger Eingangsbereich 4 - 20 mA
0 - 20 mA
+/- 10 V

Auflös. Des Analogen Eingangs 12 bits für Strom
11 Bit + Vorzeichen für Spannung

Anzahl Der Analogausgänge 8

Typ Des Analogausgangs Spannung 4
Strom 4

Analoger Ausgangsbereich 0 - 20 mA
+/- 10 V

Zusatzmerkmale
Eingangsfilterung <= 50 ms nicht konfigurierbar

Abtastdauer 20 ms Ein-/Ausgang für das gesamte Modul
5 ms Ein-/Ausgang pro Kanal

Reaktionszeit <= 1 ms Statusänderung für Ausgänge

Kriechstrom 5 µA (im ausgeschalteten Zustand:) für Ausgänge

Schutzart Kurzschluss für Ausgänge

Isolierung Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff. AC
Keine galvanische Trennung zwischen den Kanälen

Leistungsaufnahme 8 mA bei 5 V DC Bus
217 mA bei 24 V DC Ein-/Ausgang

Verlustleistung In W 5,25 W

Produktdatenblatt
Spezifikationen
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Lokale Signalisierung 4 LEDs (grün) für Stromversorgung
4 LEDs (rot) für Stromversorgung
8 LEDs (gelb) für Ausgangsstatus
8 LEDs (grün) für Eingangsstatus

Elektrische Verbindung Abnehmbare Federklemmenleiste

Stoßspannungsfestigkeit 0,5 kV Differentialbetrieb 24 V DC entspricht EN/IEC 61000-4-5
1 kV Gleichtakt 24 V DC entspricht EN/IEC 61000-4-5

Montagehalterung DIN-Schiene

Produktgewicht 0,25 kg

Montage
Normen CSA C22.2 Nr. 213

UL 508
CSA C22.2 No 142
IEC 61131-2

Produktzertifizierungen C-Tick
UL
GOST-R
CSA

Beschriftung CE

Umgebungstemperatur Bei
Betrieb

-10…50 °C (senkrechter Einbau)
-10…60 °C (waagerechter Einbau)

Umgebungstemperatur Bei
Lagerung

-40…70 °C

Relative Feuchtigkeit 5…95 % ohne Kondensation

Schutzart (Ip) IP20 entspricht IEC 61131-2

Verschmutzungsgrad 2 entspricht IEC 60664

Betriebshöhe 0 - 2.000 m

Aufbewahrungshöhe 0…3000 m

Vibrationsfestigkeit 1 gn bei 8,4…150 Hz auf DIN-Schiene
3,5 mm bei 5…8,4 Hz auf DIN-Schiene

Stoßfestigkeit 15 gn für 11 ms

Widerstandsfähigkeit Gegen
Elektrostatische Entladung

4 kV bei Kontakt entspricht EN/IEC 61000-4-2
8 kV in der Luft entspricht EN/IEC 61000-4-2

Widerstandsfähigkeit Gegen
Elektromagnetische Felder

1 V/m 2 - 2,7 GHz entspricht EN/IEC 61000-4-3
10 V/m 80 - 2.000 MHz entspricht EN/IEC 61000-4-3

Widerstandsfähigkeit Gegen
Kurze Störsignale

1 kV (E/A) entspricht EN/IEC 61000-4-4
1 kV (abgeschirmtes Kabel) entspricht EN/IEC 61000-4-4
2 kV (Energieversorgungsleitungen) entspricht EN/IEC 61000-4-4

Elektromagnetische
Verträglichkeit

EN/IEC 61000-4-6

Strahl-/Leitungsgeb. Störung CISPR 11 Zone B - Klasse A

Verpackungseinheiten
Vpe 1 Art PCE

Vpe 1 Menge 1

Vpe 1 Höhe 7,0 cm

Vpe 1 Breite 9,0 cm

Vpe 1 Länge 11,0 cm

Vpe 1 Gewicht 282,0 g

Vpe 2 Art S02
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Vpe 2 Menge 15

Vpe 2 Höhe 15,0 cm

Vpe 2 Breite 30,0 cm

Vpe 2 Länge 40,0 cm

Vpe 2 Gewicht 4,23 kg

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months
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Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit
erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten
Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme

Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale
Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

Transparenz RoHS/REACh

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Frei Von Giftigen Schwermetallen

Quecksilberfrei

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja

Pvc-Frei

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung REACh-Deklaration

Eu-Rohs-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

Rohs-Richtlinie Für China RoHS-Erklärung für China

Umweltproduktdeklaration Produktumweltprofil

Weee Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen
Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Kreislaufwirtschafts-Profil Entsorgungsinformationen

Erfahren Sie mehr über Green Premium 

Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts 
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https://www.se.com/ch/de/work/support/green-premium/
https://www.se.com/ch/de/work/support/green-premium/
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https://www.se.com/ch/de/work/support/green-premium/
https://www.se.com/ch/de/work/support/green-premium/
https://www.se.com/ch/de/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/ch/de/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/ch/de/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/ch/de/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/ch/de/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/ch/de/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=TM5CAI8O8CVL_ROHS_DECLARATION&p_FileName=TM5CAI8O8CVL_ROHS_DECLARATION_CH_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=TM5CAI8O8CVL_ROHS_DECLARATION&p_FileName=TM5CAI8O8CVL_ROHS_DECLARATION_CH_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=TM5CAI8O8CVL_ROHS_DECLARATION&p_FileName=TM5CAI8O8CVL_ROHS_DECLARATION_CH_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=TM5CAI8O8CVL_REACH_DECLARATION&p_FileName=TM5CAI8O8CVL_REACH_DECLARATION_CH_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=TM5CAI8O8CVL_REACH_DECLARATION&p_FileName=TM5CAI8O8CVL_REACH_DECLARATION_CH_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=TM5CAI8O8CVL_REACH_DECLARATION&p_FileName=TM5CAI8O8CVL_REACH_DECLARATION_CH_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=TM5CAI8O8CVL_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=TM5CAI8O8CVL_ROHS_CHINA_DECLARATION_CH_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=TM5CAI8O8CVL_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=TM5CAI8O8CVL_ROHS_CHINA_DECLARATION_CH_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=TM5CAI8O8CVL_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=TM5CAI8O8CVL_ROHS_CHINA_DECLARATION_CH_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1511024EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1511024EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1511024EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1511024EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1511024EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1511024EN


Darstellung

TM5-E/A-Kompaktmodul

Nr. Bezeichnung

1 Analoges Elektronikeingangsmodul / 4 Analogeingänge

2 Analoges Elektronikeingangsmodul / 4 Analogeingänge

3 Dummy-Modul

4 Analoges Elektronikausgangsmodul / 4 Analogausgänge

5 Analoges Elektronikausgangsmodul / 4 Analogausgänge

Produktdatenblatt TM5CAI8O8CVL
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Maßzeichnungen

E/A-Kompaktmodul

Abmessungen

Produktdatenblatt TM5CAI8O8CVL
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Montage und Abstand

TM5-System

Platzbedarf

Montage auf  einer DIN-Schiene

Produktdatenblatt TM5CAI8O8CVL
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Anschlüsse und Schema

TM5-System Verdrahtungsempfehlungen

Mit den abnehmbaren Federklemmenleisten zu verwendende Drahtgrößen

Produktdatenblatt TM5CAI8O8CVL
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Analogeingang 4AI ±10 V

Verdrahtungsplan

1 Interne Elektronik

2 In die Busbasen integriertes 24-VDC-E/A-Leistungssegment

U Spannung 

Produktdatenblatt TM5CAI8O8CVL
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Analogeingang 4AI 0-20 mA / 4-20 mA 

Verdrahtungsplan

1 Interne Elektronik

2 In die Busbasen integriertes 24-VDC-E/A-Leistungssegment

I Strom

Produktdatenblatt TM5CAI8O8CVL
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Analogausgang 4AO ±10 V 

Verdrahtungsplan

1 Interne Elektronik

2 In die Busbasen integriertes 24-VDC-E/A-Leistungssegment

U Spannung 

Produktdatenblatt TM5CAI8O8CVL
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Analogausgang 4AO 0-20 mA

Verdrahtungsplan

1 Interne Elektronik

2 In die Busbasen integriertes 24-VDC-E/A-Leistungssegment

I Strom
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