
 Discontinuado

Lampara compacta fluorescente -
11W - 220V AC
NSYLAMCS

 Discontinuado el: 20-08-2020

Principal
Gama De Producto Tomas de iluminación y de corriente

Tipo De Accesorio/Categoria Accesorio luminoso

Tipo De Producto O Componente Lámpara

Aplicación Del Dispositivo Multiuso

Composición Del Dispositivo elementos de fijación
lámpara
conmutador y toma de corriente

Complementos
Tipo De Toma Schuko

Rated Lamp Wattage ((*)) 1200 VA

[Ue] Tensión De Funcionamiento
Nominal

230 V 50/60 Hz

Base De Bombilla 2G7

Tipo De Bombilla Fluorescente

Tipo De Control Interruptor incorporado

Manejar Sin Bloqueo De Cañón 900 lm

Vida De Servicio En Horas 8000 H

Consecutivo, Seguido, Continuo,
Adosado

Conector de tornillo <= 2,5 mm²

Ubicación De Montaje Parte frontal superior del armario

Soporte De Montaje Piezas metálicas
Carril Din
Traviesas
Montante vertical

Fijación Tornillos
Fijación magnética
Sistema de clipping

Compatibilidad De La Gama Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PLM
Spacial Spacial SF 5G
Spacial Spacial VDM
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM

Material Gris claro plástico

Altura 40 mm

Ancho 372 mm

Ficha técnica del producto
Especificaciones
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Profundidad 63 mm

Ambiente
Grado De Protección Ip Ip20 conforme a Iec 60529

Clase De Aislamiento Eléctrico Clase I

Resistencia A Las Llamas V0 conforme a UL 94

Compatibilidad Electromagnética Estándar de emisión para entornos industriales conforme a IEC 61000-6-4

Estándares UL 508 A

Certificaciones De Producto Vde

Temperatura Ambiente De
Trabajo

-16…65 °C

Temperatura Ambiente De
Almacenamiento

-40…70 °C

Garantia contractual
Periodo De Garantía 18 months
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