
Galaxy VX 1250 kVA escalable a
1500 kVA 480 V, Puesta en marcha
5x8
GVX1250K1500GS

Descripción General
Presentación A highly efficient, modular, 1250 kVA scalable to 1500 kVA 3-phase UPS that

provides the performance, flexibility, and maximized asset utilization today’s large
data centers and mission critical applications require. This EcoStruxure Ready UPS
features up to 99% efficiency with patented ECOnversion technology. Includes 5x8
start-up service.

Tiempo De Entrega Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega

Principal
Main Input Voltage 480 V 3 fases

Main Output Voltage 480 V3 fases

Potencia Nominal En W 1250 kW

Potencia Nominal En Va 1250 kVA

Tipo De Batería Sistema de baterías externo

Equipo Suministrado Guía de instalación
Servicio de puesta en marcha

Baterías y autonomía
Eficiencia View Efficiency Graph 

Baterías Pre-Instaladas 0

Ranuras Libres Para Baterías 0

Voltaje De Batería 480 V

Tensión De La Batería Al Final De
La Descarga

384 V corriente continua

Battery Power In Vah 0 VAh modo de ejecución (inactivo)

Duración Prolongable 0

General
Redundant No

Físico
Color Blanco

Altura 197 cm

Dimensiones De Anchura Máxima 500 cm

Dimensiones De Profundidad
Máxima

90 cm

Peso Neto 3450 kg

Ficha técnica del producto
Especificaciones
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Usb Compatible No

Entrada
Frecuencia Asignada De Empleo 40-70 Hz

Corriente Máxima De Entrada 1820 A

Nivel Máximo De Régimen En
Cortocircuito (Ioc)

100 kA

Distorsión Armónica Total De
Entrada:

Inferior al 3% para plena carga

Load Power Factor Desde 0,7 en adelanto a 0,5 en retardo sin reducción de la capacidad nominal

Salida
Máxima Potencia Configurable
(Vatios)

1500 kW

Frecuencia De Salida
(Sincronizada A Red Eléctrica
Principal)

60 Hz sincronizada a red eléctrica principal 
60 Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales no sincronizada

Crest Factor ((*)) 3 with THC <5%

Wave Type Onda senoidal

Distorsión Armónica Total En
Tensión De Salida

< 2% linear load and < 3% non-linear load

Funcionamiento Con Sobrecarga 10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%

Maximum Configurable Power In
Va

1500 kVA

Conformidad
Normas CBC 2013 para aceleración espectral Sds=1,84g

CSA C22.2 No 107.3
FCC Part 15 clase A
IBC 2012
IEC 62040-3
IEC 60721-4-2 Nivel 2M2
OSHPD
UL 1778 5ta edición

Ambiental
Temperatura Ambiente De
Funcionamiento

0…40 °C

Humedad Relativa 0…95 % sin condensación

Altitud Máxima De
Funcionamiento

0...3333 ft

Temperatura Ambiente De
Almacenamiento

-15…40 °C

Humedad Relativa De
Almacenamiento

0…95 % sin condensación

Altitud De Almacenamiento 0,00…15240,00 m

Nivel Acústico 68 dBA

Disipación Térmica Online 173085 Btu/h

Grado De Protección Ip IP20

Comunicaciones y manejo
Ranuras Libres 2

Placas Smartslot™ Pre-Instaladas Network management card 2 with environmental monitoring, out of band access and
Modbus

Función De Alarma 7" touch screen display
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Unidades de embalaje
Tipo De Unidad De Paquete 1 PCE

Número De Unidades En El
Paquete 1

1

Paquete 1 Altura 215 cm

Paquete 1 Ancho 106 cm

Paquete 1 Longitud 590 cm

Paquete 1 Peso 4433 kg

Garantía contractual
Periodo De Garantía Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha

con autorización del fabricante.
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Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con
el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más
recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo
CO2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los
estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Transparencia

Desempeño basándose en el bienestar

Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Reglamento Reach Declaración de REACh

Directiva Rohs Ue Compatible con las excepciones

Normativa De Rohs China Declaración RoHS China

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental Perfil ambiental del producto

Obtén más información sobre Green Premium 

Guía para evaluar la sostenibilidad del producto 
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