
iEM3210 elektroměr - CT - 1
pulzní výstup
A9MEM3210

Základní popis
Řada Acti 9

Range Of Product Acti 9 iEM3000

Označení Přístroje iEM3210

Typ Produktu Nebo Součásti Elektroměr

Doplňky
Popis Pólů 3P

1P + N
3P + N

Typ Měření Činná energie

Použití Zařízení Dílčí měřič
Dílčí fakturace

Třída Přesnosti Třída 0.5S činná energie podle IEC 62053-22
Třída 0.5S činná energie podle IEC 61557-12
Třída C činná energie podle EN 50470-3

Input Type Externí MTP 1 A nebo 5 A

[In] Jmenovitý Proud 5 A
1 A

Jmenovité Napětí 100…277 V
173…480 V

Frekvence Sítě 50 Hz
60 Hz

Provedení Elektronické

Typ Displeje LCD displej

Vzorkovací Frekvence 32 vzorků/cyklus

Měřený Proud 1…32767000 mA

Maximální Měřená Hodnota 99999999 MWh

Typ Komunikačního Rozhraní -

Podporovaný Komunikační Port -

Místní Signalizace Zelená signalizační kontrolka: napájení ON
Žlutá záblesková LED: kontrola přesnosti

Počet Vstupů 0

Počet Výstupů 1 pulzní

Montážní Režim Nacvaknutím

Upevnění Lišta DIN

Technický list
Specifikace
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Připojení - Svorky Proudový obvod: šroubové svorky 6 mm² kabel(y) 
Napěťový obvod: šroubové svorky 2,5 mm² kabel(y)

Kategorie Přepětí III

Standardy BS EN 61557-12:2021
IEC 61557-12:2021
EN 61557-12:2021
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11:2020
IEC 62052-11:2020
EN 62052-11:2020
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62052-22
IEC 62053-22:2020
EN 62052-22
BS EN 62052-23
IEC 62053-23:2020
EN 62052-23
BS EN 62052-31:2015
IEC 62052-31:2015
EN 62052-31:2015
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
BS EN 50470-3
EN 50470-3
BS EN 50470-1
EN 50470-1
ANSI C12.20

Certifikace Výrobku CE podle IEC 61010-1 (bezpečnostní)
CE podle EN 61557-12 (monitorování výkonu)
CE podle EN/IEC 61326-1 (EMC)
UKCA podle BS EN 61010-1 (bezpečnostní)
UKCA podle BS EN 61557-12 (monitorování výkonu)
UKCA podle BS EN 61326-1 (EMC)
CULus podle UL 61010-1 (bezpečnostní)
CULus podle EN 61010-1 (bezpečnostní)
EAC podle EN 50470-3 (náhradní měřič)
RCM podle EN 62052 (náhradní měřič)
KZ podle EN 50470-3 (náhradní měřič)
METAS podle EN 50470-1 (náhradní měřič)
MID podle EN 50470-3 (náhradní měřič)
MID podle EN 50470-1 (náhradní měřič)
NMI podle NMI M 6-1

Prostředí
Stupeň Krytí Ip IP40 přední panel: conforming to IEC 60529

IP20 tělo: conforming to IEC 60529

Stupeň Znečištění 2

Relativní Vlhkost 5…95 % při 50 °C

Teplota Okolního Vzduchu Pro
Provoz

-25…70 °C - IEC

Teplota Okolí Pro Uskladnění -40…85 °C

Pracovní Nadmořská Výška < 2000 m

Barva Bílá

Rozteč 9 Mm 10

Šířka 90 mm

Výška 95 mm
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Hloubka 69 mm

Jednotky balení
Typ Balení 1 PCE

Počet Jednotek V Balení 1 1

Výška Balení 1 8 cm

Šířka Balení 1 9,5 cm

Délka Balení 1 10,5 cm

Hmotnost Balení 1 256 g

Typ Balení 2 S03

Počet Jednotek V Balení 2 30

Výška Balení 2 30 cm

Šířka Balení 2 30 cm

Délka Balení 2 40 cm

Hmotnost Balení 2 10616 g

Typ Balení 3 P12

Počet Jednotek V Balení 3 720

Výška Balení 3 80 cm

Šířka Balení 3 120 cm

Délka Balení 3 110 cm

Hmotnost Balení 3 263784 g

Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců
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Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green PremiumTM je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s
nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších
předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s
nízkými emisemi CO2.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy
ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

Průhlednost RoHS/REACh

Pohoda a výkon

Neobsahuje Rtuť

Informace Výjimce O Rohs Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach Deklarace REACh

Směrnice Eu Rohs V souladu s výjimkami

Nařízení China Rohs Prohlášení o nařízení China RoHS

Informace O Životním Prostředí Environmentální profil produktu

Weee Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr
odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Životní Cyklus Informace o ukončení životnosti

Více informací o řadě Green Premium 

Příručka k posouzení udržitelnosti produktu 
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