
 Výroba ukončena

stykač pro mont. na sběrnici-TeSys
LC1-BP-1P-AC-1 440V 2000 A-
cívka 220V DC
LC1BP31MD22

 Výroba ukončena: 28. 9. 2021

Základní popis
Řada TeSys

Označení Výrobku TeSys B

Typ Produktu Nebo Součásti Stykač

Označení Přístroje LC1BP

Použití Stykače Motor-topení-osvětlení

Kategorie Použití AC-1

Typ Ovládacího Obvodu DC

Typ Cívky Standardní

Popis Pólů 1P

Složení Kontaktů 1 Z

[Ie] Jmenovitý Pracovní Proud 2000 A (at <40 °C) AC AC-1 for výkonový obvod

Složení Pomocného Kontaktu 2 Z + 2 V

[Uc] Napětí Řídicího Obvodu 220 V DC

Doplňky
Meze Napětí Ovl. Obvodu Provozní: 0,85...1,1 Uc

Odpadnutí: 0,35...0,5 Uc

[Ui] Jmenovité Izolační Napětí 1000 V - pro výkonový obvod podle IEC 60158-1
1000 V - pro výkonový obvod podle IEC 60947-4
1500 V - pro výkonový obvod podle VDE 0110 skupina C

Montážní Režim Pevná

Upevnění Držák opěry tyče
Drážkované montážní kolejničky

Připojení - Svorky Výkonový obvod: sběrnice 3 x - průřez sběrnice: 100 x 5 mm

Kroutící Moment Výkonový obvod: 35 N.m - na sběrnice

[Ue] Jmenovité Pracovní Napětí Výkonový obvod: <= 1000 V AC 50/60 Hz

[Ith] Jmenovitý Tepelný Proud 2000 A (at 40 °C) for výkonový obvod

Irms Jmen.Zapínací Proud 15000 A at 1000 V AC for výkonový obvod conforming to IEC 60158-1
15000 A at 1000 V AC for výkonový obvod conforming to IEC 60947-4
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Jmenovitá Vypínací Schopnost 12000 A at 500 V for výkonový obvod conforming to IEC 60158-1
12000 A at 500 V for výkonový obvod conforming to IEC 60947-4
15000 A at 440 V for výkonový obvod conforming to IEC 60158-1
15000 A at 440 V for výkonový obvod conforming to IEC 60947-4
5000 A at 1000 V for výkonový obvod conforming to IEC 60158-1
5000 A at 1000 V for výkonový obvod conforming to IEC 60947-4
9000 A at 660...690 V for výkonový obvod conforming to IEC 60158-1
9000 A at 660...690 V for výkonový obvod conforming to IEC 60947-4

Jmenovitý Proud Pojistky 1600 A aM at <= 440 V for výkonový obvod
2000 A gI at <= 440 V for výkonový obvod

Průměrná Impedance 0,13 mΩ - Ith 2000 A 50 Hz for výkonový obvod

Ztrátový Výkon Na Pól 520 W AC-1 - Ith 2000 A

Spotřeba Při Přítahu (W) 520 W

Přídržný Příkon Ve W 10 W

Provozní Doba 100...150 ms spínání
20...40 ms vypínání

Mechanická Životnost 1200000 cykly

Maximální Provozní Rychlost 120 cyk/h při <55 °C

Výška 490 mm

Šířka 415 mm

Hloubka 475 mm

Hmotnost Přístroje 41 kg

Prostředí
Normy VDE 0660

IEC 60158-1
NF C 63-110
IEC 60947-4
BS 5424

Certifikace Výrobků CSA
BV
RINA

Použití Ochrany TC
TH

Provozní Teplota -5…55 °C

Teplota Okolí Pro Uskladnění -60…80 °C

Pracovní Nadmořská Výška 3000 m ne

Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců
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