
Compact základna - 42 + 4 I/O - 24
V DC napájení - 2 sloty pro PCI
LMC058LF424

Základní popis
Výrobková Řada Modicon LMC058

Typ Produktu Nebo Součásti Regulátor pohybu

Použití Výrobku -

Počet Diskrétních I/O 42

Typ Baterie 3 V CR2477M lithiová baterie

Doplňky
Počet Diskrétních Vstupu 10 pro rychlý vstup

12 pro vstupní
4 pro pravidelné vstupy

Typ Logiky Negativní logika (Sink) pro rychlý vstup
Negativní logika (Sink) pro pravidelné vstupy
Pozitivní logika (Source) pro vstupní

Napětí Diskrétního Vstupu 24 V

Typ Diskrétního Vstupního Napětí DC

Počet Analog. Vstupů 4

Typ Analogového Vstupu Proud: 0...20 mA
Proud: 4...20 mA
Napěťový: +/- 10 V

Rozlišení Analog. Vstupu 12 bit

Garantovaná Úroven Napetí 1 >= 15 V pro rychlý vstup
>= 15 V pro rychlý výstup
>= 15 V pro pravidelné vstupy

Garantovaná Úroveň Napětí 0 <= 5 V pro rychlý vstup
<= 5 V pro rychlý výstup
<= 5 V pro pravidelné vstupy

Diskrétní Proudový Vstup 4 mA pro rychlý vstup
4 mA pro pravidelné vstupy

Vstupní Impedance 6 kΩ pro rychlý vstup
6 kΩ pro pravidelné vstupy

Nastavitelná Doba Filtrace 0 ms pro rychlý vstup/pravidelné vstupy a rychlý výstup
1,5 ms pro rychlý vstup/pravidelné vstupy a rychlý výstup
12 ms pro rychlý vstup/pravidelné vstupy a rychlý výstup
4 ms pro rychlý vstup/pravidelné vstupy a rychlý výstup

Protiodrazové Filtrování 2 µs...4 ms konfigurovatelný rychlý vstup/pravidelné vstupy a rychlý výstup

Maximální Vzdálenost Vedení Mezi
Zařízeními

<30 m pro rychlý vstup

Izolace Mezi kanály a interní logikou při 500 V AC
Neizolované mezi kanály
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Počet Diskr.Výstupů 12 výstup
4 rychlý výstup

Diskrétní Logický Výstup Pozitivní logika (zdroj)

Diskrétní Napěťový Výstup 24 V DC

Meze Výstupního Napětí 19,2...28,8 V

Diskrétní Proudový Výstup 4 mA pro rychlý výstup

[Us] Jmenovité Napájecí Napětí 24 V DC pro vestavěný expert. napájecí modul

Meze Napájecího Napětí 20,4…28,8 V

[In] Jmenovitý Proud 0,04 A pro vestavěný expert. napájecí modul
10 A pro I/O výkonová sekce
0,3 A pro hlavní napájení

Špičkový Proud 100 kA (doba trvání = <= 70 s) pro hlavní napájení
25 kA (doba trvání = <= 500 s) pro I/O výkonová sekce
50 kA (doba trvání = <= 150 s) pro vestavěný expert. napájecí modul
1,2 A (doba trvání = > 70 s) pro hlavní napájení

Maximální Spotřeba (W) 14,14 W

Typ Paměti 128 MB flash
64 MB RAM

Hodiny Reálného Času Bez jakékoli uživatelské kalibrace clock, clock drift < 30 s/měsíc at 25 °C
S uživatelskou kalibrací clock, clock drift <= 6 s/měsíc

Zálohována Data Baterie hodnoty typu udržet a udržet stále

Životnost Baterie 1,5 rok

Integrovaný Typ Připojení 1 izolované sériové vedení s samice RJ45 konektor, protokol: Modbus s master/slave
metoda, přenosový rám: RTU/ASCII nebo znaky stylu ASCII, fyzické rozhranní:
RS232/RS485, přenosová rychlost : 300...115200 bps
1 CAN port s samec SUB-D 9 konektor, protokol: CANmotion sběrnice nebo
CANopen s master metoda
1 CAN port s samec SUB-D 9 konektor, protokol: CANopen s master metoda
1 enkodér s samice SUB-D 15 konektor
1 izolované sériové vedení s samice RJ45 konektor, protokol: Ethernet Modbus TCP/
IP s slave metoda, fyzické rozhranní: 10BASE-T/100BASE-TX
1 izolované sériové vedení s mini B USB konektor, přenosová rychlost : 480 Mbit/s
1 izolované sériové vedení s USB typ A konektor, přenosová rychlost : 480 Mbit/s
2 volné sloty PCI

Přenosová Rychlost 10 kbit/s pro délku sběrnice 5000 m pro CANopen
1000 kbit/s pro délku sběrnice 4 m pro CANopen
125 kbit/s pro délku sběrnice 500 m pro CANopen
20 kbit/s pro délku sběrnice 2500 m pro CANopen
250 kbit/s pro délku sběrnice 250 m pro CANopen
50 kbit/s pro délku sběrnice 1000 m pro CANopen
500 kbit/s pro délku sběrnice 100 m pro CANopen
800 kbit/s pro délku sběrnice 25 m pro CANopen

Počet Čítacích Vstupů 8 čítací vstup(y) při 200 kHz

Místní Signalizace 1 LED pro CAN0 STS
1 LED zelená/červená pro CAN1 STS
1 LED zelená/žlutá pro MBS COM
1 LED na kanál pro APP0
1 LED červená pro APP1

Označení CE

Upevnění Na DIN lištu

Šířka 237,5 mm

Výška 99 mm

Hloubka 85 mm

Hmotnost Přístroje 0,77 kg

Prostředí
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Normy UL 508
IEC 61131-2
CSA C22.2 č. 213
CSA C22.2 č. 142

Certifikace Výrobků cULus
CSA
C-Tick
GOST-R

Teplota Okolního Vzduchu Pro
Provoz

0…55 °C ne (vodorovná instalace)
0…60 °C ano (vodorovná instalace)
0…50 °C (svislá montáž)

Teplota Okolí Pro Uskladnění -25…70 °C

Relativní Vlhkost 5…95 % bez kondenzace

Stupeň Krytí Ip IP20 podle IEC 61131-2

Stupeň Znečištění 2 podle IEC 60664

Pracovní Nadmořská Výška 0...2000 m

Nadmořská Výška Pro Skladování 0…3000 m

Odolnost Proti Vibracím 1 gn při 8,4…150 Hz na lišta DIN
3,5 mm při 5…8,4 Hz na lišta DIN

Odolnost Proti Otřesům 15 gn pro 11 ms

Elektromagnetická Kompatibilita Test odolnosti proti elektrostatickému výboji - test level: 8 kV (při kontaktu)
conforming to IEC 61000-4-2
Test odolnosti proti elektrostatickému výboji - test level: 4 kV (na vzduchu)
conforming to IEC 61000-4-2
Citlivost na elektromagnetické pole - test level: 1 V/m (2...2,7 GHz) conforming to IEC
61000-4-3
Citlivost na elektromagnetické pole - test level: 10 V/m (80...2000 MHz) conforming
to IEC 61000-4-3
Test odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým dějům/rázům - test level: 1 kV
(I/O) conforming to IEC 61000-4-4
Test odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým dějům/rázům - test level: 1 kV
(stíněný kabel) conforming to IEC 61000-4-4
Test odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým dějům/rázům - test level: 2 kV
(napájecí vedení) conforming to IEC 61000-4-4
Test odolnosti proti špičkám - test level: 0,5 kV (rozdílový režim) conforming to IEC
61000-4-5
Test odolnosti proti špičkám - test level: 1 kV (společný režim) conforming to IEC
61000-4-5
Rušení RF vedením conforming to IEC 61000-4-6
Emise vedením a vyzařováním conforming to CISPR 11

Rušení Vyzařováním (Radiové)/
Rušení Vedením

CISPR11

Jednotky balení
Typ Balení 1 PCE

Počet Jednotek V Balení 1 1

Výška Balení 1 13,200 cm

Šířka Balení 1 15,800 cm

Délka Balení 1 37,000 cm

Hmotnost Balení 1 944,000 g

Typ Balení 2 S04

Počet Jednotek V Balení 2 6

Výška Balení 2 30,000 cm

Šířka Balení 2 40,000 cm

Délka Balení 2 60,000 cm
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Hmotnost Balení 2 6,376 kg

Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců
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Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s
nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších
předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s
nízkými emisemi CO2.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy
ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

Pohoda a výkon

Nařízení Reach Bez Látek Svhc

Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy

Neobsahuje Rtuť

Informace Výjimce O Rohs Ano

Neobsahuje Pvc

Nařízení Reach Deklarace REACh

Směrnice Eu Rohs Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)

Deklarace EU RoHS

Nařízení China Rohs Prohlášení o nařízení China RoHS

Weee Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr
odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Více informací o řadě Green Premium 

Příručka k posouzení udržitelnosti produktu 
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LMC058LF424_ROHS_DECLARATION&p_FileName=LMC058LF424_ROHS_DECLARATION_CZ_cs-CZ.pdf
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LMC058LF424_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=LMC058LF424_ROHS_CHINA_DECLARATION_CZ_cs-CZ.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LMC058LF424_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=LMC058LF424_ROHS_CHINA_DECLARATION_CZ_cs-CZ.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LMC058LF424_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=LMC058LF424_ROHS_CHINA_DECLARATION_CZ_cs-CZ.pdf


Dimensions Drawings

Controller

Dimensions
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Connections and Schema

TM5 System Wiring Recommendations

Wire Sizes to Use with Removable Spring Terminal Blocks

Technický list LMC058LF424
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External Power Supplies

Wiring Diagram of  the Controller Power Distribution Module

(1) Internal electronics

(2) 24 Vdc I/O power segment integrated into the bus bases

(3) PS1/PS2: External isolated SELV power supply 24 Vdc

(4) External fuse, Type T slow-blow, 3 A 250 V

(5) External fuse, Type T slow-blow, 2 A 250 V

(6) External fuse, Type T slow-blow, 10 A max., 250 V
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