

Nur über unseren Service
verfügbar

Prozessor Unity Hot Standby mit
Einzelmodus-Ethernet 3072kB
266MHz beschichtet
140CPU67261C

 Eingestellt am: 31.12.2018

 Der Service wird eingestellt am: 31.12.2026

EAN Code: 3595864101118

Hauptmerkmale
Baureihe Automatisierungsplattform Modicon Quantum

Produkt- Oder Komponententyp Unity-Prozessor

Zusatzmerkmale
Übertragungsmodus Einzelbetrieb

Taktfrequenz 266 MHz

Anzahl Der Steckplätze 10
16
4
2
6

Anzahl Racks 2 - lokal Einbaugehäuse

Anzahl Verteilter E/A-Stationen 63 Station(en) - 1 Gestell(e) - 3 Modbus Plus Netzwerke(e)

Anzahl Entfernter E/A-Stationen 31 - 2 Einbaugehäuse pro S908, dezentrale E/A
31 - 2 Einbaugehäuse pro Ethernet Quantum, dezentrale E/A
31 - 2 Einbaugehäuse pro Ethernet X80, dezentrale E/A

Anzahl Diskreter E/A 31744 Eingänge,31744 Ausgänge - Remote
8000 Eingänge, 8000 Ausgänge - verteilt - pro Netzwerk Modbus Plus
Unbegrenzt (31 Drops von 28 Slots max.) - Ethernet-Remote-E/A
0 - lokal - untersagt für Hot-Standby-Anwendung

Anzahl Analoger E/A 500 Eingänge, 500 Ausgänge - verteilt - pro Netzwerk Modbus Plus
Unbegrenzt (31 Drops von 28 Slots max.) - Ethernet-Remote-E/A
1984 Eingänge,1984 Ausgänge - Remote
0 - lokal - untersagt für Hot-Standby-Anwendung

Anwendungspezifischer E/A Genaue Zeitstempelung
Zähler
Serielle Schnittstelle
High-Speed Interrupteingänge

Kommunikationsdienst Ethernet-Router

Anzahl Optionaler Module 6 (Ethernet, Modbus, Modbus Plus, Profibus DP, Sy/Max)

Maximalzahl An Verbindungen 1 USB
2 AS-Schnittstelle - verteilt
4 AS-Schnittstelle - Remote
6 Ethernet TCP/IP - lokal
6 Modbus Plus - lokal
6 Profibus-DP - lokal
1 Modbus (RS232/485 Modbus/ASCII)

Integrierte Schnittstellen 1 Modbus Plus mit 
1 Modbus mit 
1 USB mit 
1 Glasfaser mit Hot Standby Protokoll

Produktdatenblatt
Spezifikationen

20.04.2024 1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und
Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.
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Prüfungen Hot Standby
Prozesssteuerung

Speicherbeschreibung Erweiterbar 8 MB - Dateispeicherung mit PCMCIA-Karte
Interner Arbeitsspeicher 11264 kB - 1536 kB für Daten

Schalterfunktion Schlüsselschalter Start/Stop/Speicherschutz

Anwendungsstruktur 1 periodische Fast Task - untersagt für Hot-Standby-Anwendung
128 E/A-Interrupt-Tasks - untersagt für Hot-Standby-Anwendung
128 Interrupt-Tasks - untersagt für Hot-Standby-Anwendung
32 Timer-Interrupt-Tasks - untersagt für Hot-Standby-Anwendung
4 Hilfs-Tasks - untersagt für Hot-Standby-Anwendung
1 zyklisch/periodische Master Task -

Anzahl Der Anweisungen Pro Ms 10,28 Kinst/ms 100 % boolesch
10,07 Kinst/ms 65% boolesch und 35% numerisch

Systemaufwand 0,2 ms für Fast Task
1 ms für Master Task

Bus-Stromanforderungen 2760 mA

Lokale Signalisierung 1 LED (grün) für Ethernet-Aktivität (COM)
1 LED (rot) für Ethernet-Kollision

Elektrische Verbindung 1 Buchse, Verbindungstyp: SUB-D 9 zum Anschließen an das Modbus Plus
Netzwerk
1 Stecker, Verbindungstyp: RJ45 zum Anschließen des Modbus-Bus
1 Stecker, Verbindungstyp: LC (single mode fiber optic) für die Verbindung der
primären und sekundären SPS bis zu 16 km

Montage
Beschichtung Konforme Beschichtung Humiseal1A33

Produktzertifizierungen ATEX Zone 2
GOST
IEC-Ex
CE
Misc (Marine)
CSA
UL

Normen HazLoc

Verpackungseinheiten
Vpe 1 Art PCE

Vpe 1 Menge 1

Vpe 1 Höhe 11,0 cm

Vpe 1 Breite 18,5 cm

Vpe 1 Länge 32,5 cm

Vpe 1 Gewicht 1,472 kg

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months
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Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit
erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten
Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme

Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale
Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

RoHS/REACh

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

EU-RoHS-Deklaration

Kreislaufwirtschafts-Profil Entsorgungsinformationen

Erfahren Sie mehr über Green Premium 

Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts 
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https://www.se.com/de/de/work/support/green-premium/
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=140CPU67261C_ROHS_DECLARATION&p_FileName=140CPU67261C_ROHS_DECLARATION_DE_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=140CPU67261C_ROHS_DECLARATION&p_FileName=140CPU67261C_ROHS_DECLARATION_DE_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=140CPU67261C_ROHS_DECLARATION&p_FileName=140CPU67261C_ROHS_DECLARATION_DE_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI0712001EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI0712001EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI0712001EN


Maßzeichnungen

Racks für die Modulmontage

Abmessungen der Module und Racks

(1) 2 Steckplätze

(2) 3 Steckplätze

(3) 4 Steckplätze

(4) 6 Steckplätze

(5) 10 Steckplätze

(6) 16 Steckplätze

Produktdatenblatt 140CPU67261C
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