
 Udgået

Thorsman led 25w arbejdslampe
IMT33088

 Udgået den: 5. maj 2022

EAN-nr: 3606480742545

Egenskaber
Sortiment Thorsman

Produktnavn Thorsman 25 LED

Produkttype Arbejdslampe

Lyskilde COB LED 25 W

Produktinformationer
Installationstype Indendørs

Udendørs

[Ue] Nominel Driftsspænding 100...240 V

Netværkstype AC

Netværksfrekvens 50/60 Hz

Plug Pol Konfigurering 2P + E

Udtags-Standardvariant Denmark

Lysstrøm 2500 lm

Lampelevetid 50000 time

Farve Rendering Index Ra=80

Illuminance 0.5 m: 4400 lux

Cable Insulation Material Neoprene

Materiale Aluminium

Elektrisk Tilslutning Strømledning H05RN-F3x1.0 5 m

Højde 235 mm

Bredde 220 mm

Dybde 75 mm

Vægt 1,9 kg

Miljø
Miljømæssige Egenskaber Vandtæt

Støvtæt

Ip Kapslingsklasse IP67

Ik Kapslingsklasse IK07

Kvalitetsmærker CE

Produktdatablad
Specifikationer
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Omgivelsestemperatur Under
Drift

-25…40 °C

Forpakningsinformation
Enhedstype Af Pakke 1 PCE

Antal Enheder I Pakke 1 1

Pakke 1 Højde 23,5 cm

Pakke 1 Længde 7,5 cm

Package 1 Length 22 cm

Pakke 1 Vægt 1,95 kg

Logistik informationer
Oprindelsesland CN

samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager
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Bæredygtighed

Green PremiumTM-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens
bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning,
gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt
CO2-indhold.

Guide til vurdering af  et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale
miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

Gennemsigtighed RoHS/REACh

Trivsel

Reach Uden Svhc

Uden Giftige Tungmetaller

Kviksølvfri

Oplysninger Om Rohs-Undtagelse Ja

Certificeringer og standarder

Reach-Regulering REACh-erklæring

Eu Rohs-Direktiv Overensstemmende

EU RoHS-erklæring

Kina Rohs-Regulering Kina RoHS-erklæring

Proaktiv Kina RoHS-erklæring (ikke omfattet af Kina RoHS)

Miljømæssige Oplysninger Miljøprofil for produkt

Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Få mere at vide om Green Premium 

Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed 
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