
Actassi 19'' Rack 19'' væg rack med
pladedør, BDH: 600 x 500 x 912
18HE
NSYOPB18U5FR

EAN-nr: 3606480287640

Egenskaber
Sortiment Actassi

Produktnavn Actassi OPB

Produkttype 19" enclosure

Enhedens Anvendelse Cabling

Programmer Til improve security af equipment
To mount 19" equipment
To protect network connectivity equipment

Kapslingstype Åben boks

Understøttet Udstyr 2 x fast 19" opret recessed af 120 mm fra front (pitch 25 mm)

Forside Plan dør

Dør Type Front plan dør - med 1 point låsing system (tast: 333) - reversibel åbning i 180 °

Adgangibility Til Operation Side
Bag
Front

Removable Dele Front dør aftagelig værktøjless
Top blanking plade
Bottom blanking plade
Rear blanking plade
Side paneler aftagelig værktøjless

Farve Lysegrå (RAL 7035)

Produktinformationer
Sammensætning 3 x kabelindgange

2 x paneler side
2 x 19" uprights Front
1 x åben struktur
1 x plai dør Front

Belastningsklassificering 50 kg statisk
3 kg ved enhed

Bagdæksel Cut-out

Sidedæksel Panel

Antal Af  Cut-Out 1 montagehulside
1 montagehulbottom
1 montagehultop

Installationsmetode Væg monteret

Materiale Plade stål: structure
Plade stål: dør
Galvanized steel: opret

Overfladebehandling Epoxy-polyester powder

Bredde 600 mm

Produktdatablad
Specifikationer
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Højde 915 mm

Dybde 500 mm

Vægt 30,25 kg

Antal Af  Skab Enhed 18U

Land Europa

Miljø
Ip Kapslingsklasse IK10 i henhold til IEC 62262

Ip Kapslingsklasse IP20 i henhold til IEC 60529

Standarder EIA-310D
IEC 60297-3-100

Forpakningsinformation
Enhedstype Af Pakke 1 PCE

Antal Enheder I Pakke 1 1

Pakke 1 Højde 55,0 cm

Pakke 1 Længde 61,5 cm

Package 1 Length 97,5 cm

Pakke 1 Vægt 30,25 kg

Enhedstype Af Pakke 2 P12

Antal Enheder I Pakke 2 2

Pakke 2 Højde 120,0 cm

Pakke 2 Bredde 80,0 cm

Pakke 2 Længde 120,0 cm

Pakke 2 Vægt 65,0 kg

Logistik informationer
Oprindelsesland RO

Garanti
Garanti 18 months

samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager
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Bæredygtighed
Green PremiumTM-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens
bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning,
gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt
CO2-indhold.

Guide til vurdering af  et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale
miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

Trivsel

Oplysninger Om Rohs-Undtagelse Ja

Reach-Regulering REACh-erklæring

Eu Rohs-Direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

Kina Rohs-Regulering Kina RoHS-erklæring

Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stoferklæring til orientering.

Få mere at vide om Green Premium 

Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed 
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