
 Udgået

Temperatur kontrolrelæ - 96 x 48
mm - 100..240 V AC - 1 solid state
relæ
REG96PUN1LHU

 Udgået den: 14. nov. 2019

 End-of-service den: 6. jan. 2016

EAN-nr: 3606480060076

Egenskaber
Produktserie Zelio kontrol

Produkttype Modular måling og kontrolrelæer

Relætype Kontrolrelæ til temperatur

Produktspecifik Applikation Industrielle maskiner
HVAC
Varme eller køling
Packaging

Relæserie REG

Produktinformationer
Ydre Mål 96 x 48 mm

1/8 DIN

Analog Indgangstype Temperatur probe til Pt 100
Termokobler til thermocouple J, K, R, B, S, T, E, N, PLII
Strøm: 4...20 mA
Voltage: 1...5 V
Strøm: 0...20 mA
Voltage: 0...0.1 V
Voltage: 0...10 V
Voltage: 0...5 V
Voltage: 2...10 V

Nominel Forsyningsspænding
[Us]

100...240 V AC

Grænse For Forsyningsspænding 85…264 V

Målenøjagtighed 0.3 % fuld skala

Prøvevarighed 200 milisekund

Antal Udgange 1 solid state output

Udgangstype Solid state 24 V DC 20 mA

Alarmudgang 3 C/O

Effektforbrug I Va 12 VA ved 100...240 V AC

Protokol Til Kommunikationsport Modbus

Tilgangs Metode Slave

Transmissionsstel RTU

Fysisk Interface RS485 ikke isoleret

Skifte Mode Halv duplex

Transmissionshastighed 9600, 19200 kbit/s
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Funktioner Auto tuning
PID
Fuzzy logic
Rampe 16 trin
Hysteresis on-off
Soft start
Manuel håndtering

Mærkning CE

Driftsstilling Alle positioner

Skærmtype 7 udsnit LCD

Antal Cifre På Skærm 4

Signalfunktion Setpoint value indicator (SV) LED Grøn
Proces output 1 aktiv (C1) LED rød
Proces output 2 aktive (C2) LED rød
Procesværdi indikator (PV) LED rød
Procesværdi LCD display
Setpoint value LCD display
Alarm output 1 aktiv (D01) LED
Alarm output 2 aktive (D02) LED
Alarm output 3 aktive (D03) LED

Montage Tilbehør Tavle

Miljø
Standarder EN 61010-1

CSA C22.2 No 24-93
EN 61326-1

Produktcertificeringer GOST
cURus (873)

Omgivelsestemperatur Ved
Opbevaring

-20…60 °C

Omgivelsestemperatur Under
Drift

-10…50 °C

Relativ Fugtighed 90 % uden kondensering

Driftshøjde 2000 m

Opbevaringshøjde 0…3000 m

Vibrationsmodstand 1 gn (f= 10…70 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6

Chokmodstand 5 gn i henhold til IEC 60068-2-27

Ip Kapslingsklasse IP66 i henhold til IEC 60529 (forside)
IP20 (bagved)

Nema Kapslingsklasse NEMA 4X forside

Garanti
Garanti 18 months
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Dimensions Drawings

96 x 48 Size - 1/8 DIN Standard

Panel Mounting: Bracket Supplied

(1) Seal
(2) Fixing brackets supplied with REG temperature control relays.
(4) Terminal block cover, to be ordered separately.
Panel cut-out

(3) Minimum value.
Side stick mounting: n units (water-proof property lost in this case)
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Connections and Schema

Temperature Control Relays

Wiring Diagram
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