
 Udgået

Lampehoved Ø16 til LED
ZB6DV0

 Udgået den: 7. aug. 2023

EAN-nr: 3389110775709

Egenskaber
Produktserie Harmony XB6

Produkttype Hoved til signallampe

Produktet Passer Med Integreret LED

Enheds Forkortelse ZB6

Materiale Og Farve På Frontring Plast

Montagediameter 16 mm

Mindst Mulige Salgsantal 1

Form På Hoved Rektangulær

Yderligere Egenskaber Uden kappe

Produktinformationer
Bredde 24 mm

Højde 18 mm

Dybde 33 mm

Vægt 0,015 kg

Miljø
Beskyttelsesbehandling TC

Omgivelsestemperatur Ved
Opbevaring

-40…70 °C

Omgivelsestemperatur Under
Drift

-25…70 °C

Beskyttelsesklasse Klasse II i henhold til IEC 61140

Ip Kapslingsklasse IP65 i henhold til IEC 60529

Nema Kapslingsklasse NEMA 13 i henhold til "UL 50"
Nema 4 i henhold til "UL 50"
NEMA 4X i henhold til "UL 50"
NEMA 13 i henhold til CSA C22.2 No 94
Nema 4 i henhold til CSA C22.2 No 94
NEMA 4X i henhold til CSA C22.2 No 94

Standarder EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
UL 508
JIS C 852
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C 4520
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Produktcertificeringer CSA
CCC
UL
GOST

Vibrationsmodstand "+/- 3 mm" (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6

Modstandsdygtighed Overfor
Stød

30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC
60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC
60068-2-27

Forpakningsinformation
Enhedstype Af Pakke 1 PCE

Antal Enheder I Pakke 1 1

Pakke 1 Højde 5,5 cm

Pakke 1 Længde 6,2 cm

Package 1 Length 13,0 cm

Pakke 1 Vægt 77,0 g

Enhedstype Af Pakke 2 BAG

Antal Enheder I Pakke 2 10

Pakke 2 Højde 5,5 cm

Pakke 2 Bredde 6,2 cm

Pakke 2 Længde 13,0 cm

Pakke 2 Vægt 770,0 g

Logistik informationer
Oprindelsesland FR

Garanti
Garanti 18 months

samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager
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Bæredygtighed

Green PremiumTM-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens
bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning,
gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt
CO2-indhold.

Guide til vurdering af  et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale
miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

Gennemsigtighed RoHS/REACh

Trivsel

Reach Uden Svhc

Uden Giftige Tungmetaller

Kviksølvfri

Oplysninger Om Rohs-Undtagelse Ja

Certificeringer og standarder

Reach-Regulering REACh-erklæring

Eu Rohs-Direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

EU RoHS-erklæring

Kina Rohs-Regulering Kina RoHS-erklæring

Miljømæssige Oplysninger Miljøprofil for produkt

Cirkularitetsprofil Oplysninger om udtjent udstyr

Få mere at vide om Green Premium 

Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed 
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Dimensions Drawings

Rectangular Head for Pilot Light

Dimensions
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Mounting and Clearance

Panel Cut-out

For Rectangular Head
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Pushbuttons, Switches and Pilot Lights for Printed Circuit Board Connection

Front Panel Cut-out (Viewed from Installer’s Side)

Printed Circuit Board Drillings (Viewed from Electrical Block Side)

A 24 mm/0.94 in. minimum for rectangular heads, 18 mm/0.71 in. minimum for square or circular heads

B 18 mm/0.71 in. minimum

(1) 6 x Ø 1.1 mm / 6 x Ø 0.04 in. holes.

(2) 1 x Ø 2.60
-0.2 mm / 1 x Ø 0.100--0.008 in. hole for locating pin, only when using socket adaptor ZB6Y010.

(3) 1 x Ø 3.20
-0.2 mm / 1 x Ø 0.130

-0.008 in. hole for fixing of printed circuit board onto the front panel using body

bracket ZB6Y011. This hole must be drilled on the left-hand side, when heads are positioned at the normal angle. Fit a
body bracket ZB6Y011 every 72 mm/2.83 in. maximum for cut-outs on 24 mm/0.94 in. centres (rectangular heads) and
54 mm/2.13 in. maximum for cut-outs on 18 mm/0.71 in. centres (square or circular heads).

General tolerances of  the panel and printed circuit board: T1, T2: T1 + T2 = 0.3 mm/0.01 in. maximum.
Installation precautions:

Produktdatablad ZB6DV0
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Thickness of printed circuit board: 1.6 mm/0.06 in. minimum.

Mounting with Body Bracket
With socket adaptor ZB6Y010

(1) Head

(2) Nut

(3) Body

(4) Body bracket

(5) Contact block

(6) Socket adaptor

(7) Panel

(8) Printed circuit

Direct mounting without socket adaptor ZB6Y010

(1) Head

(2) Nut

(3) Body

(4) Body bracket

(5) Contact block

(6) Panel

(7) Printed circuit
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