
 Tuotanto lopetettu

Thorsman 18 LED IP44 IK07 18W
4000K
Sähkönumero: 
4301701 IMT33095

 Keskeytetty: 31.8.2021

 Käyttöikä päättyy: 8.10.2021

GTIN-koodi: 3606480880391

Tuotetiedot
Alue Thorsman

Tuotenimi Thorsman 18 LED

Tuote Tai Komponentti Tyyppi Work lamp

Valonlähde 42 x SMD LED 5630 18 W

Täydentävät tiedot
Asennuksen Tyyppi Ulkotiloihin

Sisätilat

[Ue] Käyttöjännite 100...240 V

Verkon Tyyppi AC

Verkon Taajuus 50/60 Hz

Pistokepistokokoonpano 2P

Plug-Standardi Ääriviivat

Valovoimakkuus 1500 lm

Lampun Käyttöikä 50000 Tunti(a)

Värinmuodostusindeksi Ra=80

Säteen Kulma 100 °

Kaapelin Eristysmateriaali Neoprene

Materiaali TPE (kestomuovi)
ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni)

Sähköinen Liitäntä Power cord H05RN-F2x1.0 2 m

Sähköinen Eristysluokka Luokka II

Korkeus 200 mm

Leveys 200 mm

Syvyys 80 mm

Tuotteen Paino 0,99 kg

Kohdemaa Norja
Tanska
Suomi
Ruotsi
Hollanti

Ympäristötiedot

Tuotetiedot
Tekniset tiedot
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Ympäristölliset Ominaisuudet Pölysuojattu
Splashproof

Ip Suojausluokka IP54

Ik-Suojausluokka IK07

Laatumerkinnät CE

Ympäristön Lämpötila
Käytettäessä

−25…40 °C

Pakkaustiedot
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 21 cm

Package 1 Width 25,6 cm

Package 1 Length 11,5 cm

Package 1 Weight 1,188 kg
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Kestävä kehitys

Green PremiumTM -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka
ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten
noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset
tuotteet. 
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään
maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

Avoimuus RoHS/REACh

Hyvinvointi

Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-
Aineita

Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

Ei Elohopeaa

Rohs-Vapautuksen Tiedot Kyllä

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus REACh-ilmoitus

Eu:N Rohs-Direktiivi Vaatimusten mukainen

EU:n RoHS-ilmoitus

Kiinan Rohs-Säädökset Kiinan RoHS-ilmoitus

Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten
ulkopuolella)

Ympäristöilmoitus Tuotteen ympäristöprofiili

Kiertoprofiili Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Lue lisää Green Premiumista 

Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin 
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