
ION9200 meter, DIN-asennus, ei
näyttöä, tarvikkeet
METSEION92030

GTIN-koodi: 3606481352309

Tuotetiedot
Alue PowerLogic

Laitteen Lyhytnimi ION92030

Tuote Tai Komponentti Tyyppi Energy and power quality meter

Laitteen Sovellus Power monitoring
WAGES metering
Net metering
Medium voltage
High voltage

Mittaustyyppi Demand current I1, I2, I3, I4, I5
Kysynnän huippuvirrat
Demand power P, Q, S
Huipputehovoima PM, QM, SM
Laskettu pätöteho ja loisteho (+/- W.h, +/- VAR.h)

Täydentävät tiedot
Tehon Laadun Analyysi EN 50160 compliance checking

IEEE 519 harmonic limit
IEC 61000-4-30: Luokka A compliance reporting
IEEE 519 compliance reporting
waveform capture
total demand distortion
total harmonic distortion
up to the 63rd harmonic
up to the 127th harmonic with software
disturbance direction detection
dip, swell and transient
half cycle data acquisition
transient detection (20 µs)

Mittaustapa Voltage sags and swells
Current sags and swells
Jännite
Virta
Taajuus
Aktiivinen ja loisteho Kokonais
Näennäinen virta Kokonais
Aktiivinen ja loisteho Per vaihe
Näennäinen virta Per vaihe
Tehokerroin Kokonais
Tehokerroin Per vaihe
Active and reactive energy
Apparent energy
Harmonic distorsion (I THD & U THD)

[Us] Nimellissyöttöjännite 90...480 V AC 45...66 Hz +/- 10 %
90...120 V AC 400 Hz +/- 10 %
110...480 V DC +/- 15 %

Verkon Taajuus 50 Hz
60 Hz

Paikallinen Signalointi 100 ms 6 cycles at 60 Hz 120 V AC Tyypillinen
400 ms 24 cycles at 60 Hz 240 V AC Tyypillinen
1200 ms 72 cycles at 60 Hz 480 V AC Tyypillinen

Tuotetiedot
Tekniset tiedot
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[In] Nimellisvirta 1 A
5 A

Type Of Network 3P + N + E

Tehonkulutus Va 38 VA 480 V AC

Tehonkulutus Va 80 VA 480 V AC

Näytön Tyyppi Without display

Näytteenottotaajuus 1024 näytettä/sykli

Mittausvirta 0,01…20 A

Input Type Jännite (impedance 5 MOhm)
Ulkoinen CT (impedance 0,3 mOhm)5 x

Mittausjännite 57…400 V AC 42...69 Hz Vaiheen ja nollan välillä
100…690 V AC 42...69 Hz Vaiheiden välillä

Taajuuden Mittausalue 20…450 Hz

Sisääntulojen Lukumäärä 8 Digitaalinen 30 V AC/60 V DC

Mittaustarkkuus Jännite +/- 0,1 %
Virta +/- 0,1 %

Tarkkuus Luokka Luokka 0,1S Aktiivinen energia IEC 62053-22
Luokka 0,1 Aktiivinen energia IEC 61557-12
Luokka 0,1 Aktiivinen energia ANSI C12.20
Luokka 0,5S Reaktiivinen energia IEC 62053-24
Luokka 0,1 Virta IEC 61557-12
Luokka 0,1 Jännite IEC 61557-12
Luokka 0,1 Aktiivinen virta IEC 61557-12
Luokka 0,5 Tehokerroin IEC 61557-12

Lähtöjen Lukumäärä 4 Digitaalinen
2 form C relay

Kommunikointiprotokolla Modbus RTU 2400...115200 bps - 2-johdin
ION 2400...115200 bps - 2-johdin
DNP3 2400...115200 bps - 2-johdin
Modbus TCP 10/100 Mbit/s
ION TCP 10/100 Mbit/s
DNP3 TCP 10/100 Mbit/s
IEC 61850
Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain 10/100 Mbit/s
DHCP
DNS
DLMS

Tiedonsiirtotuki 2 RS485 Irrotettava ruuviliitin lohko

Ethernet-Portti 10/100BASE-TX 2 RJ45-liitin

Tiedonsiirtoyhdyskäytävä Ethernet/serial

Ajan Synkronisointiprotokolla GPS
IRIG-B
NTP
SNTP
PTP

Tietojen Tallennus Time stamping
Min/max of instantaneous values
User-definable data logs
Continuous logging or snapshot
Trending/forecasting
Event logs
Hälytyslokit
Konfigurointimuutos
Power outage
User login/logout
Data logs
GPS synchronisation
Sequence of event recording

Muistikapasiteetti 2 GB
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Kyberturvallisuus Syslog protocol support
Robust security logs
Port hardening
Enable/disable communication ports
Hardware metrology lock

Verkkopalvelut Viewing of captured waveform
Verkkosivu
Hyväksytty / hylätty raportti standardille IEEE 519
Hyväksytty / hylätty raportti standardille EN 50160
ITIC (CBEMA) -käyrä
SEMI curve
NEMA-moottorin alennuskäyrä
Hälytysilmoitus sähköpostitse
TLS 1.2
Push historical data via mail

Ethernet-Palvelu DHCP asiakas
Device Profile Web Services (DPWS)
Nopea skannaus puu protokolla (RSTP)
FTP/HTTP/HTTPS

Viestintäpalvelu Compliant reports
Power quality summary
Energy report
EcoStruxure Power Events Analysis
SMTP sähköposti-ilmoitus
SNMP

Tamperproof Of Settings Protected by sealable cover

Asennusalusta DIN-kisko

Sähköinen Eristysluokka Luokka III EN/IEC 62052-11

Eristysjännite CAT III, 400…690 V EN 61010-1:Ed. 3
CAT III, 347…600 V UL 61010-1:Ed. 3
CAT III, 347…600 V CSA C22.2 No 61010-1:Ed. 3

Leveys 160 mm

Syvyys 135,3 mm

Korkeus 160 mm

Tuotteen Paino 1,5 kg

Ympäristötiedot
Sähkömagneettinen
Yhteensopivuus

EMC-suojattu conforming to IEC 62052-11
EMC-suojattu conforming to IEC 61326-1
EMC-suojattu conforming to IEC 61000-6-5
Elektrostaattisen purkauksen sietotesti conforming to IEC 61000-4-2
Immuuni säteilykentille conforming to IEC 61000-4-3
Immuuni nopeille häiriöille conforming to IEC 61000-4-4
Ylijännitesuojan testi conforming to IEC 61000-4-5
Suojattu johtuvilta häiriöiltä conforming to IEC 61000-4-6
Suojattu magneettisilta kentiltä verkon taajuuksilla conforming to IEC 61000-4-8
Suojattu johtuvilta häiriöiltä - test level: 2...150 kHz conforming to CLC/TR 50579
Jännitteenalenemien ja katkojen sietotesti conforming to IEC 61000-4-11
Immuniteetti impulssiaalloille conforming to IEC 61000-4-12
Johtuvat ja säteilevät häiriöt conforming to EN 55011
Johtuvat ja säteilevät häiriöt Luokka B conforming to EN 55032
Johtuvat ja säteilevät häiriöt Luokka B conforming to FCC osa 15
Johtuvat ja säteilevät häiriöt Luokka B conforming to ICES-003
Ylijännitteen kesto conforming to ANSI C37.90.1
Ylijännitteen kesto conforming to IEEE C37.90.1

Ip Suojausluokka IP65 Etuosa: 
IP30 Taka:

Suojausluokka UL type 12, Etuosassa

Suhteellinen Kosteus 5…95 %

Ympäristön Lämpötila
Käytettäessä

−25…70 °C

Ympäristön Lämpötila
Varastoitaessa

−40…85 °C
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Asennuskategoria III

Operointikorkeus 0...3000 m

Standardit ANSI C12.20
ANSI C37.90.1
IEC 61000-4-15
IEC 61000-4-30
IEC 61010-1
IEC 61326-1
IEC 61557-12
IEC 61850
IEC 62052-11
IEC 62052-31
IEC 62053-22
IEC 62053-23
IEC 62053-24
IEC 62586
UL 61010-1

Laatumerkinnät ISO 9001
ISO 14000

Pakkaustiedot
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 30,0 cm

Package 1 Width 30,0 cm

Package 1 Length 41,0 cm

Package 1 Weight 2,5 kg

Unit Type Of Package 2 S04

Number Of Units In Package 2 2

Package 2 Height 30,0 cm

Package 2 Width 40,0 cm

Package 2 Length 60,0 cm

Package 2 Weight 3,2 kg
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Kestävä kehitys

Green PremiumTM -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka
ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten
noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset
tuotteet. 
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään
maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

Avoimuus RoHS/REACh

Hyvinvointi

Ei Elohopeaa

Rohs-Vapautuksen Tiedot Kyllä

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus REACh-ilmoitus

Eu:N Rohs-Direktiivi Poikkeusten mukainen

Kiinan Rohs-Säädökset Kiinan RoHS-ilmoitus

Ympäristöilmoitus Tuotteen ympäristöprofiili

Weee Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen
jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Kiertoprofiili Elinkaaren lopun tiedot

Lue lisää Green Premiumista 

Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin 
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