
 Tuotanto lopetettu

Pain.Kot. Atex Tasop.Pun.Nc Metall.
XAWF110EX

 Keskeytetty: 1.11.2020

GTIN-koodi: 3389118047136

Tuotetiedot
Tuoteryhmä Harmony XAW

Tuote Tai Komponentti Tyyppi Valmis ohjausasema

Laitteen Lyhytnimi XAWF

Ohjausyksikön Sovellus Pysäytystoiminto

Materiaali Metalli

Ohjausyksikön Sisältö 1 tasopainike, Punainen, Jousipalautus 1 NC

Täydentävät tiedot
Rungon Väri Musta

Kotelon Väri Musta

Kaapelin Tulo 1 sisääntulo ISO M20 kaapeliläpiviennille

Leveys 80 mm

Syvyys 77 mm

Korkeus 80 mm

Tuotteen Paino 0,830 kg

Merkintä Ex tb IIIC T85°C Db IP65

Mekaaninen Kestävyys 5000000 Syklit

Oikosulkusuojaus 10 A Lasiputkisulake tyyppi gG

[Ie] Nimelliskäyttövirta 3 A 240 V, AC-15, A600 EN/IEC 60947-5-1
6 A 120 V, AC-15, A600 EN/IEC 60947-5-1
0,1 A 600 V, DC-13, Q600 EN/IEC 60947-5-1
0,27 A 250 V, DC-13, Q600 EN/IEC 60947-5-1
0,55 A 125 V, DC-13, Q600 EN/IEC 60947-5-1
1,2 A 600 V, AC-15, A600 EN/IEC 60947-5-1

Ympäristötiedot
Ympäristön Lämpötila
Käytettäessä

−20…60 °C

Ylijännite Kategoria I IEC 60536

Ip Suojausluokka IP65 IEC 60529

Tuotetiedot
Tekniset tiedot
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Standardit EN 60079-0:2009
EN 60079-31:2009
EN 60947-5-4
EN 61000-6-2
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
IEC 60079-0:2007
IEC 60079-31:2008

Direktiivit 94/9/EC - ATEX direktiivi

Pölytila Alueet 21 - 22

Tuote Sertifiointi INERIS 04ATEX0023X

Takuu
Takuu 18 months
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