
 Tuotanto lopetettu

Turvarele Kahdelle
Turvatoiminnolle
XPSMP11123

 Keskeytetty: 25.5.2023

 Käyttöikä päättyy pian: 31.12.2025

GTIN-koodi: 3389110842326

Tuotetiedot
Tuoteryhmä Preventa koneturva-automaatio

Tuote Tai Komponentti Tyyppi Turvaohjain ennalta määritetyillä toiminnoilla

Turvamoduulin Nimi XPSMP

Turvamoduulin Käyttösovellus 2 erillistä funktiota

Turvallisuus Käyttökategoria Luokka 4 maksimi EN/IEC 60954-1

Käynnistyksen Tyyppi Automaattinen tai valvomaton (konfiguraatio 1)
Automaattinen tai valvomaton (konfiguraatio 10)
Automaattinen tai valvomaton (konfiguraatio 11)
Automaattinen tai valvomaton (konfiguraatio 14)
Automaattinen tai valvomaton (konfiguraatio 3)
Automaattinen tai valvomaton (konfiguraatio 5)
Automaattinen tai valvomaton (konfiguraatio 7)
Valvottu (konfiguraatio 12)
Valvottu (konfiguraatio 13)
Valvottu (konfiguraatio 15)
Valvottu (konfiguraatio 2)
Valvottu (konfiguraatio 4)
Valvottu (konfiguraatio 6)
Valvottu (konfiguraatio 8)
Valvottu (konfiguraatio 9)

Varmistukset Konfiguraatio (konfiguraatio 10)
Konfiguraatio (konfiguraatio 13)
Konfiguraatio (konfiguraatio 3)
Konfiguraatio (konfiguraatio 4)
Konfiguraatio (konfiguraatio 5)
Konfiguraatio (konfiguraatio 6)
Konfiguraatio (konfiguraatio 9)

Standardit EN/IEC 60947-1 + A11
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
DIN V VDE 801 + A1

Tuote Sertifiointi UL
CSA
BIA

[Us] Nimellissyöttöjännite 24 V DC - 20...20 %

Tuotetiedot
Tekniset tiedot
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Kytkentä - Liittimet Lukittuvat ruuvipuristusliittimet Taipuisa kaapeli: 0.14...0.75 mm² Ilman
kaapelipäätettä, 2 johtoa
Lukittuvat ruuvipuristusliittimet Kiinteä kaapeli: 0.14...0.75 mm² Ilman kaapelipäätettä,
2 johtoa
Lukittuvat ruuvipuristusliittimet Taipuisa kaapeli: 0.14...2.5 mm² Ilman
kaapelipäätettä, 1 johdin
Lukittuvat ruuvipuristusliittimet Kiinteä kaapeli: 0.14...2.5 mm² Ilman kaapelipäätettä,
1 johdin
Lukittuvat ruuvipuristusliittimet Taipuisa kaapeli: 0.25...1 mm² Kaapelipäätteellä,
without bezel, 2 johtoa
Lukittuvat ruuvipuristusliittimet Taipuisa kaapeli: 0.25...1.5 mm² Johdinholkilla,
eristetty, 1 johdin
Lukittuvat ruuvipuristusliittimet Taipuisa kaapeli: 0,25...2,5 mm² Kaapelipäätteellä,
without bezel, 1 johdin
Lukittuvat ruuvipuristusliittimet Taipuisa kaapeli: 0.5...1.5 mm² kaapelipäätteellä, with
double bezel, 2 johtoa

Turvallisuustaso Voi saavuttaa PL e/kategorian 4 EN/ISO 13849-1
Voi saavuttaa SIL 3 EN/IEC 62061

Täydentävät tiedot
Moduulin Toiminto Konfiguraatio 0: toiminnot poissa käytöstä (tehdasasetukset)

Konfiguraatio 1: Hätäpysäytyksen valvonta, 1-kanavainen johdotus, Kategoria 2
Konfiguraatio 10: sallintakytkimen valvonta (3-asentoinen kytkin), Kategoria 4
Konfiguraatio 11: sensing mat and edges monitoring, Kategoria 3
Konfiguraatio 12: sensing mat and edges monitoring, Kategoria 3
Konfiguraatio 13: relay output safety light curtain monitoring, Kategoria 4
Konfiguraatio 14: ohjelmoitu magneettikytkimen valvonta, Kategoria 4
Konfiguraatio 15: ohjelmoitu magneettikytkimen valvonta, Kategoria 4
Konfiguraatio 2: Hätäpysäytyksen valvonta, 1-kanavainen johdotus, Kategoria 2
Konfiguraatio 3: emergency stop monitoring 2-channel wiring, or guard monitoring,
Kategoria 4
Konfiguraatio 4: emergency stop monitoring 2-channel wiring, or guard monitoring,
Kategoria 4
Konfiguraatio 5: emergency stop monitoring 2-channel wiring, or guard monitoring,
Kategoria 4
Konfiguraatio 6: emergency stop monitoring 2-channel wiring, or guard monitoring,
Kategoria 4
Konfiguraatio 7: emergency stop monitoring 2-channel wiring, or guard monitoring,
Kategoria 4
Konfiguraatio 8: emergency stop monitoring 2-channel wiring, or guard monitoring,
Kategoria 4
Konfiguraatio 9: guard monitoring for injection presses and blowing machines,
Kategoria 4

Synkronointiaika Sisääntulojen
Välillä

0,5 s (konfiguraatio 13)
1,5 s (konfiguraatio 14)
1,5 s (konfiguraatio 15)
1,5 s (konfiguraatio 5)
1,5 s (konfiguraatio 6)
1,5 s (konfiguraatio 9)
Rajoittamaton (konfiguraatio 3)
Rajoittamaton (konfiguraatio 4)
Rajoittamaton (konfiguraatio 7)
Rajoittamaton (konfiguraatio 8)

Suurin Tehonkulutus W: Ssä 5 W

Tulon Suojauksen Tyyppi Sisäinen, elektroninen

[Uc] Ohjauspiirin Jännite 24 V

Suurin Linjan Vastus 100 Ohm <2000 m

Turvapiirien Lukumäärä 3 NO relettä per toiminto (6 NO yhteensä), Jännitevapaa

Lisäpiirien Lkm. 3 transistorilähtöä

Katkaisukyky 180 VA Pidossa AC-15 C300 Relelähtö
1800 VA Kytkentäsykäys AC-15 C300 Relelähtö

Katkaisukyky 20 mA 24 V Staattiselle lähtöpiirille
1,5 A 24 V (DC-13) aikavakio: 50 ms Relelähtö

Ulostulovirta 2 A 1 lähtöön ja 4 A kahteen muuhun lähtöön Rele
3.3 A kaikkien kolmen lähtöjen releissä samanaikaisesti
6 A 1 lähdölle ja 2 A muille 2 lähdölle Rele

2 25.4.2024



[Ith] Vapaan Jäähdytyksen
Terminen Virta

20 A

Käytettävän Sulakkeen Virta 4 A gG Relelähtö EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 osa 200
6 A Nopea Relelähtö EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 osa 200

Minimi Lähtövirta 10 mA Relelähtö

Pienin Ulostulojännite 17 V Relelähtö

Suurin Vasteaika Sisääntulossa
On Auki

30 ms

[Ui] Eristysjännite 300 V (saastuttamisaste 2)EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0110 osat 1 & 2

[Uimp] Syöksyjännitekesto 4 kV ylijänniteluokka III EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0110 osat 1 & 2

Paikallisilmaisu 12 LEDiä

Asennusalusta 35 mm symmetrinen DIN-kisko

Syvyys 114 mm

Korkeus 99 mm

Leveys 45 mm

Tuotteen Paino 0,32 kg

Ympäristötiedot
Ip Suojausluokka IP20 (Liittimet)

IP40 (Kotelo)

Ympäristön Lämpötila
Käytettäessä

−10…55 °C

Ympäristön Lämpötila
Varastoitaessa

−25…85 °C

Pakkaustiedot
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 6,5 cm

Package 1 Width 12 cm

Package 1 Length 16 cm

Package 1 Weight 452 g

Unit Type Of Package 2 S03

Number Of Units In Package 2 20

Package 2 Height 30 cm

Package 2 Width 30 cm

Package 2 Length 40 cm

Package 2 Weight 9,762 kg

Takuu
Takuu 18 months

25.4.2024 3



Kestävä kehitys

Green PremiumTM -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka
ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten
noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset
tuotteet. 
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään
maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

Avoimuus RoHS/REACh

Hyvinvointi

Ei Elohopeaa

Rohs-Vapautuksen Tiedot Kyllä

Ei Pvc-Muovia

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus REACh-ilmoitus

Eu:N Rohs-Direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)

Kiinan Rohs-Säädökset Kiinan RoHS-ilmoitus

Ympäristöilmoitus Tuotteen ympäristöprofiili

Weee Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen
jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Kiertoprofiili Elinkaaren lopun tiedot

Lue lisää Green Premiumista 

Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin 
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https://www.se.com/fi/fi/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XPSMP11123_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XPSMP11123_ROHS_DECLARATION_FI_fi-FI.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XPSMP11123_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XPSMP11123_ROHS_DECLARATION_FI_fi-FI.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XPSMP11123_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XPSMP11123_ROHS_DECLARATION_FI_fi-FI.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XPSMP11123_REACH_DECLARATION&p_FileName=XPSMP11123_REACH_DECLARATION_FI_fi-FI.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XPSMP11123_REACH_DECLARATION&p_FileName=XPSMP11123_REACH_DECLARATION_FI_fi-FI.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XPSMP11123_REACH_DECLARATION&p_FileName=XPSMP11123_REACH_DECLARATION_FI_fi-FI.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XPSMP11123_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=XPSMP11123_ROHS_CHINA_DECLARATION_FI_fi-FI.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XPSMP11123_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=XPSMP11123_ROHS_CHINA_DECLARATION_FI_fi-FI.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XPSMP11123_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=XPSMP11123_ROHS_CHINA_DECLARATION_FI_fi-FI.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1406024EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1406024EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1406024EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1406024EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1406024EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1406024EN


Dimensions Drawings

Dimensions

Tuotetiedot XPSMP11123
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Connections and Schema

Wiring Diagrams

Refer to the Instruction Sheet 
To download the instruction sheet, follow below procedure:

1 Click on Download & Documents.

2 Click on Instruction sheet.

Tuotetiedot XPSMP11123
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Technical Description

Safety Functions

Emergency stop monitoring, 1 channel wiring:
1 channel Emergency stop, automatic or unmonitored start.
1 channel Emergency stop, monitored start.

Emergency stop monitoring, 2 channel wiring:
2 channel Emergency stop, automatic or unmonitored start.
2 channel Emergency stop, monitored start.

Coded magnetic switch monitoring:
Automatic or unmonitored start, synchronization time = 1,5 s.
Monitored start, synchronization time = 1,5 s.

Guard monitoring with start test:
Locking of guard with start test, automatic or unmonitored start.
Locking of guard with start test, monitored start.

Guard monitoring with start test and synchronization time = 1,5 ms:
Locking of guard with start test, automatic or unmonitored start.
Locking of guard with start test, monitored start.

Guard monitoring for injection press or blowing machine.

Enabling switch monitoring, safety mat monitoring:
Enabling switch monitoring, with or without start-up preparation.
Safety mat monitoring, automatic or unmonitored start.

Sensing mat monitoring, monitored start.
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Light curtain monitoring, monitored start, synchronization time = 0,5 s.• 

Tuotetiedot XPSMP11123

8 25.4.2024


	Tuotetiedot

