
 Arrêt de commercialisation

NG160 - Ng160n tm125d 4p4d
28631

 La production de ce produit a été arrêtée le: 23 janv. 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales
Gamme De Produit NG160

Type De Produit Ou Équipement Disjoncteur

Nom De L'Appareil NG160N

Nom De Disjoncteur NG160N

Application Distribution

Description Des Pôles 4P

Pôles Protégés 4t

Type De Réseau CA

Fréquence Du Réseau 50/60 Hz

[In] Courant Assigné D'Emploi 125 A à 40 °C

Codification Du Pouvoir De
Coupure

N

Pouvoir De Coupure 10 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
16 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
25 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
40 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2

[Ics] Pouvoir Assigné De Coupure
De Service

30 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz
7,5 kA à 500 V CA 50/60 Hz
12 kA à 440 V CA 50/60 Hz
18,75 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz

Aptitude Au Sectionnement Oui

Nom Du Déclencheur TM-D

Type De Déclencheur Thermique-magnétique

Calibre Du Déclencheur 125 A

Type De Protection Protection (magnétique) court-circuit
Protection surcharge (thermique)

Complémentaires
Type De Commande Par maneton

Mode D'Installation Pincé

Support De Montage Rail DIN symétrique 35 mm

Raccordement Amont Façade

Raccordement Aval Façade

Mode De Raccordement Borne du type à cage

Fiche technique du produit
Spécifications
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Endurance Mécanique 10000 cycle

Durée De Vie Électrique 5000 cycle 440 V

Indication De Tension Indication ON/OFF

Courant De Déclenchement
Magnétique

1250 A

Type De Réglage Du Seuil Long
Retard (Ir)

Fixe

Protection Différentielle Bloc séparé

Hauteur 120 mm

Largeur 120 mm

Profondeur 82,5 mm

Accessoires Associés Terminal simple

Environnement
Normes CEI 60947-3

Garantie contractuelle
Garantie 18 months
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Développement durable

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux
performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des
dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que
des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.

RoHS/REACh

Certifications et normes

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE

En savoir plus sur Green Premium 
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