
 Arrêt de commercialisation

Acti9 IC Astro - interrupteur
crépusculaire astronomique
programmable - 1 canal
CCT15223

 La production de ce produit a été arrêtée le: 23 janv. 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales
Gamme De Produit Acti 9

Nom Du Produit Acti 9 IC

Type De Produit Ou Équipement Interrupteur crépusculaire programmable astronomique

Nom De L'Appareil IC Astro

Accessoires Associés Compatibilité mécanique avec barres omnibus en peigne de distribution électrique

Nombre De Canaux 1

Langue Utilisateur Espagnol
Serbe
Bulgare
Hongrois
Anglais
Roumain
Tchèque
Français
Croate
Polonais
Slovaque
Grec
Portugais
Slovène

Type De Batterie Lithium

Type De Réglage Programmation hebdomadaire

Complémentaires
Application Bâtiment

Puissance Consommée En Va 3 VA

Courant Commuté Maximum 10 A - 250 V CA pf = 0,6
16 A - 250 V CA pf = 1

[Ue] Tension Assignée D'Emploi 230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz

Type De Commande Par calcul des heures de lever et de coucher du soleil

Fonction Disponible Changement de l'heure automatique
Commande par calcul des heures de lever/coucher de soleil
Couplage avec fonctions minuterie

Fiche technique du produit
Spécifications
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Type De Charge Ampoule halogène 230 V CA 2300 W
Ampoule incandescence 230 V CA 2300 W
Tube fluorescent non corrigébloc d'alimentation conventionnel 10 x 100 W
Tube fluorescent corrigé en parallèlebloc d'alimentation conventionnel 10 x 36 W
Tube fluorescent corrigé en sériebloc d'alimentation conventionnel 10 x 100 W
Tube fluorescent corrigé en parallèlebloc d'alimentation conventionnel 2 x 100 W
Tube fluorescent non corrigébloc d'alimentation conventionnel 20 x 58 W
Tube fluorescent corrigé en sériebloc d'alimentation conventionnel 20 x 58 W
Tube fluorescent non corrigébloc d'alimentation conventionnel 26 x 36 W
Tube fluorescent corrigé en sériebloc d'alimentation conventionnel 26 x 36 W
Tube fluorescentélectronique 6 x 58 W
Tube fluorescent corrigé en parallèlebloc d'alimentation conventionnel 6 x 58 W
Lampe fluocompacteélectronique 7 x 11 W
Lampe fluocompacteélectronique 7 x 15 W
Lampe fluocompacteélectronique 7 x 20 W
Lampe fluocompacteélectronique 9 x 7 W
Tube fluorescentélectronique 9 x 36 W
Tube fluorescent double 3 x électronique 2 x 58 W
Tube fluorescent double 5 x électronique 2 x 36 W
Tube fluorescent doublebloc d'alimentation conventionnel 26 x 36 W
Tube fluorescent doublebloc d'alimentation conventionnel 20 x 58 W
Tube fluorescent doublebloc d'alimentation conventionnel 10 x 100 W
Lampes à vapeur de mercure et de sodium corrigées en parallèle 250 VA

Précision +/- 1 sec./jr

Nombre Maximum De
Commutateurs

84

Durée Minimale De L'Intervalle 1 min

Temps De Sauvegarde Sauvegarde de la programmation et de l'heure 6 ans

Type D'Afficheur LCD rétro-éclairé

Support De Montage rail DIN

Pas De 9 Mm 5

Mode De Raccordement 2 x 2,5 mm² bornes sans vis

Hauteur 85 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 65 mm

Poids Du Produit 132 g

Segment De Marché Résidentiel
Petit commerce

Code De Compatibilité IC Astro

Environnement
Température Ambiante De
Fonctionnement

-25…45 °C

Degré De Protection (Ip) IP20 B

Emballage
Type D'Emballage 1 PCE

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

Hauteur De L'Emballage 1 7 cm

Largeur De L'Emballage 1 8 cm

Longueur De L'Emballage 1 10,5 cm

Poids De L'Emballage 1 240 g

Garantie contractuelle
Garantie 18 months
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Développement durable

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux
performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des
dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que
des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.

Transparence RoHS/REACh

Certifications et normes

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE

Profil Environnemental Profil environnemental du Produit

Profil De Circularité Informations de fin de vie

En savoir plus sur Green Premium 
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https://www.se.com/fr/fr/work/support/green-premium/
https://www.se.com/fr/fr/work/support/green-premium/
https://www.se.com/fr/fr/work/support/green-premium/
https://www.se.com/fr/fr/work/support/green-premium/
https://www.se.com/fr/fr/work/support/green-premium/
https://www.se.com/fr/fr/work/support/green-premium/
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=CCT15223_ROHS_DECLARATION&p_FileName=CCT15223_ROHS_DECLARATION_FR_fr-FR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=CCT15223_ROHS_DECLARATION&p_FileName=CCT15223_ROHS_DECLARATION_FR_fr-FR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=CCT15223_ROHS_DECLARATION&p_FileName=CCT15223_ROHS_DECLARATION_FR_fr-FR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP060104EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP060104EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP060104EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI0601004EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI0601004EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI0601004EN
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