
 Arrêt de commercialisation

RELAY OUT 2PT FORM A/B 7A
24V COIL
STBDRA3290

 La production de ce produit a été arrêtée le: 9 sept. 2009

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales
Gamme De Produit Solution d'E/S distribuées Modicon

Type De Produit Ou Équipement Module sorties numériquesstandard

Nombre De Sorties Logiques 2

Type De Sortie Logique Relais

Sortie Logique 1 "F"+ 1 "O"

Sortie Logique Tension 115…230 V
24 V

Type De Tension Entrée Tor CC
CA

Complémentaires
Courant De Sortie Logique 7000 mA

Logique De Sortie Numérique Positif ou négatif

Tension De Sortie 20...250 V CA
5...30 V CC

Temps De Réponse 10 ms de hors circuit à en circuit
10 ms de en circuit à hors circuit

Capacité De Commutation En Va 2100 VA résistive

Endurance Mécanique 1000000 cycle

Durée De Vie Électrique 100000 cycle résistive

Remplacement À Froid Oui

Echange À Chaud Oui pour NIM standard

Etat De Repli Statut 0 NIM de base
Configurable par l'utilisateur NIM standard

Type De Protection Protection bobine fusible intégré sur PDM à action retardée 10 A
Protection des sorties contre les pics GMOV

Isolement Entre Voies 500 V pendant 1 minute

Isolement Entre Canaux Et Bus
Logique

1780 V pendant 1 minute

Isolement Entre Bus Logique Et
Bus Actionneur

1500 V pendant 1 minute

Courant De Pointe 20 A 10 ms capacitif

Charge Minimum 50 mA

Remise À Zéro Réinitialisation manuelle défaut COM

Fiche technique du produit
Spécifications
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Accessoires Associés Embase E/S STBXBA3000
Module d'alimentation STBPDT3100/3105

[Us] Tension D'Alimentation 24 V CC

Alimentation Module distribution de puissance

Consommation Électrique 55 mA à 5 V CC pour bus logique

Marquage CE

Catégorie De Surtension II

Etat Led 1 LED (vert) état du module (RDY)
1 DEL par canal (vert) état canal (OUT1 à OUT2)
1 LED (rouge) erreur module (ERR)

Hauteur 28,1 mm

Profondeur 70 mm

Largeur 128,3 mm

Poids Du Produit 0,13 kg

Environnement
Normes EN/CEI 61131-2

Certifications Du Produit UL
CSA
FM class 1, division 2

Degré De Pollution 2 se conformer à CEI 60664-1

Altitude De Fonctionnement <= 2000 m

Degré De Protection Ip IP20 se conformer à EN 61131-2 class 1

Température De L'Air Ambiant
Pour Le Fonctionnement

0…60 °C (sans déclassement)

Température De L'Air Ambiant En
Fonctionnement

32...140 °F sans déclassement

Température Ambiante Pour Le
Stockage

-40…85 °C sans déclassement

Température Ambiante Pour Le
Stockage

-40...185 °F sans déclassement

Humidité Relative 95 % à 60 °C sans condensation

Tenue Aux Vibrations 3 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x7,5mm
5 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x15mm
+/-0,35 mm à 10…58 Hz

Tenue Aux Chocs Mécaniques 30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 88 référence 2-27

Garantie contractuelle
Garantie 18 months
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