
 Arrêt de commercialisation

Twido - module maître AS-Interface
TWDNOI10M3

 La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2016

 Fin de service le: 31 déc. 2016

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales
Gamme De Produit Twido

Boîtier électronique de commande Modicon M238

Type De Produit Ou Équipement Module maître AS-Interface

Accessoires Associés TWDLMDA40DUK
TWDLCAA24DRF
TWDLMDA20DUK
TWDLMDA40DTK
TWDLCDA24DRF
TWDLMDA20DRT
TWDLCDA40DRF
TWDLCDE40DRF
TWDLCAA40DRF
TWDLCAE40DRF
TWDLMDA20DTK

Type De Bus AS-Interface M3 (profil analogique 7.3) V2.11

Adressage Normal et étendu

[Us] Tension D'Alimentation 29,5 à 31,6 V CC

Nombre D'Esclaves 62 pour module numérique
7 pour module analogique

Nombre De Canaux D'Entrée 0…124 esclaves standard
0…248 esclaves dans rampe A et B

Nombre De Voies De Sorties 0…124 (esclaves standard)
0…186 (esclaves dans rampe A et B)

Complémentaires
Alimentation Alimentation externe

Raccordement Électrique Bornier débrochable à vis pour alimentation

Consommation Électrique 80 mA à 5 V CC

Puissance Dissipée En W 0,54 W à 24 V CC

Nombre De Modules Par
Contrôleur De Base

2

Temps De Cycle Du Système De
Câblage As-I

0,156 x (1 + N) ms avec 20…62 esclave(s)
10 ms avec 62 esclave(s)
5 ms avec 31 esclave(s)
3 ms

Longueur Segment Maxi 200 m avec 1 répéteur ASIRPT01
200 m avec extension de ligne TCSARR01M
300 m avec 2 répétiteurs ASIRPT01
100 m

Fiche technique du produit
Spécifications
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Etat Led 1 LED (vert) mode connecté (CMO)
1 LED (vert) mode local (LMO)
1 LED (vert) puissance module (PWR)
1 LED (rouge) erreur de configuration (FLT)
1 LED (rouge) mode déconnecté (OFF)
3 LED (vert) canal d'entrée
3 LED (vert) canal de sortie

Poids Du Produit 0,085 kg

Environnement
Certifications Du Produit AS-Interface No 47801

Degré De Protection (Ip) IP20

Température De L'Air Ambiant En
Fonctionnement

0…55 °C

Température Ambiante De
Stockage

-25…70 °C

Emballage
Type D'Emballage 1 PCE

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

Hauteur De L'Emballage 1 7,5 cm

Largeur De L'Emballage 1 10,5 cm

Longueur De L'Emballage 1 13 cm

Poids De L'Emballage 1 185 g

Garantie contractuelle
Garantie 18 months
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