
Harmony 9001 Joystick
χειριστήριο - Ø 30 - 3 θέσεων - 2
NO
9001K71H7

Κύριος
Σειρά Προϊόντος Harmony 9001K

Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος Joystick

Σύντομο Όνομα Συσκευής 9001K

Πώληση Σε Αδιαίρετη Ποσότητα 1

Τύπος Χειριστηρίου Στο κέντρο αυτόματη επαναφορά

Προφίλ Χειριστηρίου 80 mm long operating shaft

Συμπληρωματικός
Υλικό Δακτυλίου Μέταλλο

Διάμετρος Στήριξης 30 mm

Βάρος Προϊόντος 0,372 kg

Θέση Λειτουργίας Οριζόντια

Σχήμα Φωτιζόμενης Κεφαλής Οκταγωνικό

Σύνθεση Και Τύπος Επαφών 2 NO

Λειτουργία Επαφής Πρότυπο

Χρήση Επαφών Πρότυπο

Θετικό Άνοιγμα Χωρίς

Συνδέσεις - Ακροδέκτες Ακροδέκτες βίδας, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² συμμόρφωση με IEC 60947-1

Ροπή Σύσφιξης 0,8 N.m συμμόρφωση με IEC 60947-1

Σχήμα Κεφαλής Βίδας Με σταυρωτές σχισμές

Υλικό Επαφών Επαφές από κράμα αργύρου

Προστασία Βραχυκυκλώματος 10 A φυσίγγιο συμμόρφωση με IEC 60947-5-1

[Ith] Συμβατικό Θερμικό Ρεύμα 10 A

[Ui] Ονομαστική Τάση Μόνωσης 250 V (βαθμός ρύπανσης 3) συμμόρφωση με IEC 60947-1

[Uimp] Ονομαστική Αντοχή Σε
Κρουστική Τάση

2,5 kV συμμόρφωση με IEC 60947-1

[Ie] Ονομαστικό Ρεύμα Λειτουργίας 3 A σε 240 V, AC-15, A600-Q600 συμμόρφωση με NEMA
0,55 A σε 125 V, DC-13, A600-Q600 συμμόρφωση με NEMA

[Icm] Ονομαστική Ικανότητα
Αποκατάστασης

12 kA σε 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA σε 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA σε 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA σε 120 V AC-15, 7200 VA
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Ονομαστική Ικανότητα Διακοπής 3 kA σε 240 V AC-15, 720 VA
6 kA σε 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA σε 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA σε 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA σε 600 V DC-13
0,27 kA σε 250 V DC-13
0,55 kA σε 125 V DC-13

Παρουσίαση Συσκευής Πλήρες προϊόν

Πληροφορίες Κατεύθυνσης Χειρισμού 2 κατευθύνσεις

Τύπος Χειριστηρίου Αυτόματη επαναφορά

Μέγεθος 30 mm

Επιστροφή Στο κέντρο

Περιβάλλον
Διεργασία Προστασίας TC

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα
Για Αποθήκε

-40…70 °C

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα
Για Λειτουρ

-25…70 °C

Κατηγορία Υπέρτασης II συμμόρφωση με IEC 61140

Βαθμός Προστασίας Ip IP66 συμμόρφωση με JIS C 4520

Nema Βαθμός Προστασίας NEMA 1
NEMA 12
NEMA 4X
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA4

Πρότυπα EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
5 V
JIS C 852
EN/IEC 60947-1
IEC 60364-5-53
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1

Πιστοποιήσεις Προϊόντος UL 508
NEMA

Αντοχή Σε Κραδασμούς/Δονήσεις 7 gn (f= 2…500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6

Αντοχή Σε Κρούση 50 gn συμμόρφωση με IEC 60068-2-27

Μονάδες συσκευασίας
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 5,800 cm

Package 1 Width 5,400 cm

Package 1 Length 16,500 cm

Package 1 Weight 290,000 g

Unit Type Of Package 2 S03

Number Of Units In Package 2 24

Package 2 Height 30,000 cm

Package 2 Width 30,000 cm

Package 2 Length 40,000 cm
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Package 2 Weight 7,793 kg

Unit Type Of Package 3 P06

Number Of Units In Package 3 192

Package 3 Height 75,000 cm

Package 3 Width 80,000 cm

Package 3 Length 60,000 cm

Package 3 Weight 77,400 kg

Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months
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Βιωσιμότητα
Η ετικέτα Green PremiumTM αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή
προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium
υπόσχεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO2 προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που
αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των
περιβαλλοντικών δηλώσεων.

Διαφάνεια RoHS/REACh

Απόδοση ευεξίας

Χωρίς Υδράργυρο

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs Ναι

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός Reach Δήλωση REACh

Οδηγία Rohs Εε Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)

Κανονισμός Rohs Κίνας Δήλωση RoHS Κίνας

Περιβαλλοντικές Αναφορές Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος

Αηηε Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα
με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε
κάδους απορριμμάτων.

Προφίλ Κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης

Προφίλ κυκλικότητας

Μάθετε περισσότερα για το Green Premium 

Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος 
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Dimensions Drawings

Dimensions

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.
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Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position

Top and Rear views

(1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
(2) Operator
(3) Locating notch
(4) Side 1
(5) Side 2
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Panel Cut-Out

Clearance 

Legend plate a min. b min.

mm in. mm in.

9001KN2•• 57.2 2.25 44.5 1.75

9001KN3•• 57.2 2.25 50.8 2.00

Individual Cut-outs Details
2 alternatives
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Technical Description

Joystick Positions
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