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Κύριος
Σειρά Προϊόντος Phaseo Dedicated

Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος Τροφοδοσία

Τύπος Τροφοδοσίας Ρυθμισμένη λειτουργία διακόπτη

Ονομαστική Ισχύς Σε W 100 W

Τύπος Εισόδου 100...240 V AC μονοφασικό
120...370 V DC

Τάση Εξόδου 12 V DC

Ρεύμα Εξόδου Τροφοδοτικού 8,3 A

Θέση Λειτουργίας Οποιαδήποτε θέση

Αντοχή Σε Κραδασμούς/Δονήσεις 2 gn (f= 9…150 Hz) συμμόρφωση με EN/IEC 61131-2
3.5 mm (f= 5…9 Hz) συμμόρφωση με EN/IEC 61131-2

Ονομασία Δοκιμής Επαγώμενες διαταραχές συμμόρφωση με EN 61000-4-8 επίπεδο 4
Ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις συμμόρφωση με EN/IEC 61000-4-2 επίπεδο 3
Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο συμμόρφωση με EN/IEC 61000-4-6 επίπεδο 3
Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο συμμόρφωση με EN/IEC 61000-4-3 επίπεδο 3
Απότομο μεταβατικό φαινόμενο συμμόρφωση με IEC 61000-4-5 επίπεδο 3
Επαγώμενες εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων συμμόρφωση με EN 55022 κατηγορία B
Επαγώμενες εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων συμμόρφωση με EN/IEC 55011
Εκπομπές συμμόρφωση με EN/IEC 61000-6-3
Γενική διακοπή συμμόρφωση με IEC 61000-4-11
Αιχμή συμμόρφωση με EN/IEC 61000-4-5

Συμπληρωματικός
Όρια Τάσης Εισόδου 85...264 V

Συχνότητα Δικτύου 47...63 Hz

Ρεύμα Εισόδου 50 A σε 115 V AC
100 A σε 230 V AC

Cosφ 0,7…0,95

Απόδοση 80 %

Έκλυση Ισχύος Σε W 25 W

Κατανάλωση Ρεύματος 0.7 A σε 240 V
1.7 A σε 100 V

Τύπος Προστασίας Εισόδου Ενσωματωμένη ασφάλεια (που δεν αντικαθίσταται)

Όρια Τάσης Εξόδου 10.8...13.2 V

Ρύθμιση Γραμμών Και Φορτίου +/- 3 %

Χρόνος Συγκράτησης >= 10 ms σε 100 V
>= 40 ms σε 240 V

Data sheet προϊόντος
Προδιαγραφές

23 Απρ 2024 1

Απ
οπ
οί
ησ
η 
ευ
θυ
νώ
ν:

 Α
υτ
ό 
το

 έ
ντ
υπ
ο 
δε
ν 
υπ
οκ
αθ
ισ
τά

 κ
αι

 δ
εν

 π
ρέ
π
ει 
να

 χ
ρη
σι
μο
π
οι
είτ
αι

 γ
ια

 το
ν 
κα
θο
ρι
σμ
ό 
τη
ς 
κα
τα
λλ
ηλ
ότ
ητ
ας

 ή
 τη
ς 
αξ
ιο
π
ισ
τία
ς 
αυ
τώ
ν 
τω
ν 
π
ρο
ϊό
ντ
ω
ν 
γι
α 
συ
γκ
εκ
ρι
μέ
νε
ς 
εφ
αρ
μο
γέ
ς



Τύπος Προστασίας Εξόδου Έναντι υπερφόρτισης, τεχνολογία προστασίας: 1.1...1.5 x In
Έναντι υπέρτασης, τεχνολογία προστασίας: αφόπλιση αν U > 1.25 x Un
Έναντι βραχυκυκλωμάτων, τεχνολογία προστασίας: αυτόματη επαναφορά
Θερμική προστασία

Συνδέσεις - Ακροδέκτες για σύνδεση γης: ακροδέκτες τύπου βίδας, χωρητικότητα ακροδέκτη σύνδεσης: 1 x 4
mm² AWG 12
για σύνδεση εισόδου: ακροδέκτες τύπου βίδας, χωρητικότητα ακροδέκτη σύνδεσης: 2
x 4 mm² AWG 12
για σύνδεση εξόδου: ακροδέκτες τύπου βίδας, χωρητικότητα ακροδέκτη σύνδεσης: 4
x 4 mm² AWG 12

Σήμανση CE

Στήριξη Τοποθέτησης Αναστρέψιμο άγκιστρο στήριξης
Μετώπη

Υψόμετρο Λειτουργίας 2000 m

Ζεύξη Εξόδων Σε σειρά
Παράλληλα

Κατηγορία Υπέρτασης II

Μέσος Χρόνος Μεταξύ Βλαβών
[Mtbf]

100000 h σε 40 °C

Led Κατάστασης 1 LED (πράσινο) τάση εξόδου

Βάρος Προϊόντος 0,64 kg

Περιβάλλον
Πιστοποιήσεις Προϊόντος TUV 60950-1

UL 508
cCSAus
EAC
CSA 22-2 No 60950-1
RCM

Περιβαλλοντικό Χαρακτηριστικό EMC συμμόρφωση με EN 50081-1
EMC συμμόρφωση με EN 50082-2
EMC συμμόρφωση με EN 61000-6-3
EMC συμμόρφωση με EN/IEC 61000-6-2
Ασφάλεια συμμόρφωση με EN/IEC 60950-1
Ασφάλεια συμμόρφωση με SELV
Ρεύματα αρμονικών χαμηλής συχνότητας συμμόρφωση με EN/IEC 61000-3-2

Βαθμός Προστασίας Ip Βαθμός προστασίας ΙΡ 18IP20 συμμόρφωση με EN/IEC 60950

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα
Για Λειτουρ

0…45 °C (χωρίς υποβιβασμό)
45…60 °C (με)

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα
Για Αποθήκε

-25…85 °C

Σχετική Υγρασία 20…90 %

Κατηγορία Υπέρτασης Κατηγορία I συμμόρφωση με VDE 0106-1

Βαθμός Ρύπανσης 2

Διηλεκτρικό Σθένος 1500 V μεταξύ εισόδου και γης
3000 V μεταξύ εισόδου and output
500 V μεταξύ εξόδου και γης

Μονάδες συσκευασίας
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 5,5 cm

Package 1 Width 23,5 cm

Package 1 Length 11,8 cm

Package 1 Weight 736 g
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Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months
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Βιωσιμότητα
Η ετικέτα Green PremiumTM αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή
προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium
υπόσχεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO2 προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που
αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των
περιβαλλοντικών δηλώσεων.

Διαφάνεια RoHS/REACh

Απόδοση ευεξίας

Χωρίς Υδράργυρο

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs Ναι

Χωρίς Pvc

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός Reach Δήλωση REACh

Οδηγία Rohs Εε Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)

Κανονισμός Rohs Κίνας Δήλωση RoHS Κίνας

Περιβαλλοντικές Αναφορές Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος

Προφίλ Κυκλικότητας Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής

Μάθετε περισσότερα για το Green Premium 

Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος 
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=ABL1RPM12083_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=ABL1RPM12083_ROHS_CHINA_DECLARATION_GR_el-GR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=ABL1RPM12083_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=ABL1RPM12083_ROHS_CHINA_DECLARATION_GR_el-GR.pdf
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP130205EN
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI130204EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI130204EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI130204EN


Dimensions Drawings

Dimensions

Dimensions in mm
a L P

194 200 38

Dimensions in in.
a L P

7.64 7.87 1.50
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Mounting and Clearance

Clearance
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Mounting Way

Mounting on Vertical Plane

Mounting on Horizontal Plane
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Direct Mounting by 2 M4 x 20 Screws

Dimensions in mm
a

194

Dimensions in in
a

7.64
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Mounting on the Back on ABL 1A01 Reversible Bracket by Three 4 mm Diameter Screws
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Mounting on ABL 1A02 Clip-on Mounting on 35 mm Rail
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Mounting by the Back

Dimensions in mm
b c

38 58

Dimensions in in.
b c

1.50 2.28

Data sheet προϊόντος ABL1RPM12083

23 Απρ 2024 11



Connections and Schema

Internal Wiring Diagram

(1) Filter
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Series or Parallel Connection

Series Connection

Parallel Connection

(1) 15 A/100 V Shottky diode
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Performance Curves

Derating Curves

Mounting on Vertical Plane

Mounting on Horizontal Plane
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Load Limits Curve
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