
Modicon STB κάρτα ψηφιακών
εισόδων - 24 V DC - 6 I
STBDDI3610K

Κύριος
Σειρά Προϊόντος Λύση διανεμημένων I/O Modicon STB

Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος Standard kit ψηφιακής εισόδου

Σύνθεση Κιτ STBDDI3610 module
STBXTS2100, βύσμα 6-ακροδεκτών τύπου ελάσματος
STBXTS1100, βύσμα 6-ακροδεκτών τύπου βίδας
STBXBA1000 βάση

Αριθμός Ψηφιακής Εισόδου 6

Τάση Ψηφιακής Εισόδου 24 V

Τάση Ψηφιακής Εισόδου DC

Συμπληρωματικός
Όρια Τάσης Εισόδου 15...30 V σε κατάσταση 1

-3...5 V σε κατάσταση 0

Αποδεκτή Τάση Εισόδου 30 V

Απόλυτη Μέγιστη Τάση 56 V 1.3 ms

Ρεύμα Ψηφιακής Εισόδου 4,5 mA

Εγγυημένο Ρεύμα Σε Κατάσταση 0 <= 0.5 mA

Εγγυημένο Ρεύμα Σε Κατάσταση 1 >= 2.5 mA

Λογική Ψηφιακής Εισόδου Θετική ή αρνητική

Χρόνος Απόκρισης 1.21 ms off-σε-on
1.74 ms on-to-off

Τύπος Προστασίας Ισχύς προστασία ενσωματωμένη ασφάλεια στο PDM καταγραφή χρόνου 10 A
Εισόδου προστασία με περιορισμός μέσω αντίστασης
Προστασία αναστροφής πολικότητας

Μόνωση Μεταξύ Καναλιών Και
Διαύλου Λογικής

1500 V for 1 minute

Ψυχρή Εναλλαγή Ναι

Hot Swapping Ναι για standard NIMs

Φιλτράρισμα Εισόδου 1 ms

Συμβατότητα Προϊόντος Βάση I/O STBXBA1000
Στοιχείο διανομής STBPDT3100/3105

[Us] Ονομαστική Τάση Τροφοδοσίας 24 V 28 V

Τροφοδοσία Στοιχείο διανομής ισχύος

Κατανάλωση Ρεύματος 55 mA σε 5 V 28 V για δίαυλος λογικής

Σήμανση CE

Κατηγορία Υπέρτασης II

Data sheet προϊόντος
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Led Κατάστασης 1 LED (πράσινο) κατάσταση στοιχείου (RDY)
1 LED ανά κανάλι (πράσινο) channel status (IN1 to IN6)
1 LED (κόκκινο) σφάλμα στοιχείου (ERR)

Βάθος 65,1 mm

Ύψος 18,4 mm

Πλάτος 125 mm

Βάρος Προϊόντος 0,112 kg

Περιβάλλον
Πρότυπα EN/IEC 61131-2 τύπος 1

Πιστοποιήσεις Προϊόντος FM Κατηγορία 1 Τμήμα 2
UL
CSA

Βαθμός Ρύπανσης Βαθμός μόλυνσης 12 συμμόρφωση με IEC 60664-1

Υψόμετρο Λειτουργίας <= 2000 m

Βαθμός Προστασίας Ip Βαθμός προστασίας ΙΡ 18IP20 συμμόρφωση με IEC 61131-2 class 1

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα
Για Λειτουρ

-25…70 °C (χωρίς υποβιβασμό)

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα
Για Λειτουργία

32...140 °F χωρίς υποβιβασμό

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα
Για Αποθήκευση

-40…85 °C χωρίς υποβιβασμό

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα
Για Αποθήκευση

-40...185 °F χωρίς υποβιβασμό

Σχετική Υγρασία 95 % σε 60 °C χωρίς συμπύκνωση

Αντοχή Σε Κραδασμούς/Δονήσεις 3 gn σε 58…150 Hz σε 35 x 7.5 mm συμμετρική ράγα DIN
5 gn σε 58…150 Hz σε 35 x 15 mm συμμετρική ράγα DIN
+/-0.35 mm σε 10…58 Hz

Αντοχή Σε Κρούση 30 gn για 11 ms συμμόρφωση με IEC 88 αναφορά 2-27

Μονάδες συσκευασίας
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 2,7 cm

Package 1 Width 8,0 cm

Package 1 Length 13,0 cm

Package 1 Weight 135,0 g

Unit Type Of Package 2 S02

Number Of Units In Package 2 28

Package 2 Height 15 cm

Package 2 Width 30 cm

Package 2 Length 40 cm

Package 2 Weight 4,206 kg

Unit Type Of Package 3 P06

Number Of Units In Package 3 448

Package 3 Height 75,0 cm

Package 3 Width 60,0 cm
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Package 3 Length 80,0 cm

Package 3 Weight 78,72 kg

Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months
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Βιωσιμότητα
Η ετικέτα Green PremiumTM αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή
προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium
υπόσχεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO2 προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που
αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των
περιβαλλοντικών δηλώσεων.

Απόδοση ευεξίας

Χωρίς Υδράργυρο

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs Ναι

Κανονισμός Reach Δήλωση REACh

Οδηγία Rohs Εε Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)

Κανονισμός Rohs Κίνας Δήλωση RoHS Κίνας

Αηηε Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα
με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε
κάδους απορριμμάτων.

Μάθετε περισσότερα για το Green Premium 

Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος 
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=STBDDI3610K_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=STBDDI3610K_ROHS_CHINA_DECLARATION_GR_el-GR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=STBDDI3610K_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=STBDDI3610K_ROHS_CHINA_DECLARATION_GR_el-GR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=STBDDI3610K_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=STBDDI3610K_ROHS_CHINA_DECLARATION_GR_el-GR.pdf


Dimensions Drawings

Dimensions
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Connections and Schema

Wiring Diagram

Example
6 two-wire sensors

Pin Top Connector Bottom Connector

1 +24 VDC sensor bus power +24 VDC sensor bus power

2 input from sensor 1 input from sensor 4

3 +24 VDC sensor bus power +24 VDC sensor bus power

4 input from sensor 2 input from sensor 5

5 +24 VDC sensor bus power +24 VDC sensor bus power

6 input from sensor 3 input from sensor 6
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