
Harmony XPE μονός
ποδοδιακόπτης 1NC + 1NO
πλαστικός IP55 - Κίτρινο
XPEY510

Κύριος
Σειρά Προϊόντος Harmony XPE

Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος Ποδοδιακόπτης

Υλικό Πλαστικό

Τύπος Ποδοδιακόπτη Μονός ποδοδιακόπτης

Σύντομο Όνομα Συσκευής XPEY

Εξοπλισμός Κάλυμμα

Μηχανισμός Ενεργοποίησης Με μηχανισμό έναυσης

Λειτουργία Επαφής 1 βήματος

Σύνθεση Και Τύπος Επαφών 1 NC + 1 NO

Χρώμα Κίτρινο

Συμπληρωματικός
Θετικό Άνοιγμα Με συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 130 V

Συνδέσεις - Ακροδέκτες Ακροδέκτης με βίδα-σφιγκτήρα, <= 1 x 2.5 mm² με ή χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτης με βίδα-σφιγκτήρα, <= 2 x 1.5 mm² με ή χωρίς ακροδέκτη καλωδίου

Μηχανική Διάρκεια Ζωής 5000000 cycles

[Ie] Ονομαστικό Ρεύμα Λειτουργίας 3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 παράρτημα A

[Ui] Ονομαστική Τάση Μόνωσης 500 V (βαθμός ρύπανσης 3) συμμόρφωση με IEC 60947-1
500 V (βαθμός ρύπανσης 3) συμμόρφωση με NF C 20-040 ομάδα C
500 V (βαθμός ρύπανσης 3) συμμόρφωση με VDE 0110 ομάδα C
300 V συμμόρφωση με 5 V
300 V συμμόρφωση με IEC 60364-5-53

[Uimp] Ονομαστική Αντοχή Σε
Κρουστική Τάση

6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-1

Maximum Resistance Across
Terminals

25 MOhm συμμόρφωση με IEC 60255-7 category 3
25 MOhm συμμόρφωση με NF C 93-050 μέθοδος A

Προστασία Βραχυκυκλώματος 10 A φυσίγγιο τύπος gG συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
10 A φυσίγγιο τύπος gG συμμόρφωση με VDE 0660-200

Ονομαστική Ισχύς Λειτουργίας Σε W 10 W DC-13, αριθμός κύκλων λειτουργίας <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 24 V,
συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 110...160 V
4 W DC-13, αριθμός κύκλων λειτουργίας <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 120 V,
συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 110...160 V
7 W DC-13, αριθμός κύκλων λειτουργίας <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 48 V,
συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 110...160 V

Βάρος Προϊόντος 0,7 kg

Περιβάλλον
Διεργασία Προστασίας TH
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Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα
Για Λειτουρ

-25…55 °C

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα
Για Αποθήκε

-40…70 °C

Αντοχή Σε Κραδασμούς/Δονήσεις 5 gn (f= 10…500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6

Αντοχή Σε Κρούση 30 gn συμμόρφωση με IEC 60068-2-27

Κατηγορία Υπέρτασης Κατηγορία II συμμόρφωση με IEC 61140
Κατηγορία II συμμόρφωση με NF C 20-030

Βαθμός Προστασίας Ip Βαθμός προστασίας ΙΡ 18IP55 συμμόρφωση με JIS C 4520

Μονάδες συσκευασίας
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 16,8 cm

Package 1 Width 17,2 cm

Package 1 Length 28,4 cm

Package 1 Weight 888 g

Unit Type Of Package 2 S04

Number Of Units In Package 2 6

Package 2 Height 30 cm

Package 2 Width 40 cm

Package 2 Length 60 cm

Package 2 Weight 6,58 kg

Unit Type Of Package 3 P06

Number Of Units In Package 3 24

Package 3 Height 80 cm

Package 3 Width 80 cm

Package 3 Length 60 cm

Package 3 Weight 34,82 kg

Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months
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Βιωσιμότητα
Η ετικέτα Green PremiumTM αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή
προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium
υπόσχεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO2 προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που
αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των
περιβαλλοντικών δηλώσεων.

Διαφάνεια RoHS/REACh

Απόδοση ευεξίας

Χωρίς Υδράργυρο

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs Ναι

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός Reach Δήλωση REACh

Οδηγία Rohs Εε Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)

Κανονισμός Rohs Κίνας Δήλωση RoHS Κίνας

Περιβαλλοντικές Αναφορές Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος

Αηηε Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα
με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε
κάδους απορριμμάτων.

Προφίλ Κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης

Προφίλ κυκλικότητας

Μάθετε περισσότερα για το Green Premium 

Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος 
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Dimensions Drawings

Plastic Foot Switch with Protective Cover

Dimensions

(1) Ø 16 x 4 counterbored hole.

(2) 4 cover fixing screws: stainless steel. Tightening torque: 1 N.m.
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Performance Curves

Electrical Durability of  Contacts

AC-15 Utilization Category
Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.
Inductive circuit:

X Current in A

Y Millions of operating cycles

DC-13 Utilization Category
Refer to the product characteristic “Operational power in W”.
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