
 Više se ne proizvodi

relej za PTC sondu TeSys–LT3 s
automatskim ponovnim
pokretanjem–115 V–1 NO+1 NC
LT3SA00M

 Više se ne proizvodi od: 9. lis 2023.

Cijena* bez PDV-a: 120,27 EUR

Osnovno
Serija Proizvoda LT3

Skraćeno Ime Uređaja LT3SA

Vrsta Proizvoda Ili Dijela Zaštitne jedinice termistora

[Uc] Control Circuit Voltage 115/230 V AC 50/60 Hz

Resetiranje Automatsko resetiranje

Dodatno
Limiti Napona Upravljčkog Kruga 0.85...1.1 Uc

Tip I Sastav Kontakata 1 mirni (NC) + 1 radni (NO) dvostruki napon

[Ithe] Propisana Termalna Struja
Pri Okolnoj Temperaturi Zraka

5 A izlazni upravljački relej

[Ui] Nazivni Napon Izolacije Izlazni upravljački relej 500 V AC

[Ue] Radni Nazivni Napon 250 V AC 50/60 Hz izlazni upravljački relej

Funkcija Signaliziranja Indikacija kvara
Indikacija napona

Tip Upravljanja Automatski reset

Izmjenjivost Sonde Oznaka A IEC 60034-11

Potrošnja Zadržanja U W 1 W

Potrošnja Zadržanja U Va 2,5 VA

Otpor 1500…1650 Ohm reset
2700…3100 Ohm okidanje

Broj Sondi 0…6

Ulazni Napon < 2.5 V 1500 Ohm) za sondu
< 7.5 V 4000 Ohm) za sondu IEC 60034-11

Maksimalni Otpor Detekcije
Kratkog Spoja

20 Ohm

Uvjeti Uporabe Povezivanje sondi 400 m >1 mm²
Povezivanje sondi 500 m >1,5 mm²

[Uimp] Nazivni Napon Podnošenja
Impulsa

2,5 kV

Nazivna Snaga U Va 100 VA 220 V 500000 ciklus/a

Prekidna Moć 2 A 24 V DC DC-13
3 A 250 V AC AC-16
6 A 120 V AC AC-16

Podatkovna tablica proizvoda
Specifikacije
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Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider
Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.
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Priključci - Stezaljke Krug napajanja opružni konektor 1 0,75…2,5 mm²Fleksibilni s tuljkom
Krug napajanja opružni konektor 1 0,75…2,5 mm²Krut s tuljkom
Krug napajanja opružni konektor 1 1…2,5 mm²Fleksibilni bez tuljka
Krug napajanja opružni konektor 1 1…2,5 mm²Krut bez tuljka
Krug napajanja opružni konektor 2 0,75…2,5 mm²Fleksibilni s tuljkom
Krug napajanja opružni konektor 2 0,75…2,5 mm²Krut s tuljkom
Krug napajanja opružni konektor 2 1…2,5 mm²Fleksibilni bez tuljka
Krug napajanja opružni konektor 2 1…2,5 mm²Krut bez tuljka

Okretni Moment Zatezanja 0.8 N.m

Visina 100 mm

Širina 22,5 mm

Dubina 100 mm

Neto Masa Proizvoda 0,22 kg

Okolina
Standardi "ERROR:#N/A"

IEC 60034-11
VDE 0660

Ip Stupanj Zaštite IP20 u sukladnosti sa IEC 60529
IP20 u sukladnosti sa VDE 0106

Okolišna Temperatura Zraka Pri
Radu

-25…60 °C

Okolna Temperatura Zraka Za
Pohranu

-40…85 °C u sukladnosti sa IEC 60068-2-2
-40…85 °C u sukladnosti sa IEC 60068-2-2

Radna Visina <= 1500 m bez umanjenja nazivnih vrijednosti temperature
> 1500...3000 m uz umanjenje nazivnih podataka iznad 20°C

Otpornost Na Vibracije 1 gn 25...150 Hz IEC 60068-2-6
2.5 gn 2...25 Hz IEC 60068-2-6

Otpornost Na Udarce 5 gn 11 ms u sukladnosti sa IEC 60068-2-27

Elektromagnetska Kompatibilnost Otpornost na elektrostatsko pražnjenje Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-2
Otpornost na brze tranzijente Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-4
Otpornost kratkotrajnog strujnog udara 1,2/50-8/20 Nivo 4 u sukladnosti sa IEC
61000-4-5
Susceptibilnost na elektromagnetska polja Razina 3 u sukladnosti sa IEC 61000-4-3
Imunost na mikroprekide i padove napona u sukladnosti sa IEC 61000-4-11

Broj pakirnih jedinica
Mjerna Jedinica Paketa 1 PCE

Broj Jedinica U Paketu 1 1

Paket 1 Visina 2,500 cm

Paket 1 Širina 10,300 cm

Paket 1 Dužina 10,500 cm

Paket 1 Težina 181,000 g

Mjerna Jedinica Paketa 2 S02

Broj Jedinica U Paketu 2 36

Paket 2 Visina 15,000 cm

Paket 2 Širina 30,000 cm

Paket 2 Dužina 40,000 cm

Paket 2 Težina 6,847 kg

Ugovorno jamstvo
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Jamstvo 18 months
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Održivost
Oznaka Green PremiumTM predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom
ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima,
transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom
CO2.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi
znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

Učinkovitost dobrobiti

Bez Žive

Informacije O Rohs Izuzeću Da

Uredba Reach Izjava REACh

Direktiva Eu Rohs Sukladno s izuzećima

Propis Rohs Za Kinu Izjava RoHS za Kinu

Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.

Weee Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o
prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda 
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