
 Više se ne proizvodi

PLD - Samostojeći ormar od
polies. s pod. i otv. dnom
850x1115x320 IP43 DIN2
NSYPLD8122G

 Više se ne proizvodi od: 23. ruj 2022.

Osnovno
Ponuda Thalassa

Kategorija Ormar

Verzija PLD

Tip Razdjelnika Distribucijski ormar
DIN ormar

"Nazivna Visina Kučišta" 850 mm

"Nazivna Širina Kučišta" 1115 mm

"Nazivna Dubina Kučišta" 320 mm

Ugradnja Razdjelnika Podno stojeći

Kompatibilnost Proizvoda Rastalni osigurač 2

Dodatno
Sastav Uređaja 1 gornji dio

1 donji dio
2 bočni dio
1 Stražnja stranica
2 Vrata
1 brava za ključ
1 lijevi vertikalno nosač

Tip Tijela Sastavljen s bočnim stranicama bez dna, krov brtvljen

Tip Vrata Obični Sprijeda

Broj Vrata 2 vrata

Strana Otvaranja Vrata Desno i lijevo (180 °)

Tip Brave Brava za ključ

Broj Ključa 1242 E

Dostupnost Odozdo
Sprijeda

Odstranjivi Dijelovi Vrata sa šarkama

Materijal Izrade Poliester pojačan staklenim vlaknima

Boja Sivo (RAL 7035)

Okolina
Standardi IEC 62208

Ip Stupanj Zaštite IP43 u skladu sIEC 60529 (postolje s otvorenim dnom)
IP54 u skladu sIEC 60529 (s dodatnim priborom za brtvljenje)

Podatkovna tablica proizvoda
Specifikacije
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Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider
Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Iz
ja

va
: O

vi
 d

ok
um

en
ti 

ne
 m

ije
nj

aj
u 

ni
ti 

su
 n

am
ije

nj
en

i u
tv

rđ
iv

an
ju

 p
rim

je
re

no
st

i i
li 

po
uz

da
no

st
i o

vi
h 

pr
oi

zv
od

a 
u 

sp
ec

ifi
čn

im
 k

or
is

ni
čk

im
 p

rim
je

na
m

a.
 



Ik Stupanj Zaštite IK10 u skladu sIEC 62262 (obična vrata)

Otpornost Na Plamen 960 °C IEC 62208

Okolišna Temperatura Zraka Pri
Skladištenju

-35…90 °C

Broj pakirnih jedinica
Mjerna Jedinica Paketa 1 PCE

Broj Jedinica U Paketu 1 1

Paket 1 Visina 88 cm

Paket 1 Širina 34,5 cm

Paket 1 Dužina 112 cm

Paket 1 Težina 35 kg
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Održivost

Oznaka Green PremiumTM predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom
ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima,
transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom
CO2.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi
znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

Transparentnost RoHS/REACh

Učinkovitost dobrobiti

Bez Žive

Informacije O Rohs Izuzeću Da

Certifikati i standardi

Direktiva Eu Rohs Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)

Izjava EU RoHS

Propis Rohs Za Kinu Izjava RoHS za Kinu

Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.

Izjava O Očuvanju Okoliša Ekološki profil proizvoda

Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda 
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