
kompaktni pametni relej Zelio
Logic – 20 U I – 100..240 V AC –
bez sata – zaslon
SR2A201FU

Cijena* bez PDV-a: 244,87 EUR

Osnovno
Serija Proizvoda Zelio Logic

Vrsta Proizvoda Ili Dijela Kompaktni pametni relej

Dodatno
Lokalni Zaslon Da

Broj Ili Upravljačka Shema
Vodova

0…240 ladder

Vrijeme Ciklusa 6…90 ms

Vrijeme Rezerve 10 godina 25 °C

Pomak Sata 12 min/godina pri 0…55 °C
6s/mjesec pri 25 °C

Provjere Programska memorija kod svakog uključenja

[Us] Nazivni Napon Napajanja 100...240 V AC

Limiti Napona Napajanja 85…264 V

Frekvencija Napajanja 50/60 Hz

Maksimalna Struja Napajanja 100 mA 100 V bez proširenja)
50 mA 240 V bez proširenja)

Snaga Potrošnje U Va 11 VA bez proširenja

Napon Izolacije 1780 V

Vrsta Zaštite Protiv inverzije stezaljki (upravljačke instrukcije nisu izvršene)

Struja Diskretnog Ulaza 12

Napon Diskretnog Ulaza 100...240 V AC

Struja Diskretnog Ulaza 0,6 mA

Frekvencija Diskretnog Ulaza 47...53 Hz
57...63 Hz

Zagarantirano Naponskog Stanje
1

>= 79 V za diskretni ulaz

Zagarantirano Naponskog Stanje
0

<= 40 V za diskretni ulaz

Iznos Struje Za Zajamčeno Stanje
1

>= 0.17 mA (diskretni ulaz)

Iznos Struje Za Zajamčeno Stanje
0

<= 0.5 mA (diskretni ulaz)

Broj Analognih Ulaza 0

Ulazna Impedancija 350 kOhm za diskretni ulaz

Broj Izlaza 8 relej

Podatkovna tablica proizvoda
Specifikacije
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Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider
Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.
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Limiti Izaznog Napona 5...30 V DC relejni izlaz)
24...250 V AC

Tip I Sastav Kontakata NO relejni izlaz

Termalna Struja Izlaza 8 A za sva 8 izlaza relejni izlaz

Električna Izdrđljivost AC-12 500000 ciklus/a 230 V, 1,5 A relejni izlaz IEC 60947-5-1
AC-15 500000 ciklus/a 230 V, 0,9 A relejni izlaz IEC 60947-5-1
DC-12 500000 ciklus/a 24 V, 1,5 A relejni izlaz IEC 60947-5-1
DC-13 500000 ciklus/a 24 V, 0,6 A relejni izlaz IEC 60947-5-1

Kapacitet Sklapanja U Ma >= 10 mA 12 V relejni izlaz)

Stopa Rada U Hz 0,1 Hz kod Ie)relejni izlaz
10 Hz prazni hod)relejni izlaz

Mehanička Trajnost 10000000 ciklus/a za relejni izlaz

[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi
Napon

4 kV EN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1

Sat Bez

Vrijeme Odziva 50 ms ladder od stanja 0 do stanja 1)diskretni ulaz
50 ms ladder od stanja 1 do stanja 0)diskretni ulaz
50...255 ms FBD od stanja 0 do stanja 1)diskretni ulaz
50...255 ms FBD od stanja 1 do stanja 0)diskretni ulaz
10 ms od stanja 0 do stanja 1)relejni izlaz
5 ms od stanja 1 do stanja 0)relejni izlaz

Priključci - Stezaljke Vijačne stezaljke, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) plukrut
Vijačne stezaljke, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) Krut
Vijačne stezaljke, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) Fleksibilni s tuljkom
Vijačne stezaljke, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) Krut
Vijačne stezaljke, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) Fleksibilni s tuljkom

Okretni Moment Stezanja 0,5 N.m

Kategorija Prenapona III u sukladnosti sa IEC 60664-1

Neto Masa Proizvoda 0,38 kg

Okolina
Imunost Na Mikro Prekide 10 ms

Certifikati Proizvoda GL
C-Tick
CSA
UL
GOST

Standardi IEC 61000-4-12
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-5
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-6 level 3
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4 level 3
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-2 level 3

Ip Stupanj Zaštite IP20 u sukladnosti sa IEC 60529 (stezaljke)
IP40 u sukladnosti sa IEC 60529 (prednja ploča)

Karakteristike Okoliša EMC direktiva u sukladnosti sa IEC 61000-6-2
EMC direktiva u sukladnosti sa IEC 61000-6-3
EMC direktiva u sukladnosti sa IEC 61000-6-4
EMC direktiva u sukladnosti sa IEC 61131-2 zone B
Direktiva niskog napona u sukladnosti sa IEC 61131-2

Izračene/Provedene Smetnje Klasa B EN 55022-11 group 1

Stupanj Onečišćenja 2 u sukladnosti sa IEC 61131-2

Okolna Temepratura Zraka
Potrebna Za Rad

-20…40 °C u neventiliranim ormarima IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
-20…55 °C IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
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Okolišna Temperatura Zraka Pri
Skladištenju

-40…70 °C

Radna Visina 2000 m

Maksimalna Visina Transporta 3048 m

Relativna Vlažnost Zraka 95 % bez kondenzacije ili kapanja vode

Broj pakirnih jedinica
Mjerna Jedinica Paketa 1 PCE

Broj Jedinica U Paketu 1 1

Paket 1 Visina 6,604 cm

Paket 1 Širina 10,16 cm

Paket 1 Dužina 13,208 cm

Paket 1 Težina 362,878 g

Mjerna Jedinica Paketa 2 S03

Broj Jedinica U Paketu 2 20

Paket 2 Visina 30 cm

Paket 2 Širina 30 cm

Paket 2 Dužina 40 cm

Paket 2 Težina 7,841 kg

Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months
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Održivost

Oznaka Green PremiumTM predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom
ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima,
transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom
CO2.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi
znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

Transparentnost RoHS/REACh

Učinkovitost dobrobiti

Bez Žive

Informacije O Rohs Izuzeću Da

Bez Pvc-A

Certifikati i standardi

Uredba Reach Izjava REACh

Direktiva Eu Rohs Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)

Propis Rohs Za Kinu Izjava RoHS za Kinu

Izjava O Očuvanju Okoliša Ekološki profil proizvoda

Weee Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o
prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Profil Cirkularnosti Informacije o kraju vijeka trajanja

Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda 
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Dimensions Drawings

Compact and Modular Smart Relays

Mounting on 35 mm/1.38 in. DIN Rail

(1) With SR2USB01 or SR2BTC01

Screw Fixing (Retractable Lugs)

(1) With SR2USB01 or SR2BTC01

Position of  Display

Podatkovna tablica
proizvoda

SR2A201FU
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Connections and Schema

Connection of  Smart Relays on AC Supply

SR••••1B, SR••••1FU

(1) 1 A quick-blow fuse or circuit-breaker.
(2) Fuse or circuit-breaker.
(3) Inductive load.
(4) Q9 and QA: 5 A (max. current in terminal C: 10 A).

With Discrete I/O Extension Module
SR3B•••B + SR3XT•••B, SR3B•••FU + SR3XT•••FU

(1) 1 A quick-blow fuse or circuit-breaker.

NOTE: QF and QG: 5 A for SR3XT141••

Podatkovna tablica
proizvoda

SR2A201FU
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Performance Curves

Compact and Modular Smart Relays

Electrical Durability of  Relay Outputs
(in millions of operating cycles, conforming to IEC/EN 60947-5-1)
AC-12 (1)

X: Current (A)
Y: Millions of operating cycles
(1) AC-12: switching resistive loads and opto-coupler isolated solid-state loads, cos ≥ 0.9.
AC-14 (1)

X: Current (A)
Y: Millions of operating cycles
(1) AC-14: switching small electromagnetic loads ≤ 72 VA, make: cos = 0.3, break: cos = 0.3.
AC-15 (1)

X: Current (A)
Y: Millions of operating cycles
(1) AC-15: switching electromagnetic loads ≥ 72 VA, make: cos = 0.7, break: cos = 0.4.

Podatkovna tablica
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