
jednostruka nožna sklopka – IP55
– s poklopcem – plastična – žuta –
1 NC + 1 NO
XPEY510

Cijena* bez PDV-a: 59,34 EUR

Osnovno
Serija Proizvoda Harmony XPE

Vrsta Proizvoda Ili Dijela Pedala

Materijal Plastika

Tip Nožne Sklopke Jedna pedala

Skraćeno Ime Uređaja XPEY

Uključena Oprema Poklopac

Mehanizam Prekidanja Da

Operacija Kontakta 1 korak

Vrsta Kontakata I Sastav 1 mirni (NC) + 1 radni (NO)

Boja Žuta

Dodatno
Pozitivan Otvor Da IEC 60947-5-1 dodatak K

Priključci - Stezaljke Vijčane stezaljke, <= 1 x 2.5 mm² s tuljkom ili bez tuljka
Vijčane stezaljke, <= 2 x 1.5 mm² s tuljkom ili bez tuljka

Mehanička Izdržljivost 5000000 ciklus/a

[Ie] Nazivna Pogonska Struja 3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 IEC 60947-5-1 dodatak A

[Ui] Nazivni Napon Izolacije 500 V (stupanj zagađenja 3) u sukladnosti sa IEC 60947-1
500 V (stupanj zagađenja 3) u sukladnosti sa NF C 20-040 group C
500 V (stupanj zagađenja 3) u sukladnosti sa VDE 0110 group C
300 V u sukladnosti sa UL 508
300 V u sukladnosti sa CSA C22.2 No 14

[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi
Napon

6 kV IEC 60947-1

Maksimalni Otpor Stezaljki 25 MOhm IEC 60255-7 category 3
25 MOhm NF C 93-050 method A

Zaštita Od Kratkog Spoja 10 A uložak osigurača tip gG u sukladnosti sa IEC 60947-5-1
10 A uložak osigurača tip gG u sukladnosti sa VDE 0660-200

Nazivna Snaga Rada U W 10 W DC-13 60 cik/mn, 5000000 ciklus/a, 24 V 0,5 IEC 60947-5-1 dodatak C
4 W DC-13 60 cik/mn, 5000000 ciklus/a, 120 V 0,5 IEC 60947-5-1 dodatak C
7 W DC-13 60 cik/mn, 5000000 ciklus/a, 48 V 0,5 IEC 60947-5-1 dodatak C

Neto Masa Proizvoda 0,7 kg

Okolina
Zaštitna Obrada TH

Okolišna Temperatura Zraka Pri
Radu

-25…55 °C

Podatkovna tablica proizvoda
Specifikacije
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Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider
Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.
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Okolišna Temperatura Zraka Pri
Skladištenju

-40…70 °C

Otpornost Na Vibracije 5 gn (f= 10…500 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6

Otpornost Na Udarce 30 gn IEC 60068-2-27

Kategorija Prenapona Klasa II u sukladnosti sa IEC 61140
Klasa II u sukladnosti sa NF C 20-030

Ip Stupanj Zaštite IP55 u sukladnosti sa IEC 60529

Broj pakirnih jedinica
Mjerna Jedinica Paketa 1 PCE

Broj Jedinica U Paketu 1 1

Paket 1 Visina 16,8 cm

Paket 1 Širina 17,2 cm

Paket 1 Dužina 28,4 cm

Paket 1 Težina 888 g

Mjerna Jedinica Paketa 2 S04

Broj Jedinica U Paketu 2 6

Paket 2 Visina 30 cm

Paket 2 Širina 40 cm

Paket 2 Dužina 60 cm

Paket 2 Težina 6,58 kg

Mjerna Jedinica Paketa 3 P06

Broj Jedinica U Paketu 3 24

Paket 3 Visina 80 cm

Paket 3 Širina 80 cm

Paket 3 Dužina 60 cm

Paket 3 Težina 34,82 kg

Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months
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Održivost

Oznaka Green PremiumTM predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom
ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima,
transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom
CO2.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi
znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

Transparentnost RoHS/REACh

Učinkovitost dobrobiti

Bez Žive

Informacije O Rohs Izuzeću Da

Certifikati i standardi

Uredba Reach Izjava REACh

Direktiva Eu Rohs Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)

Propis Rohs Za Kinu Izjava RoHS za Kinu

Izjava O Očuvanju Okoliša Ekološki profil proizvoda

Weee Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o
prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Profil Cirkularnosti Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja

Profil kružnosti

Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda 
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Dimensions Drawings

Plastic Foot Switch with Protective Cover

Dimensions

(1) Ø 16 x 4 counterbored hole.

(2) 4 cover fixing screws: stainless steel. Tightening torque: 1 N.m.
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Performance Curves

Electrical Durability of  Contacts

AC-15 Utilization Category
Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.
Inductive circuit:

X Current in A

Y Millions of operating cycles

DC-13 Utilization Category
Refer to the product characteristic “Operational power in W”.
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