
 Megszűnt termék

Multi9 - C60 UL1077 -
kismegszakító - 4P - 2 A - D - 480Y/
277 V - 5 kA
24549

 Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. jan. 23.

Fő jellemzők
Termékcsalád Mureva

Termék Neve Multi9 C60

Termék Vagy Alkatrész Típusa Kismegszakító

Készülék Rövid Neve C60 UL489

Készülék Alkalmazás Elosztás

Pólusok Megnevezése 4P

Védett Pólusok Száma 4

Nulla Helyzete Bal

[In] Névleges Áram 2 A -25 °C

Hálózat Típusa AC

Kioldóegység Technológia Termikus-mágneses

Görbe G

Megszakítási Kapacitás 6 kA Icu -440 V AC megfelel EN/IEC 60947-3
10 kA Icu -415 V AC megfelel EN/IEC 60947-3
20 kA Icu -240 V AC megfelel EN/IEC 60947-3
6 kA Icu -440 V AC megfelel GB 14048.2
10 kA Icu -415 V AC megfelel GB 14048.2
20 kA Icu -240 V AC megfelel GB 14048.2
10 kA AIR -240 V AC megfelel UL 1077
5 kA AIR -480Y/277 V AC megfelel UL 1077
10 kA AIR -240 V AC megfelel CSA C22.2 No 235
5 kA AIR -480Y/277 V AC megfelel CSA C22.2 No 235

Alkalmasság Leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3

Kiegészítő jellemzők
Hálózati Frekvencia 50/60 Hz

Ue Névleges Üzemi Feszültség 415 V AC
240 V AC
440 V AC

Mágneses Kioldási Határérték 12 x In +/- 20 % AC

Korlátozási Osztály 3 megfelel EN/IEC 60947-3

[Ui] Névleges Szigetelési
Feszültség

500 V AC megfelel EN/IEC 60947-3

[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség
Állóság

6 kV megfelel EN/IEC 60947-3

Érintkező Helyzetjelző Igen

Vezérlő Típusa Kapcsoló

Termékadatlap
Műszaki adatok
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Helyi Jelzés ON/OFF jelzés

Szerelési Mód Klipszes

Rögzítés DIN sín

9 Mm-Es Osztások 8

Magasság 81 mm

Szélesség 72 mm

Mélység 73 mm

Nettó Súly 0,33 kg

Szín Szürke

Mechanikai Tartósság 20000 ciklus

Elektromos Élettartam 10000 ciklus

Lakatolási Lehetőség Zárható

Csatlakozás Típusa Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó)2,5…25 mm² (AWG 14...AWG 6) - merev

Vezeték Csupaszítási Hossz 14 mm for felső vagy alsó connection

Meghúzási Nyomaték 2,5 N.m felső vagy alsó

Környezet
Szabványok UL 1077

GB 14048.2
EN/IEC 60947-3
CSA C22.2 No 235

Terméktanúsítványok USSR
CSA-Ex
CCC
IEC-Ex INE 16.0047X

Ip Védettségi Szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529

Szennyezettségi Fok 3 megfelel EN/IEC 60947-3

Túlfeszültség Kategória IV

Tropikalizáció 2 megfelel IEC 60068-1

Relatív Páratartalom 95 % -55 °C

Működési Magasság 2000 m

A Környezeti Levegő
Hőmérséklete Működés Közben

-30…70 °C

Környezeti Levegő Hőmérséklete
A Tároláshoz

-40…80 °C

Csomagolási egység
1. Csomag-Csomagolási Egység
Típusa

PCE

Egységek Száma 1. Csomagban 1

1. Csomag Magassága 7,5 cm

1. Csomag Szélessége 7,2 cm

1.Csomag Hossza 8,5 cm

1. Csomag Súlya 464,227 g

Garancia
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Garancia 18 months
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