
I/O modul megszakító
kocsiszerkezet állapotjelzéseinek
megjelenítéséhez (NSX, NS>630,
NT, NW)
LV434063

Nettó listaár: 131 173,00 HUF

Fő jellemzők
Készülék Rövid Neve I

Termék Vagy Alkatrész Típusa Profilsín

Termékcsalád Kompatibilitása Masterpact Masterpact MTZ1
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Compact Compact NSX
Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact Multistandard
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact R
PowerPact PowerPact R

Termék Neve Enocean

Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs Hálózat Típusa Univerzális logikai dugós csatlakozó mellett 2 RJ45 csatlakozó

[Us] Névleges Betáplálási
Feszültség

24 V DC - 25...10 %

Áramfelvétel 165 mA

Elektromágneses Kompatibilitás Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt megfelel EN/IEC 61000-4-2
Sugárzó mezővel szembeni immunitás 10 V/m, 80 MHz...1 GHz megfelel EN/IEC
61000-4-3 3-as szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint

Bemenetek Száma 6 digitális
1 analóg

Bemenet Típusa Digitális -1 állapot: 19,8…25,2 V - DC - 6,1…8,8 mA
Digitális -0 állapot: 0…19,8 V - DC - 0 mA

Kimenetek Száma 3 digitális

Kimeneti Típus Digitális: 250 V - AC - 5 A

Kábelhossz 10 m

Szerelési Mód Rugós

Rögzítés 35 mm DIN sín

Vezérlő Típusa Szoftverrel

Időkésleltetés 0...20 s

Rezgési Frekvencia 5…8,4 Hz

Csatlakozások - Bekötési Pontok Csavaros csatlakozó

Termékadatlap
Műszaki adatok
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Terméktanúsítványok FCC47 part 15
GOST
CE
cULus 508

Szabványok IEC 60947-6-3
UL 60950-1
IEC 60950-1
UL 508-CM

Mélység 70,6 mm

Magasság 116 mm

Szélesség 71,7 mm

Nettó Súly 229,5 g

Környezet
Relatív Páratartalom 5…85 %

Ip Védettségi Szint IP2X csatlakozó és csavar: 
IP50 homloklap: 
IP3x egyéb alkatrészek:

Működéshez Szükséges
Környezeti Levegő Hőmérséklete

-20…70 °C

Környezeti Levegő Hőmérséklete
A Tároláshoz

-40…85 °C

Szennyezettségi Fok 3

Égésgátlás V0 megfelel UL94 (anyag V0)

Ütésállóság 100 gn

Csomagolási egység
1. Csomag-Csomagolási Egység
Típusa

PCE

Egységek Száma 1. Csomagban 1

1. Csomag Magassága 9,000 cm

1. Csomag Szélessége 8,800 cm

1.Csomag Hossza 12,500 cm

1. Csomag Súlya 294,000 g

2. Csomag- Csomagolási Egység
Típusa

S03

Egységek Száma 2. Csomagban 24

2.Csomag Magassága 30,000 cm

2. Csomag Szélessége 30,000 cm

2. Csomag Hossza 40,000 cm

2. Csomag Súlya 7,752 kg

3. Csomag- Csomagolási Egység
Típusa

P06

Egységek Száma 3. Csomagban 192

3.Csomag Magassága 75,000 cm

3. Csomag Szélessége 60,000 cm

3. Csomag Hossza 80,000 cm

3. Csomag Súlya 71,228 kg

Garancia
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Garancia 18 months
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Fenntarthatóság

A Green PremiumTM címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában
vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb
szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és
alacsony CO2-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely
tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

Átláthatóság RoHS/REACh

Jólléti teljesítmény

Higanymentes

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet REACh nyilatkozat

Eu Rohs Irányelv Megfelel a mentességeknek

Kínai Rohs Rendelet Kínai RoHS nyilatkozat

A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése
tájékoztató jellegű.

Környezetvédelmi Közzététel A termék környezeti profilja

Weee A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési
szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba
dobni.

Körkörösségi Profil Élettartam végére vonatkozó információ

Részletek a Green Premium programról 

Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez 
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